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RoHS

Vnmrum

Digitalni rozhrani jsou vybavena 50pdlovymi konektory

(KS) a poskytuji rizné vyhody, jako jsou néasledujici:

¢ Redundance: rozhrani maji 2 50poélové (AKB) konektory
pro Ucely redundance.

* Mnohé z téchto rozhrani aktivuji relé v pfipadé, ze u jed-
noho ze dvou zdroju napéti kleslo napéti pod cca 12 V.

¢ Karty Ize instalovat pomoci pfipojeni se Srouby nebo s
taZnou pruzinou.

* Rada integrovanych funkci: oddélovace, pojistky se sta-
vovou kontrolkou, relé a stavové LED.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Rozhrani, RS, 2 x AKB (50P), LL3R 5.08 mm
Cislo objednavky 1397820000

Typ TBY-ADV 15 1-PS-F-L-2KB-S

GTIN (EAN) 4050118198591

Mnozstvi 1 items

Datum vytvoreni 25.03.2026 09:52:53 MEZ

Stav katalogu / Nakresy


https://eshop.weidmueller.com/p/1397820000

Datovy list

TBY-ADV151-PS-F-L-2KB-S

Technické udaje

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Osvédcéeni

Schvaéleni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 95 mm Hloubka (v palcich) 3.7401 inch
Vyska 131 mm Vyska (v palcich) 5.1575 inch
Sitka 190 mm Sitka (v palcich) 7.4803 inch
Cista hmotnost 638.15 g

Teploty

Skladovaci teplota -40...85 °C Provozni teplota -25..70°C
Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu s vyjimkou

Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li 6¢c, 7cl

pouzitelné/znamo)

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 7b305775-bf96-40a0-9bb6-8abdb4644a87

Obecné udaje

Stavovy displej LED kanalu zelena Odpojeni kanalu Ne

Typ testovaciho bodu Ne Stykac Ne

Pojistka kanalu 100 mA LED stav napéti napéajeni zelena
Pojistka napajeni 2A

Udaje o p¥ipojeni

Pocet polu (fidici strana) 50poblova zastrcka Napéjeni pfipojeni LP 5,08 mm
Pfipojeni (strana periferie) LL3R 5.08 mm Pfipojeni k fidici strané 2 x AKB (50P)
Jmenovité adaje

Provozni napéti 24V DC Max. proud na kanal TA

Celkovy provozni proud 2A

Koordinace izolace (EN50178)

Jmenovité napéti izolace <b0VAC Kategorie prepéti 1]

Zavaznost urovné znecisténi 2 Test pulzniho napéti (1,2/50us) 0.8 kV
Zkus$ebni napéti izolace AC 0.35 kV

P¥ipojovaci pole

Min. prifez vodice, AWG AWG 26 Typ ptipojeni Sroubové pfipojeni
Objimka s plastovou manzetou, max. 2.5 mm?2 Pruzné s objimkou, min. 0.5 mm?2
Pruzné s objimkou, max. 2.5 mm?2 Pruzné, max. HO5(07) V-K 4 mm?2
Pruzné, min. HO5(07) V-K 0.5 mm?2 Pevné, max. HO5(07) V-U 6 mm?2
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Pevné, min. HO5(07) V-U 0.5 mm? Délka odizolovani 6 mm
Utahovaci moment, max. 0.6 Nm Utahovaci moment, min. 0.5 Nm
Rozsah upnuti, max. 6 mm? Rozsah upnuti, min. 0.13 mm?2
Max. prufez vodice, AWG AWG 12

P¥ipojeni napajeni

Typ pfipojeni Sroubové pfipojeni Upinaci rozsah, min. 0.13 mm?2
Upinaci rozsah, max. 6 mm?2 Pevné, min. HO5(07) V-U 0.5 mm?2
Pevné, max. HO5(07) V-U 6 mm?2 Pruzné, min. HO5(07) V-K 0.5 mm2
Pruzné, max. HO5(07) V-K 4 mm?2 Pruzné s objimkou, max. 2.5 mm?
Pruzné s objimkou, min. 2.5 mm? Koncovka s plastovou objimkou, max. 0.5 mm?2
Prafez vodie, min. AWG AWG 12 Prafez vodice, max. AWG AWG 26
Utahovaci moment, min. 0.5 Nm Utahovaci moment, max. 0.6 Nm
Délka odizolovani 6 mm

Klasifikace

ETIM 8.0 EC002780 ETIM 9.0 EC002780
ETIM 10.0 EC002780 ECLASS 14.0 27-14-11-52
ECLASS 15.0 27-14-11-52
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