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Produktovou fadu zavrsuje rozsahla fada prisluSenstvi

Vseobecné objednaci udaje

Verze Rada VPU, Pfisludenstvi
Cislo objednavky 1402570000

Typ PLUG VPU

GTIN (EAN) 4050118204360
Mnozstvi 10 items

anﬁum

Datum vytvoreni 27.03.2026 02:31:32 MEZ

Stav katalogu / Nakresy


https://eshop.weidmueller.com/p/1402570000

Datovy list

PLUG VPU

Technické udaje

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 21.5 mm Hloubka (v palcich) 0.8465 inch

Vyska 8 mm Vyska (v palcich) 0.315 inch

Sitka 11.6 mm Sitka (v palcich) 0.4567 inch

Cista hmotnost 1.96¢

Teploty

Skladovaci teplota Provozni teplota -40°C..70°C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Data p¥ipojeni, vzdalené upozornéni

Prafez pro pfipojené vodice, pevné jadro, 0.14 mm?2 Délka odizolovani 8 mm

min.

Typ pfipojeni PUSH IN Pruafez pro pfipojené vodice, pevné jadro, 1.5 mm?2
max.

Jmenovité adaje IEC / EN

Jmenovité napéti (AC) 250V

Obecné udaje

Segment Rozvod elektrické energie Verze Konektory - zastrcky,
vyti§téno

Barevny céerna

Obecné udaje

Barevny cerna

Klasifikace

ETIM 8.0 EC001627 ETIM 9.0 EC001627

ETIM 10.0 EC001627 ECLASS 14.0 27-17-90-90

ECLASS 15.0 27-17-90-90
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