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Vseobecné objednaci udaje

Verze Systémovy kabel, Vykon PushPull, Vykon PushPull,
PUR, 7.5 m

Cislo objednavky 1403680075

Typ IE-CSPD5USO0075VAPVAP-X

GTIN (EAN) 4050118316544

Mnozstvi 1 items

Creation date 06.01.2026 09:43:51 MEZ

Catalogue status / Drawings


https://eshop.weidmueller.com/p/1403680075
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Osvédcéeni
ROHS Shoda
Rozmeéry a hmotnosti
Délka 7.5 m Délka (v palcich) 295.2756 inch
Cista hmotnost 929.28¢
Teploty
Skladovaci teplota -50°C...80 °C Provozni teplota -40 °C...80 °C
Teplota instalace -40 °C..80°C
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%
Elektrické vlastnosti
Jmenovité napéti 24V Proudova zatiZitelnost pfi 50 °C 16 A
Obecné standardy
Standardni konektor in accordance with
PROFINET specification
Standardy
Standardni konektor in accordance with
PROFINET specification
Konektor, pravy
Zastrcka vpravo PushPull Power, IP67,
Kontakt samice, pfimy,
konektor, Tlakové lity zinek,
nestinéné
Konektor, vievo
Zastrcka vlevo PushPull Power, IP67,
Kontakt samice, pfimy,
konektor, Tlakové lity zinek,
nestinéné
Mechanické a materialové vlastnosti kabelu
Halogen Ne Polomér ohybu, min., jen jednou 5 *pramér
Odolnost proti Siteni ohné in accordance with IEC
60332-1-2
Struktura kabelu
Prafez propojeni AWG, max. AWG 16 Barva oplasténi Seda (podobné odstinu

RAL 7001)

Prirez

51,5 mm?2 Stinéni

nestinéné
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Pocet vodicu

5

Izolace

TPE

Pramér plasté, max.

9 mm

Material plasté

PUR

Material vodice

Neizolovany médény vodi¢

Zastrcéka

Zastrcka vpravo

PushPull Power, IP67,
Kontakt samice, pfimy,

konektor, Tlakové lity zinek,

Zastrcka vlevo

PushPull Power, IP67,
Kontakt samice, pfimy,
konektor, Tlakové lity zinek,

nestinéné nestinéné
Klasifikace
ETIM 8.0 EC003248 ETIM 9.0 EC003248
ETIM 10.0 EC003248 ECLASS 14.0 27-06-01-05
ECLASS 15.0 27-06-01-05
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Vseobecné objednaci udaje

TM-l je uznavany a akreditovany typ znacek pro dopravni

strojirenstvi. K dispozici jsou rlizné délky stitka pro

jednotliva znaceni s dlouhymi znakovymi fetézci.

Snadné oddéleni a instalace diky poli projektové znacky.

Predpfipojeni pouzder a doplnéni §titkd poskytuji

dokonalou v8estrannost

Specidlni okraj TM-l usnadriuje instalaci a zabezpecuje

pevné umisténi. Jsou kompatibilni s mnoha komercné

dostupnymi pouzdry. Diky formatu MultiCard Ize

oznacovat §titky rychle a pohodIné pomoci laserové

tiskarny PrintJet CONNECT, plotteru nebo pera STI.

¢ Snadné oddéleni a instalace diky poli projektové znacky.

¢ Uznavana a akreditovana znacka pro dopravni
strojirenstvi

* Predpripojeni pouzder a doplnéni stitk( poskytuji
dokonalou vSestrannost

¢ Nehodi se pro znaceni pomoci inkoustu P-ink nebo STI
fixu pfi pouziti s CLI T obaly

Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete nam soubor pro nas

software na znaceni M-Print PRO nebo M-Print PRO

Online (bez instalace) s vasimi poZzadavky na znaceni.

Typ TM-I 12 MC NE WS Verze

Cislo 1718411044 TM-I, Vkladaci znacky, 12 x 4 mm, Bila

objednavky

GTIN (EAN) 4008190348977

MnozZstvi 320 ST

Typ TM- 18 MC NE WS Verze

Cislo 1718431044 TM-l, Vkladaci znacky, 1.5 -22 mm, 18 x 4 mm, Bila
objednavky

GTIN (EAN) 4008190349011

MnozZstvi 320 ST

Creation date 06.01.2026 09:43:51 MEZ

Catalogue status / Drawings


https://eshop.weidmueller.com/p/1718411044
https://eshop.weidmueller.com/p/1718431044

