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Obrazek vyrobku

¢ Varianty s 5 nebo 8 porty

¢ Varianty pro Gigabit Ethernet

* Robustni kovovy kryt

* Kompaktni design

¢ Dva redundantni vstupy napdjeni 12/24/48 V DC

¢ Varianty s médénym nebo optickym rozhranim (multi-
mode nebo singlemode)

¢ Extenzivni schvaleni: CE, FCC, cULus, Class | Div. 2 /
ATEX Zone 2, DNV-GL

Vseobecné objednaci udaje

Verze Sitovy spinac, nefizeny, Fast Ethernet, PocCet portu:
6x RJ45, 2 * SC Single-mode, IP30, -10 °C...60 °C

Cislo objednavky 1412110000

Typ IE-SW-BLO8-6TX-2SCS

GTIN (EAN) 4050118212679

Mnozstvi 1 items

Datum vytvoreni 12.12.2025 03:37:16 MEZ
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Osvédcéeni
Schvaleni @
C us
[H ATEX
€ s LISTED
LISTED  rormazioc. ciD2 KOREANCERT
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osvédéeni (cULus) E141197
Cislo certifikatu (cULUSEX) E223527
Rozmeéry a hmotnosti
Hloubka 70 mm Hloubka (v palcich) 2.7559 inch
Vyska 115 mm Vyska (v palcich) 45275 inch
Sitka 50 mm Sitka (v palcich) 1.9685 inch
Cista hmotnost 275¢
Teploty
Skladovaci teplota -40 °C...85 °C Provozni teplota -10°C...60 °C
Vihkost 5 az 95 % (bez
kondenzace)
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu s vyjimkou
Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li 7a, 7cl
pouzitelné/znamo)
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
Charakteristika pFepinace
Velikost tabulky MAC 2K Velikost zasobniku paketu 768 kBit

Zakladni deska Sitky pasma

1.6 Gbit/s

Charakteristika radiostanice s

optickymi vliakny

Pfenosova rychlost 100 Mbps

Typ radiostanice Singlemode

Typ konektoru SC-Duplex

Pfenosova vzdalenost, typ. 40 km

VInovéa délka typ. 1310 nm
Vinova délka X
min. 1280 nm
max. 1340 nm
Vinova délka RX
min. 1100 nm
max. 1600 nm

Pfijimaci vykon min. -34 dBm
max. -3 dBm

Pfenos energie min. -5 dBm
max. 0 dBm

Ekonomické spojeni 29 dB
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P¥i pfipojovani vldknového transceiveru v jednoduchém rezimu na kratkou vzdalenost
doporucujeme pouzit tlumici ¢lanek pro prevenci poskozeni transceiveru nadmérnym optickym

vykonem.
Elektrické napajeni
Ochrana pfed zaménou polarity K dispozici
Napajeci napéti 12/24/48 V DC, 2 redundantni vstupy
Spotieba proudu 0,22 A pfi 24V
Ochrana proti proudu pfi pretizeni 1.1A
Typ pfipojeni 1 blok svorek o 4 kontaktech s mozZznosti demontaze
Rozsah napajeciho napéti Typ napéti DC
Napéti, min. 9.6V
Napéti, max. 60V
MTBF
MTBF Podle normy Telcordia (Bellcore), GB

Doba provozu (hodin), min.

2428212 h

Podminky prostiedi

Provozni teplota, max. 60 °C Provozni teplota, min. -10°C

Vihkost b az 95 % (bez Skladovaci teplota, max. 85 °C
kondenzace)

Skladovaci teplota, min. -40 °C

Rozhrani

Porty optickych vldken

100BaseFX porty (SC
konektor), singlemode

RJ45 porty

10/100BaseT(X), auto
negotiation, PIné/Half-
duplex rezim, Auto MDI/
MDI-X port

DIP prepinac¢ funkce

Ukazatel LED

1x aktivace/deaktivace
ochrany vysilani pred boufri
PWR1, PWR2, 10/100M
(TP port), 100M (opticky
port).

Pocet portl

6x RJ45, 2 * SC Single-
mode

Shoda a schvaleni EMC

Zoéna rizika vybuchu

Normy EMC

UL/cUL, tfida |, sekce 2,
skupiny A, B, C a D, ATEX
Zone 2 Ex ec lIC T4 Gc,
EN IEC 60079-0, EN IEC
60079-7

EN 55032, EN 55035,
FCC Part 15 Subpart B
Class A, IEC 61000-4-2
ESD: Contact: 6 kV; Air: 8
kV, IEC 61000-4-3 RS: 80
MHz - 6 GHz: 10 V/m, IEC
61000-4-4 EFT: Power:

2 kV; Signal: 2 kV, IEC
61000-4-5 Surge: Power:
2 kV; Signal: 1 kV, IEC
61000-4-6 CS: 10V, IEC
61000-4-8 PFMF: 100A/
m

Volny pad

Vibrace

Podle IEC 60068-2-32

podle IEC 60068-2-6

Otres

podle IEC 60068-2-27

Bezpecnostni norma

uUL508
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Technické udaje

Hlavni material krytu Hlinik Typ montaze DIN lista
Stupen kryti IP30 Rychlost Fast Ethernet
Prepinac¢ nefizeny
Technologie
Prepinani dat Ulozit a vpred Rizeni toku IEEE 802.3x fizeni toku,
Zpétny tlak - kontrola toku
Standardné IEEE 802.3 for 10BaseT,
IEEE 802.3u for
100BaseT(X) and
100BaseFX, IEEE 802.3x
for flow control
Zaruka
Casovy interval 5 let
Klasifikace
ETIM 8.0 EC000734 ETIM 9.0 EC000734
ETIM 10.0 EC000734 ECLASS 14.0 19-17-04-02
ECLASS 15.0 19-17-04-02
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SC-Duplex

Vyvod pro nosnou listu, konstrukce SC dvojité spojky
' podle IEC 61754-4
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Vseobecné objednaci udaje

Typ |E-TO-SCD-SM Verze
Cislo 8946980000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248734993
MnozZstvi 1ST

Vystup montazni listy, vidknova optika, SC duplex, jednovidovy, IP20

Souprava pro montaz na 19" stojan

¢ Pro montaz zafizeni ur¢enych na DIN listu do 19"
stojan

Vseobecné objednaci udaje

Typ RM-KIT Verze
Cislo 1241440000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118029154
MnoZzstvi 1ST

Kit for 19"-rack mounting

Ethernet

¢ Vhodné pro kat. 5 (do 100 MHz) a kat. 6 (do 250 MHz,
tfida E)

* Vhodné pro PoE+ (podle IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt
Typ 3 a4)

* Ochrana vSech vodi¢ovych dvoulinek

* Pfipojeni pomoci konektort samic RJ45

* Kovovy kryt
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Vseobecné objednaci udaje

Typ VDATA CAT6 Verze

Cislo 1348590000 Terminal rail fixing, Surge protection, Cat.6, PoE, 802.3 bt at Type 1,

objednavky 802.3 bt at Type 2, 802.3 bt at Type 3, 802.3 bt at Type 4
GTIN (EAN) 4050118153002

MnozZstvi 1ST
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