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Obrazek vyrobku

-

Obdélnikovy zasuvny konektor pro pouziti s krimpovacimi
kontakty. Lze pouzivat jako univerzalni spojku, ale také s
variacemi DPS. Krimpovaci kontakty zarucuji vysokou hus-
totu pfipojeni. Zde Ize pouzit kontakty CS 1,6 nebo CB
1,6. Zasuvné konektory Ize oznacit a zamknout do proti-
kusu. Dodavano v kartonové krabici.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Zasuvny konektor PCB plug in, zditka, 5.00 mm,
Pocet péla: 36, 180°, Nalisované pfipojeni, Upinaci
rozsah, max. : 3.31 mm?2, Box

Cislo objednavky 1419000000
Typ RSV1,6 B36 GR BX
GTIN (EAN) 4008190108212
MnozZstvi 10 items
Udaje vyrobku IEC:630V /17 A
UL: 600V / 10 A/ AWG 26 - AWG 12
Baleni Box
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Osvédcéeni
Schvaleni
18
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osvéd&eni (UR) E92202
Rozméry a hmotnosti
Hloubka 33 mm Hloubka (v palcich) 1.2992 inch
Vyska 27 mm Vyska (v palcich) 1.063 inch
Sitka 61 mm Sitka (v palcich) 2.4016 inch
Cista hmotnost 217749

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu bez vyjimky

REACH SVHC

Ne SVHC nad 0,1 wt%

Systémové parametry

Skupina produktt

OMNIMATE Signal - fada
RSV

Typ pfipojeni

Pfipojeni v provozu

Metoda pripojeni vodice Nalisované pripojeni Rozte¢ v mm (P) 5.00 mm

Roztec v palcich (P) 0.197 " Smér vystupu vodice 180°

Pocet pola 36 L1vmm 40.00 mm

L1 v palcich 1.575" Pocet fad 4

Mnozstvi fady kolik( 9 Ochrana bezpecna proti dotyku dle Bezpecné pred dotykem
normy DIN VDE 57 106 prstd

Ochrana bezpecna proti dotyku dle IP 20 Muze byt kddovano Ano

normy DIN VDE 0470

Délka odizolovani 4 mm Cykly zapojovani 25

Zasuvna sila / pol, max. 2N Tazna sila / pol, max. 2N

Baleni

Baleni Box Délka VPE 197.00 mm

Sitka VPE 135.00 mm Vyska VPE 36.00 mm

Udaje o materialu

Izolaéni material PA 66/6 Barevny Oblazkoveé Seda

Barevny graf (podobné) RAL 7032 Skupina izola¢niho materialu |

Komparativni index sledovani (CTI) =600 Moisture Level (MSL)

Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0 Material kontaktu Slitina

Skladovaci teplota, min. -40 °C Skladovaci teplota, max. 70°C

Provozni teplota, min. -50 °C Provozni teplota, max. 100 °C

Teplotni rozsah, instalace, min. -25°C Teplotni rozsah, instalace, max. 100 °C

Vodiée vhodné k pFipojeni

Upinaci rozsah, min. 0.13 mm?2 Upinaci rozsah, max. 3.31 mm2

Pruzné, min. HO5(07) V-K 0.2 mm?2 Pruzné, max. HO5(07) V-K 2.5 mm?2
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Jmenovité udaje podie IEC

testovano podle normy IEC 60664-1, IEC 61984 Jmenovity proud, min. pocet polu 17 A
(Tu=20 °C)

Jmenovity proud, max. pocet pola 13A Jmenovity proud, min. pocet poli 15 A
(Tu=20 °C) (Tu=40 °C)
Jmenovity proud, max. pocet poli 1156 A Jmenovité napéti pro tfidu prepéti / 630V
(Tu=40 °C) stupen znecisténi ll/2
Jmenovité napéti pro tfidu prepéti / 400V Jmenovité napéti pro tfidu prepéti / 250V
stupen znecisténi lll/2 stupen znecisténi lll/3
Jmenovité impulzni napéti pro tfidu 4 kv Jmenovité impulzni napéti pro tfidu 4 kV
prepéti / stupen znecisténi ll/2 prepéti / stupen znedisténi lll/2
Jmenovité impulzni napéti pro tfidu 4 kv Kratkodoby odpor proti zkratovému 3x1sse120A
prepéti / stuper znecisténi lll/3 proudu
Jmenovité udaje podle CSA
Institut (CSA) CSA C. osvéd&eni (CSA) 53975-13
Jmenovité napéti (aplikacni skupina C / 600V Jmenovity proud (aplika¢ni skupinaC/ 13 A
CSA) CSA)
Prafez vodi¢e AWG, min. AWG 26 Prafez vodice AWG, max. AWG 12
Odkaz na hodnoty pro schvaleni Specifikace jsou maximalni

hodnoty, podrobnosti viz

prislusna certifikace.
Jmenovité udaje podle UL 1059
Institut (UR) UR C. osvéd&eni (UR) E92202

Odkaz na hodnoty pro schvaleni

Specifikace jsou maximalni
hodnoty, podrobnosti viz
prislusna certifikace.

Dulezita poznamka

IPC shoda Shoda: Produkty jsou vyvijeny, vyrdbény a dodavany v souladu s mezinarodnimi uznavanymi
standardy a normami a splnuji zajiSténé vlastnosti uvedené v datovém listu, respektive spliuji
dekorativni vlastnosti v souladu s IPC-A-6 10 ,Trida 2". Dal$i naroky na produkty je mozné
vyhodnotit na pozadani.

Poznamky ¢ Additional variants on request
* Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles.

* Spacing between rows: see hole layout

* Rated cross-section depends on crimp contact used.

* Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other
components are to be designed in accordance with the relevant application standards.

¢ Max. outer diameter of the cable (with insulation): 3.5 mm

* Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity
70%, 36 months

Klasifikace

ETIM 8.0 EC002638 ETIM 9.0 EC002638

ETIM 10.0 EC002638 ECLASS 14.0 27-46-02-02

ECLASS 15.0 27-46-02-02
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Adaptéry pro montaz na listu

f‘%

Staci pfipnout a pouzit.

Z obvodové desky v kontrolni skfini: pfipinaci nebo
montazni podstavce vytvaFi spojeni mezi zasuvnymi
konektory a liStami svorkovnic.

Kompatibilni se vS§emi standardnimi velikostmi: TS 15
nebo TS 35. K dispozici - kombinovany podstavec nebo
varianty.

Rychla alternativa Sroubového pfipojeni: neporazitelna
jednoduchost instalace a servisu.

Montazni podstavec pro lity svorkovnic umozniuje
univerzalni pouzZiti zasuvnych systémd pfipojeni

na modulu, krytu a kontrolni skfini a pfedchazi
prekomplikovanym feSenim.

Vseobecné objednaci udaje

Typ RSV1,6 RF36/35X15 SW Verze
Cislo 1690170000 Zasuvny konektor PCB plug in, Pfislusenstvi, Nasazovaci podstavce,
objednavky &erna, Pocet péla: 36

GTIN (EAN) 4008190863036
MnozZstvi 10 ST

Kontakty konektori samic

Pro spolehlivy kontakt - CB/CS krimpovaci

kontakt.Kombinace krytd RSV a krimpovacich kontaktt

spole¢nosti Weidmiiller umoziuje vlastni aplikace podle

specifickych pozadavk( vasi aplikace.

Nasledujici moZnosti jsou k dispozici v zavislosti na

systému:

¢ Bezpecné centrovani kontakt( pomoci tficlennych
Spicek pind

¢ VVysoka spolehlivost kontaktu diky ¢tyfem uréenym
kontaktnim bod{im

* Uzamykaci spony na konzolové pruziné pro bezpe¢nou
montaz kontaktd v krytu

¢ Pinové kontakty ve dvou délkach - vedouci pinové
kontakty

¢ Az 100 cykll pfipojeni (cinova verze)

* Az 500 cykll pfipojeni (zlata verze)

Prislusné vysoce kvalitni nastroje od spoleénosti

Weidmdiiller zarucuji profesionalni zpracovani.

Vseobecné objednaci udaje

Typ CB1,6E26-24 AU,75 11,4 Verze
Cislo 1420900000 Zasuvny konektor PCB plug in, Nalisovany kontakt, IndividuaIni
objednavky kontakt, Samice, Pozlacené, Max. upinaci rozsah : 0.25 mm?2

GTIN (EAN) 4008190041779
MnozZstvi 250 ST

Typ CB1,6E26-24 SN 11,4 Verze
Cislo 1421900000 Zasuvny konektor PCB plug in, Nalisovany kontakt, Individualni
objednavky kontakt, Samice, pocinované, Max. upinaci rozsah : 0.25 mm?2

GTIN (EAN) 4008190051600
MnozZstvi 250 ST
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Typ CB1,6E22-20 AU,75 11,8 Verze

Cislo 1422900000 Zasuvny konektor PCB plug in, Nalisovany kontakt, IndividuaIni
objednavky kontakt, Samice, Pozlacené, Max. upinaci rozsah : 0.5 mm?2
GTIN (EAN) 4008190179243

MnozZstvi 250 ST

Typ CB1,6E22-20SN 11,8 Verze

Cislo 1423900000 Zasuvny konektor PCB plug in, Nalisovany kontakt, IndividuaIni
objednavky kontakt, Samice, pocinované, Max. upinaci rozsah : 0.5 mm?
GTIN (EAN) 4008190008659

Mnozstvi 250 ST

Typ CB1,6E22-20 AU,75 12,5 Verze

Cislo 1424900000 Zasuvny konektor PCB plug in, Nalisovany kontakt, IndividuaIni
objednavky kontakt, Samice, Pozlacené, Max. upinaci rozsah : 0.5 mm?2
GTIN (EAN) 4008190180751

MnozZstvi 250 ST

Typ CB1,6E22-20 SN 12,5 Verze

Cislo 1425900000 Zasuvny konektor PCB plug in, Nalisovany kontakt, Individualni
objednavky kontakt, Samice, pocinované, Max. upinaci rozsah : 0.5 mm?
GTIN (EAN) 4008190054731

MnozZstvi 250 ST

Typ CB1,6E18-16 AU,75 12,5 Verze

Cislo 1426900000 Zasuvny konektor PCB plug in, Nalisovany kontakt, IndividuaIni
objednavky kontakt, Samice, Pozlacené, Max. upinaci rozsah : 1.5 mm?2
GTIN (EAN) 4008190081799

Mnozstvi 250 ST

Typ CB1,6E18-16 SN 12,5 Verze

Cislo 1427900000 Zasuvny konektor PCB plug in, Nalisovany kontakt, IndividuaIni
objednavky kontakt, Samice, pocinované, Max. upinaci rozsah : 1.5 mm?2
GTIN (EAN) 4008190035808

MnozZstvi 250 ST

Typ CB1,6R14-12 AU,75 13,56 Verze

Cislo 1428800000 Zasuvny konektor PCB plug in, Nalisovany kontakt, Civka zabalena,
objednavky Samice, Pozlacené, Max. upinaci rozsah : 2.5 mm?2

GTIN (EAN) 4008190044169

MnozZstvi 3000 ST

Typ CB1,6E14-12 AU,75 13,5 Verze

Cislo 1428900000 Zasuvny konektor PCB plug in, Nalisovany kontakt, IndividuaIni
objednavky kontakt, Samice, Pozlacené, Max. upinaci rozsah : 2.5 mm?2
GTIN (EAN) 4008190072148

MnozZstvi 250 ST

Typ CB1,6R14-12 SN 13,5 Verze

Cislo 1429800000 Zasuvny konektor PCB plug in, Nalisovany kontakt, Civka zabalena,
objednavky Samice, pocinované, Max. upinaci rozsah : 2.5 mm?2

GTIN (EAN) 4008190181710

MnozZstvi 4000 ST

Typ CB1,6E14-12 SN 13,5 Verze

Cislo 1429900000 Zasuvny konektor PCB plug in, Nalisovany kontakt, IndividuaIni
objednavky kontakt, Samice, pocinované, Max. upinaci rozsah : 2.5 mm?
GTIN (EAN) 4008190071356

Mnozstvi 250 ST
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Odlehéeni

>

Vseobecné objednaci udaje

Pro Casté zmény zatéze: ,tazné zafizeni” pro zasuvné
konektory

Odlehéeni tahu dokéze vice nez jen odlehgéit vodi¢um:
JednoduSe nacvaknéte na zastrcku a

* svazek vodict

¢ vodici kabely

* pouziti jako pomucka pfipojovani a odpojovani

Bez poskozeni pfipojovacich bodu, jasnd, usporadana
kabeldz a jednoducha manipulace.

Vyhody pro uzivatele: trvalé t€zké pripojeni pro drsné
pramyslové podminky a pohodiné ovladani zajistuji
vylepSenou dostupnost systému.

Typ RSV1,6 ZE36 BK BX Verze
Cislo 1563000000 Zasuvny konektor PCB plug in, Pfislusenstvi, Uvolnéni napéti, cerna,
objednavky Pocet pola: 36

GTIN (EAN) 4008190187538
MnozZstvi 10 ST

Kodovaci prvky

Pfipojuje pouze to, co ma byt pfipojeno: spravné pripojeni
na sprdvném misté.

Kédovaci prvky a blokovaci zafizeni jasné prirazuji
pfipojovaci prvky béhem vyrobniho procesu a provozu.
Kédovaci prvky a blokovaci zafizeni se vkladaji pred
montazi nebo béhem faze osazovani kabelu. Alternativa
spolec¢nosti Weidmiiller online konfigurace pomoci
konfiguratoru variant pro okédovani pred dodavkou.
Nespravna instalace na obvodové desce a nespravné
zapojeni pfipojovacich prvkd uz neni mozné.

Vyhoda: Zadné feSeni problém{ pfi vyrobé a zadné
provozni chyby u uzivatele.

Vseobecné objednaci udaje

Typ RSV1,6 KO Verze
Cislo 1567430000 Zasuvny konektor PCB plug in, Pfislusenstvi, Kédovaci prvek, ¢erna,
objednavky Pocet pdlu: 1

GTIN (EAN) 4008190169756
MnozZstvi 50 ST
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Kontakty konektori samic
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Vseobecné objednaci udaje

Pro spolehlivy kontakt - CB/CS krimpovaci

kontakt.Kombinace krytd RSV a krimpovacich kontaktt

spole¢nosti Weidmiiller umoznuje vlastni aplikace podle

specifickych poZadavku vasi aplikace.

Nasledujici moZnosti jsou k dispozici v zavislosti na

systému:

¢ Bezpecné centrovani kontakt( pomoci tficlennych
Spicek pind

¢ VVysoka spolehlivost kontaktu diky ¢tyfem uréenym
kontaktnim boddm

* Uzamykaci spony na konzolové pruziné pro bezpeénou
montaz kontaktd v krytu

¢ Pinové kontakty ve dvou délkach - vedouci pinové
kontakty

¢ Az 100 cykll pfipojeni (cinova verze)

* Az 500 cykll pfipojeni (zlata verze)

Prislusné vysoce kvalitni nastroje od spoleénosti

Weidmdiiller zaruéuji profesionalni zpracovani.

Typ CB1,6E18-16 AU,75 13,5
Cislo 1582410000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190176228
MnozZstvi 250 ST

Verze
Zasuvny konektor PCB plug in, Nalisovany kontakt, Individualni

kontakt, Samice, Pozlacené, Max. upinaci rozsah : 1.5 mm?2

Typ CB1,6E18-16 SN 13,5
Cislo 1582430000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190050450
MnozZstvi 250 ST

Verze
Zasuvny konektor PCB plug in, Nalisovany kontakt, Individualni

kontakt, Samice, pocinované, Max. upinaci rozsah : 1.6 mm?

Typ CB1,6E14-12 AU,75 14,2
Cislo 1582450000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190014643
MnozZstvi 250 ST

Verze
Zasuvny konektor PCB plug in, Nalisovany kontakt, IndividuaIni

kontakt, Samice, Pozlacené, Max. upinaci rozsah : 2.5 mm?2

Typ CB1,6R14-12 AU,75 14,2
Cislo 1582460000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190095895
MnozZstvi 3000 ST

Verze
Zasuvny konektor PCB plug in, Nalisovany kontakt, Civka zabalena,

Samice, Pozlacené, Max. upinaci rozsah : 2.5 mm?2

Typ CB1,6E14-12 SN 14,2
Cislo 1582470000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190067939
MnozZstvi 250 ST

Verze
Zasuvny konektor PCB plug in, Nalisovany kontakt, Individualni

kontakt, Samice, pocinované, Max. upinaci rozsah : 2.5 mm?

Typ CB1,6R14-12 SN 14,2
Cislo 1582480000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190003289
MnozZstvi 3000 ST

Verze
Zasuvny konektor PCB plug in, Nalisovany kontakt, Civka zabalena,

Samice, pocinované, Max. upinaci rozsah : 2.5 mm?2

Creation date 09.01.2026 08:23:57 MEZ

Catalogue status / Drawings


https://eshop.weidmueller.com/p/1582410000
https://eshop.weidmueller.com/p/1582430000
https://eshop.weidmueller.com/p/1582450000
https://eshop.weidmueller.com/p/1582460000
https://eshop.weidmueller.com/p/1582470000
https://eshop.weidmueller.com/p/1582480000

Weidmiiller 3t

RSV1,6 B36 GR BX Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

- www.weidmueller.com
Accessories

Adaptéry pro montaz na listu

Staci pfipnout a pouzit.

Z obvodové desky v kontrolni skfini: pfipinaci nebo
montazni podstavce vytvaFi spojeni mezi zasuvnymi
konektory a liStami svorkovnic.

Kompatibilni se vS§emi standardnimi velikostmi: TS 15
nebo TS 35. K dispozici - kombinovany podstavec nebo
varianty.

Rychla alternativa Sroubového pfipojeni: neporazitelna
jednoduchost instalace a servisu.

Montazni podstavec pro lity svorkovnic umozniuje
univerzalni pouzZiti zasuvnych systémd pfipojeni

na modulu, krytu a kontrolni skfini a pfedchazi
prekomplikovanym feSenim.

Vseobecné objednaci udaje

Typ RSV1,6 RF36/35X7.56 SW Verze
Cislo 1582970000 Zasuvny konektor PCB plug in, Pfislusenstvi, Nasazovaci podstavce,
objednavky &erna, Pocet péla: 36

GTIN (EAN) 4008190132163
MnozZstvi 10 ST
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