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Obrazek vyrobku
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Boc¢ni prvek krytu CH20M vam poskytuje moznost indivi-
dualni konstrukce, kterou lIze flexibilné pFizpUsobit vasim
potfebam. Obzvlasté praktickou vyhodou je, Ze otvory,
které pravé nevyuzivate, Ize jednoduse zaslepit krytkami.
Tim je zajiSt€n nejen Cisty a upraveny vzhled, ale také
ochrana pfed prachem a dalSimi vlivy okolniho prostredi.
Vyuzijte univerzalitu krytu CH20M k navrhovani a konstru-
ovani svych projekt( efektivné a podle svych predstav!

Vseobecné objednaci udaje

Verze Bocni prvek, OMNIIVVIATE Kryt - fada CH20M
¢erna, Bocni prvek, Sitka: 67 mm

Cislo objednavky 1420370000

Typ CH20M67 S 3P/3P/3P BK 2010

GTIN (EAN) 4050118223859

Mnozstvi 8 items

Datum vytvoreni 22.03.2026 11:26:17 MEZ
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Datovy list

CH20M67 S 3P/3P/3P BK 2010

Technické udaje
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Osvédcéeni
ROHS Shoda
Rozmeéry a hmotnosti
Hloubka 105.3 mm Hloubka (v palcich) 4.1457 inch
Vyska 22.8 mm Vyska (v palcich) 0.8976 inch
Sitka 67 mm Sitka (v palcich) 2.6378 inch
Cista hmotnost 176¢g
Teploty
Okolni teplota -25°C...85 °C Rozsah provozni teploty -40..120°C
Vlhkost Rel. vlhkost 5-93%, Tu =

40 °C bez kondenzace
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%
Udaje o materialu
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0 Izolaéni material PA 66 GF 30
Skupina izola¢niho materialu | Provedeni povrchu neoSetiené
Zakladni material Plast Komparativni index sledovani (CTI) 600 = CTI
Vlastnosti komponent
Vyftiznuti jako pfiprava pro funkéni port Ne Pocet pdlu, max. 36
integrovano
Pocet ventilacnich otvor( 0 Pocet slotl pro zasuvky 9
Pocet Urovni pFipojeni 3
Obecné udaje
Barevny cerna Stupen kryti IP20 v instalovaném stavu
Barevny graf (podobné) RAL 9011 Informace ohledné celé sestavy, viz CH20M67 B BK/OR 2010

odkazované ¢lanky

Encapsulation option Ne
Klasifikace
ETIM 8.0 EC001031 ETIM 9.0 EC001031
ETIM 10.0 EC001031 ECLASS 14.0 27-19-06-02
ECLASS 15.0 27-19-06-02
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CH20M AD SHL 5.00/04 - Kryt boc¢niho prvku pro CH20M22, CH20M45, CH20M67

Vseobecné objednaci udaje

Reseni pro primyslovou elektroniku pro montaz do
rozvadéce s ohledem na budoucnost

Kryty elektroniky maji zdsadni vyznam pro integraci
elektronickych sestav do rozvadéce. Chrani citlivé
komponenty pfed poSkozenim a zajiStuji spolehliva
spojeni. Diky vysoce kvalitnim materialdm nabizeji
dlouhodobé feseni pro primyslové aplikace.

Vyhody pro vas:

Flexibilita: Skalovatelna fedeni pro rizné pozadavky a
potieby

Bezpecénost: Robustni konstrukce pro ochranu vasi
elektroniky

Efektivita: Snadna instalace a optimalizovana technologie
pfipojeni

Reseni krytu pro kazdou aplikaci:

NasSe portfolio zahrnuje modularni kryty (napf. CH20M),
malé a profilové kryty pouzdra uréené k ovladani, prevodu
signalu a k bezpecnostnim ucelim. Tyto kryty nabizeji
prizplGsobitelné provedeni, snadnou montaz a vysokou
kapacitu pfipojeni.

Individualni Uprava:

Kromé standardnich feseni nabizime také prizpisobeni
designu, barev a potisku. Weidmiiller Configurator
umoznuje individualni design.

Nase sluzby:

Nabizime odborné poradenstvi a technickou podporu
pro vase projekty. V sekci ke stazeni naleznete CAD data,
datové listy a nadvody k instalaci pro efektivni integraci.

Typ CH20M AD SHL 5.00/04 AG... Verze

Cislo 1472830000 Kryt, OMNIMATE Kryt - fada CH20M Achatové Seda, Kryt bo¢niho
objednavky dilu, Sitka: 22.5 mm

GTIN (EAN) 4050118279429

MnozZstvi 50 ST

Typ CH20M AD SHL 5.00/04 BK... Verze

Cislo 1221310000 Kryt, OMNIMATE Kryt - fada CH20M &erna, Kryt boéniho dilu, Sitka:
objednavky 22.5 mm

GTIN (EAN) 4050118004830

MnozZstvi 50 ST
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