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Individualni relé pro TERMSERIES
* Polovodicova relé
¢ RGzné vystupni verze

Vseobecné objednaci udaje

Verze TERMSERIES, PolovodiGové relé, Jmenovité Fidici
napéti: 10..32 V DC, Rated switching voltage:
0-35 V DC, Trvaly proud: 5 A, Zasuvné pripojeni

Plug-in
Cislo objednavky 1421450000
Typ SSR 10-32VDC/0-35VDC 5A
GTIN (EAN) 4050118235302
MnozZstvi 20 items

Datum vytvoreni 02.12.2025 09:40:34 MEZ
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Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 15.7 mm Hloubka (v palcich) 0.6181 inch
Vyska 29 mm Vyska (v palcich) 1.1417 inch
Sitka 12.7 mm Sitka (v palcich) 0.5 inch
Cista hmotnost 9.87g¢g

Teploty

Skladovaci teplota -40 °C...100 °C Okolni teplota -20°C..80°C
Provozni teplota

Pravdépodobnost selhani

MTTF 1099 a

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS Vyhovujici

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Ridici strana

Jmenovité fidici napéti 10..32VDC Jmenovity fidici proud 3-13mA
Ukazatel stavu Ne

Strana zatéze

Rated switching voltage 0..35VvDC Trvaly proud 5A

Rated switching current bA Odlozeni zapnuti <b5 us
Odlozeni vypnuti <310 us Pokles napéti pfi max. zatézi 0,3V
Svodovy proud <20 pA Min. spinaci proud T mA

Ochranny obvod, strana zatéze

Nulova dioda

Typ kontaktu

1 NO contact (MOS-FET)

Obecné udaje

Barevny cerna

Koordinace izolace

Dielektrickd pevnost, kontrolni strana- 2,5 kVeff Impulse withstand voltage 2,5 kV
strana zatéze

Data pripojeni

Metoda pfipojeni vodice Zasuvné pfipojeni Plug-in Rozte¢ v mm (P) 5.00 mm
Klasifikace

ETIM 6.0 EC001504 ETIM 7.0 EC001504
ETIM 8.0 EC001504 ETIM 9.0 EC001504
ETIM 10.0 EC001504 ECLASS 9.0 27-37-16-04
ECLASS 9.1 27-37-16-04 ECLASS 10.0 27-37-16-04

Datum vytvoreni 02.12.2025 09:40:34 MEZ
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ECLASS 11.0 27-37-16-04 ECLASS 12.0 27-37-16-04
ECLASS 13.0 27-37-16-04 ECLASS 14.0 27-37-16-04
ECLASS 15.0 27-37-16-04

Datum vytvoreni 02.12.2025 09:40:34 MEZ

Stav katalogu / Nakresy



Weidmiiller 3t

SSR 1 0'32VDC/0'35VDC 5A Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold

Germany
> www.weidmueller.com
Nakresy
Schéma pFipojeni Dimensional drawing

29

1
PN

15,7

o o
M+ 14

INPUT OUTPUT ” [T T 1

View of pins from below

Datum vytvoreni 02.12.2025 09:40:34 MEZ

Stav katalogu / Nakresy 4



Weidmiiller 3£

SSR 10-32VDC/0-35VDC 5A

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

m emelereen

Sroubové pFipojeni

Prazdné zasuvky TERMSERIES, které zahrnuiji:

* 1 CO kontakt

¢ Unikatni vicenapétovy vstup od 24 V do 230 V UC

* Vstupni napétiod 5V DC do 230 V UC s barevhym
oznacenim: AC: ¢ervend, DC: modra, UC: bila

¢ Diky vysoce kvalitnimu provedeni a absenci ostrych
hran nehrozi v pribéhu instalace Zadné riziko poranéni

¢ Prepazky pro optické oddéleni a posileni izolace

Vseobecné objednaci udaje
Typ TOS 24VDC EMPTY Verze
Cislo 1127720000

TERMSERIES, Reléova patice, Jmenovité fidici napéti: 24 V DC +20

objednavky % , Rated switching voltage: 230 V AC, Trvaly proud: 16 A, Sroubové
GTIN (EAN) 4032248909377 pripojeni
Mnozstvi 10 ST
P¥ipojeni taZnou pruzinou
Prazdné zasuvky TERMSERIES, které zahrnuiji:
* 1 CO kontakt
¢ Unikatni vicenapétovy vstup od 24 V do 230V UC
¢ Vstupni napétiod 5 V DC do 230 V UC s barevhym
oznacenim: AC: ¢ervena, DC: modra, UC: bila
* Diky vysoce kvalitnimu provedeni a absenci ostrych
hran nehrozi v pribéhu instalace Zadné riziko poranéni
* Prepazky pro optické oddéleni a posileni izolace
Vseobecné objednaci udaje
Typ TOZ 24VDC EMPTY Verze
Cislo 1127740000 TERMSERIES, Reléové patice, Jmenovité fidici napéti: 24 V DC +20
objednavky

% , Rated switching voltage: 230 V AC, Trvaly proud: 16 A, Pfipojeni s

GTIN (EAN) 4032248909421 kotevni svorkou

MnozZstvi 10 ST

Sroubové pFipojeni

Prazdné zasuvky TERMSERIES, které zahrnuiji:

* 1 CO kontakt

¢ Unikatni vicenapétovy vstup od 24 V do 230V UC

¢ Vstupni napétiod 5V DC do 230 V UC s barevhym
oznacenim: AC: ¢ervenda, DC: modra, UC: bila

* Diky vysoce kvalitnimu provedeni a absenci ostrych
hran nehrozi v pribéhu instalace Zadné riziko poranéni

* Pfepazky pro optické oddéleni a posileni izolace

Datum vytvoreni 02.12.2025 09:40:34 MEZ
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Vseobecné objednaci udaje
Typ TOS 24-230VUC EMPTY Verze
Cislo 1127730000
objednavky

TERMSERIES, Reléové patice, Jmenovité fidici napéti: 24...230 V

UC £10 % , Rated switching voltage: 230 V AC, Trvaly proud: 16 A,
GTIN (EAN) 4032248909254 Sroubové pfipojeni

MnozZstvi 10 ST

P¥ipojeni taZnou pruzinou

Prazdné zasuvky TERMSERIES, které zahrnuiji:

* 1 CO kontakt

¢ Unikatni vicenapétovy vstup od 24 V do 230 V UC

* Vstupni napétiod 5V DC do 230 V UC s barevhym
oznacenim: AC: ¢ervend, DC: modra, UC: bila

* Diky vysoce kvalitnimu provedeni a absenci ostrych
hran nehrozi v pribéhu instalace Zadné riziko poranéni

* Prepazky pro optické oddéleni a posileni izolace

Vseobecné objednaci udaje

Typ TOZ 24-230VUC EMPTY Verze
Cislo 1127750000 TERMSERIES, Reléové patice, Jmenovité fidici napéti: 24...230 V
objednavky

UC +£10 %, Rated switching voltage: 230 V AC, Trvaly proud: 16 A,
GTIN (EAN) 4032248909223 Pfipojeni s kotevni svorkou
MnozZstvi 10 ST

P¥ipojeni PUSH IN

Prazdné zasuvky TERMSERIES, které zahrnuiji:

* 1 CO kontakt

¢ Unikatni vicenapétovy vstup od 24 V do 230V UC

¢ Vstupni napétiod 5V DC do 230 V UC s barevhym
oznacenim: AC: ¢ervena, DC: modra, UC: bila

* Diky vysoce kvalitnimu provedeni a absenci ostrych
hran nehrozi v pribéhu instalace Zadné riziko poranéni

* Prepazky pro optické oddéleni a posileni izolace

Vseobecné objednaci udaje

Typ TOP 24VDC EMPTY Verze
Cislo 2618740000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118670097
Mnozstvi 10 ST

TERMSERIES, Reléova patice, Jmenovité fidici napéti: 24 V DC £20
% , Rated switching voltage: 230 V AC, Trvaly proud: 16 A, PUSH IN

Typ TOP 24-230VUC EMPTY ED2  Verze
Cislo 2663110000
objednavky

TERMSERIES, Reléové patice, Jmenovité fidici napéti: 24...230 V UC

+10 %, Rated switching voltage: 250 V AC, Trvaly proud: 16 A, PUSH
GTIN (EAN) 4050118697964 IN

Mnozstvi 10 ST

Datum vytvoreni 02.12.2025 09:40:34 MEZ
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Sroubové pFipojeni

Prazdné zasuvky TERMSERIES, které zahrnuiji:

* 1 CO kontakt

¢ Unikatni vicenapétovy vstup od 24 V do 230 V UC

* Vstupni napétiod 5V DC do 230 V UC s barevhym
oznacenim: AC: ¢ervend, DC: modra, UC: bila

¢ Diky vysoce kvalitnimu provedeni a absenci ostrych
hran nehrozi v pribéhu instalace Zadné riziko poranéni

¢ Prepazky pro optické oddéleni a posileni izolace

Vseobecné objednaci udaje
Typ TOS 24-230VUC EMPTY ED2  Verze
Cislo 2662950000
objednavky

TERMSERIES, Reléova patice, Jmenovité fidici napéti: 24...230 V

UC +£10 % , Rated switching voltage: 250 V AC, Trvaly proud: 16 A,
GTIN (EAN) 4050118698121 Sroubové pfipojeni

MnozZstvi 10 ST

Datum vytvoreni 02.12.2025 09:40:34 MEZ
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