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Podobné ilustraci

Pro spolehlivy kontakt - CB/CS krimpovaci kontakt.Kom- Vgeobecné objednaci udaje
binace krytt RSV a krimpovacich kontaktt spole¢nosti
Weidmiiller umoZnuje vlastni aplikace podle specifickych Verze Zasuvny konektor PCB plug in, Nalisovany kontakt,
poiadavkﬁ vasi aplikace. S;/::hzfal;aée:i,qfamice, pocinované, Max. upinaci
Nasledujici moZnosti jsou k dispozici v zavislosti na sys- Eislo objednavky 1427800000
tému: Typ CB1,6R18-16 SN 12,5
¢ Bezpecné centrovani kontaktd pomoci tficlennych Spi- GTIN (EAN) 4008190178086
Sek pinﬁ Mnoistvi 5000 items
* Vysoka spolehlivost kontaktu diky &tyfem uréenym kon- g:zjriwmbku o

taktnim boddim

¢ Uzamykaci spony na konzolové pruziné pro bezpec¢nou
montaz kontaktd v krytu

¢ Pinové kontakty ve dvou délkach - vedouci pinové kon-
takty

* Az 100 cykll pFipojeni (cinova verze)

¢ Az 500 cykll pfipojeni (zlata verze)

Prislusné vysoce kvalitni nastroje od spole¢nosti Weid-

miiller zarucuji profesionalni zpracovani.
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Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Cista hmotnost 0.63¢g

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Systémové parametry

Metoda pfipojeni vodice Nalisované pfipojeni Smeér vystupu vodice 180°
Pocet polu 1 MnoZstvi fady kolika 1
Objemovy odpor 3,30 mQ Délka odizolovani 4 mm
Baleni

Baleni Civka Délka VPE 641.00 mm
Sitka VPE 625.00 mm Vyska VPE 61.00 mm
Udaje o materialu

Material kontaktu Slitina Povrch kontaktu pocinované
Skladovaci teplota, min. -40 °C Skladovaci teplota, max. 70°C
Provozni teplota, min. -50 °C Provozni teplota, max. 100°C
Teplotni rozsah, instalace, min. -25°C Teplotni rozsah, instalace, max. 100 °C
Vodiée vhodné k pFipojeni

Upinaci rozsah, min. 0.75 mm?2 Upinaci rozsah, max. 1.5 mm?2
Prarez propojeni AWG, min. AWG 18 Prafez propojeni AWG, max. AWG 16
Stocené, min. HO7V-R 0.75 mm?2 Stoc¢ené, max. HO7V-R 1.5 mm?2
Pruzné, min. HO5(07) V-K 0.75 mm?2 Pruzné, max. HO5(07) V-K 1.5 mm?2

s vodi¢em a dutinkou, DIN 46228 pt 1, 0 mm?2 s vodi¢em a dutinkou, DIN 46228 pt 1, 0 mm?2
min. max.

Vnéjsi prameér izolace min. 2.00 mm Vnéjsi primér izolace, max. 2.50 mm
Jmenovité udaje podie IEC

testovano podle normy IEC 60664-1, IEC 61984 Jmenovité impulzni napéti pro tfidu 0 kv

prepéti / stupen znecisténi lll/2

Dilezita poznamka

IPC shoda Shoda: Produkty jsou vyvijeny, vyrabény a dodavany v souladu s mezinarodnimi uznavanymi
standardy a normami a spliuji zaji$t€né vlastnosti uvedené v datovém listu, respektive splniuji
dekorativni vlastnosti v souladu s IPC-A-6 10 ,Trida 2". Dal$i naroky na produkty je mozné

vyhodnotit na pozadani.

Poznamky * The long pins can be used with the standard pins as leading contacts.
¢ Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity

70%, 36 months
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Klasifikace

ETIM 8.0 EC002943 ETIM 9.0 EC002943
ETIM 10.0 EC002943 ECLASS 14.0 27-46-04-03
ECLASS 15.0 27-46-04-03

Creation date 17.02.2026 01:33:09 MEZ

Catalogue status / Drawings



Weidmiiller 3t

CB 1,6R 1 8-1 6 SN |2,5 Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

m emelereen

Dimensional drawing

Creation date 17.02.2026 01:33:09 MEZ

Catalogue status / Drawings 4



Weidmiiller 3t

CB1,6R18-16 SN 12,5

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

- www.weidmueller.com
Accessories

Nastroje na vyjmuti kontaktu

Weidmdiiller nabizi celou fadu krimpovaciho naradi,
nastroju na rozepinani kontaktl a optickych nastroju.

Vseobecné objednaci udaje

Typ DW RSV 1.6 Verze
Cislo 9004530000 Rlizné nastroje, Nastroj na uvolnéni
objednavky

GTIN (EAN) 4008190041991
MnozZstvi 1ST

Crimping tools

Krimpovaci klesté pro kontakty systému RSV a DSTV-HD
od spolec¢nosti Weidmidiller

* Racna zarucuje presné krimpovani
* Moznost uvolnéni v pfipadé chybné manipulace
¢ Se zarazkou pro presné polohovani kontakt(

Vseobecné objednaci udaje

Typ HTF RSV 16 Verze
Cislo 9013560000 Nastroj k nalisovani koncovek, Nastroj k nalisovani kontaktd, FoderB
objednavky

krimpovani
GTIN (EAN) 4008190161163
MnozZstvi 18T
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