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Vseobecné objednaci udaje

Verze Frame

Cislo objednavky 1428980000
Typ HDC MF 10B CA
GTIN (EAN) 4050118233278
Mnozstvi 1 items

Datum vytvoreni 16.12.2025 04:45:00 MEZ

Stav katalogu / Nakresy


https://eshop.weidmueller.com/p/1428980000
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Osvédcéeni

Schvaleni

cM\us

ROHS Shoda

UL File Number Search Web UL

C. osvédéeni (cURus) E92202

Rozméry a hmotnosti

Hloubka 37.35 mm Hloubka (v palcich) 1.4705 inch

Vyska 36.4 mm Vyska (v palcich) 1.4331 inch

Sitka 64 mm Sitka (v palcich) 2.5197 inch

Cista hmotnost 67.54 g

Teploty

Mezni teplota -40°C..125°C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu s vyjimkou

Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li 6¢c

pouZitelné/znamo)

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP d447edfa-0214-4f34-bbba-82eae491b46a

Obecné udaje

Instalaéni velikost 4 Cykly zapojovani =500

Zakladni material Tlakové lity zinek Rada ModuPlug

Pocet slotd 3

PE pFipojeni, udaje

Typ pfipojeni PE Sroubové pfipojeni Prafez vodice, max. 10 mm?2

Prafez vodice, min. 0.5 mm? Utahovaci moment, max., zemnici 1.2 Nm
pripojeni

Klasifikace

ETIM 8.0 EC002312 ETIM 9.0 EC002312

ETIM 10.0 EC002312 ECLASS 14.0 27-44-02-92

ECLASS 15.0 27-44-02-92

Datum vytvoreni 16.12.2025 04:45:00 MEZ
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https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html
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® Vedle t&€Zkych konektor( poskytuje fada RockStar®
q prislusenstvi pro efektivni, funkéni a bezpecnou kabelaz;
Jyiitg 4 napr. kddovaci systémy, spony stinéni, kryci desky a

2 nahradni tésnéni

<

Vseobecné objednaci udaje

Typ HDC MSL10 Verze
Cislo 1435420000 Shield clamp
objednavky

GTIN (EAN) 4050118239959
MnozZstvi 1ST

o .
Ruzné

Vedle t&€zkych konektor( poskytuje fada RockStar®
pfislusenstvi pro efektivni, funkéni a bezpeénou kabelaz;
napf. koédovaci systémy, spony stinéni, kryci desky a
nahradni tésnéni

Vseobecné objednaci udaje

Typ HDC MF CA16 PE Verze
Cislo 1480940000 PE extension
objednavky

GTIN (EAN) 4050118289657
MnozZstvi 10 ST

Typ HDC MF FIXING Verze
Cislo 1480290000 Transport lock
objednavky

GTIN (EAN) 4050118288704
Mnozstvi 20 ST

Datum vytvoreni 16.12.2025 04:45:00 MEZ

Stav katalogu / Nakresy 4


https://eshop.weidmueller.com/p/1435420000
https://eshop.weidmueller.com/p/1480940000
https://eshop.weidmueller.com/p/1480290000
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HDC ModuPlug

Vseobecné objednaci udaje

K dispozici je rizné ptislusenstvi pro vliozky. To zahrnuje
kédovaci prvky pro vliozky.

Typ HDC CM GUIDING PIN Verze
Cislo 1202660000 Zatézové konektory, Pfislusenstvi, Pfislusenstvi
objednavky

GTIN (EAN) 4032248985258
MnozZstvi 100 ST

Typ HDC CM GUIDING SOCKET Verze
Cislo 1202670000 Zatézové konektory, PrisluSenstvi, PrisluSenstvi
objednavky

GTIN (EAN) 4032248985135
MnozZstvi 100 ST

Datum vytvoreni 16.12.2025 04:45:00 MEZ
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https://eshop.weidmueller.com/p/1202660000
https://eshop.weidmueller.com/p/1202670000

