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Sestavené IE kabely, optické

Vseobecné objednaci udaje

Verze Propojovaci kabel, véetné dvojité prichytky, LC
Duplexni IP 20, LC Duplexni IP 20, 9 um, LSZH, 5
m

Cislo objednavky 1433950050

Typ IE-FSMZ2LYO005MLDOLDO-X

GTIN (EAN) 4050118242379

MnozZstvi 1 items

\/b

OMPLIANT
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Osvédéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Délka 5m Délka (v palcich) 196.8504 inch
Cista hmotnost 4752¢g

Teploty

Skladovaci teplota Provozni teplota -20°C...70°C
Teplota instalace

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné standardy

Standardni konektor IEC 61754-20

Standardy

Standardni konektor IEC 61754-20

Standardy specifické pro kabel

Specifikace pro kroucenou dvojlinku k  1EC 61156-6, DIN EN Specifikace ke kontrole symetrickych IEC 61935-3

pfipojeni zafizeni

50288-4-2

komunikacnich kabell

Vlaknova optika

Typ vldkna

jednovidovy, OS 2

Utlum

<0,4 dB/km pfi 1310 nm

Konektor, pravy

Zastrcka vpravo

LC-Duplex, IP20, Kontakt
samec, primy, konektor,
Plast, nestinéné

Konektor, vievo

Zastrcka vlevo

LC-Duplex, IP20, Kontakt
samec, primy, konektor,
Plast, nestinéné

Mechanické a materialové vlastnosti kabelu

Halogen Ne Polomér ohybu, min., opakovany 40 mm
Polomér ohybu, min., jen jednou 20 mm

Struktura kabelu

Pramér plasté 204,71 mm Barva oplasténi Zluta
Standardni oznaceni -V(ZN)H Material plasté LSZH
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Rozvrzeni kabelu

ZIPCORD

Primarni plast

245.00 ym

Pramér jadra

9 um

Zastrcka

Zastrcka vpravo

LC-Duplex, IP20, Kontakt
samec, pfimy, konektor,
Plast, nestinéné

Zastréka vlevo

LC-Duplex, IP20, Kontakt
samec, primy, konektor,
Plast, nestinéné

Klasifikace

ETIM 8.0 EC002607 ETIM 9.0 EC002607
ETIM 10.0 EC002607 ECLASS 14.0 27-06-10-03
ECLASS 15.0 27-06-10-03
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Detailni vykres
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VO material

Vseobecné objednaci udaje

SlimFix jsou znacky na vodice a kabely s prostorové

uspornym designem. Tyto znacky mohou byt pouzity i po

zapojeni vodic¢d. Jsou vyrobeny z materialu neobsahujici

halogeny a odpovidaji tfidé hoflavosti VO/V2. SlimFix

je uznavany a akreditovany typ znacek pro dopravni

strojirenstvi. Nastroj SF umoznuje snadnou instalaci i v

pfipadé malych znacek.

Vyhody:

* Material neobsahuje halogeny

* Tfida hoflavosti VO/V2

¢ Schvalené a akreditované znacky pro dopravni
strojirenstvi, atd.

¢ Pokud priifez vodiCe presahuje 16,0 mm?2, je potieba je
pfipevnit vazacimi pasky

« Stitky v ovéfeném formatu MultiCard

Typ VT SF5/21 MC NE WS VO Verze
Cislo 1689470001
objednavky

GTIN (EAN) 4008190872571
Mnozstvi 160 ST

SlimFix, Oznaceni vodi¢l a kabeld, 4.8 - 7.4 mm, 21 x 7.4 mm, Bila

Typ VT SF 6/21 MC NE WS VO Verze
Cislo 1730560001
objednavky

GTIN (EAN) 4008190954611
MnozZstvi 160 ST

SlimFix, Oznaceni vodic¢l a kabeld, 5.8 - 7.8 mm, 21 x 8.4 mm, Bila
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