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ACT20M: Uzké feseni

¢ Bezpecné a prostorové nenaroc¢né (6 mm) feseni oddé-
leni a pfevodu

* Rychla instalace zdroje napajeni pomoci sbérnice
na nosné listé CH20M

¢ Snadna konfigurace pres prepinac¢ DIP nebo FDT/DTM

software
* Rozsahla osvédceni, jako jsou ATEX, IECEX, GL a DNV
* VVysokéa odolnost proti ruSeni

Vseobecné objednaci udaje

Verze Pasivni izolator, Bez galvanického oddélené,
Vstup : Teplota, PT100, Vystup : 4-20 mA

Cislo objednavky 1435610000

Typ ACT20M-RTI-CO-EOLP-S

GTIN (EAN) 4050118240528

Mnozstvi 1 items

\/comum
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Technické udaje

Osvédcéeni
Schvaleni e, UK
W () <ew> |ECEX cA
S
LISTED " APPROVED ATEX - KEMA
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osvédéeni (cULus) E337701
Rozméry a hmotnosti
Hloubka 114.3 mm Hloubka (v palcich) 4.5 inch
Vyska 112.5 mm Vyska (v palcich) 4.4291 inch
Sitka 6.1 mm Sitka (v palcich) 0.2402 inch
Cist4 hmotnost 80g
Teploty
Skladovaci teplota -40 °C...85 °C Provozni teplota -25°C..70°C

VlIhkost pfi provozni teploté

0...95 % (bez kondenzace)

Vihkost

Rel. vihkost 40 °C / 93 %,
bez kondenzace

Pravdépodobnost selhani

MTBF

227 a

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu s vyjimkou

Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li
pouzitelné/znamo)

7a, 7cl

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 2f6dd957-42 1a-46db-a0c2-cf1609156924

Vstup

Snimac PT100 (2-/3-/4- wire) Pocet vstupl 1

Line resistance in measuring circuit

50 Q@ RTD (Pt100), 10

Temperature input range

S moZnosti konfigurace,

kQ @ TC (J, K) PT100:-200...+850 °C,
min. méfici rozsah 10 °C
(RTD)
Vliv odporu kabelu snimace <0.002 Q/Q
Vystup
Pocet vystupl 1 napéti impedance zatéze =10 kQ
Proud impedance zatéze <600 Q Detekce preruseni vodice Ano, S moznosti

konfigurace, 3,5 mA / 23
mA / adny

Type

pasivni, pfipojené Fizeni
musi byt aktivni

Vystupni proud

4..20 mA, s napajenou
smyckou

Napajeci napéti (vystup)

16,8 V..31,2V

Obecné udaje

Presnost

absolutni presnost: <t0,1 % mériciho rozsahu, Zakladni presnost: <t0,2°C

Stupen kryti

IP20
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Napajeni vystupni smyckou, 6-35 V

Cold-junction compensation error

+(2,0 °C + 0,4 °C x At) At = vnitini teplota - okolni teplota

Cas odezvy s moznosti konfigurace, = 30 ms, <300 ms

Nosna lista TS 35

Teplotni soucinitel Odporovy teplomér (PT100) < 0,01 % méficiho rozsahu / °C nebo 0,02 °C / °C

Delivery state Setting parameters Vstup
Konfigurace 0°C
Setting parameters Sitka pasma
Konfigurace 100 Hz
Setting parameters Vystup
Konfigurace 0..20 mA
Setting parameters Vystup 2
Konfigurace 0..20 mA

Setting parameters Potla¢eni hluku

Konfigurace 50 Hz

Setting parameters Startovaci teplota

Konfigurace -200 °C
Setting parameters Koncova teplota

Konfigurace 0°C
Jmenovita spotfeba energie 0.5 VA
Konfigurace DIP prepinac
Provozni nadmofrska vyska <2000 m
Spotreba elektrické energie, max. 0.8 W
Spotieba elektrické energie, typ. 0.48 W

Delivery state

Input: 0 °C // Bandwidth: 100 Hz // Output: 0...20 mA // Output 2: 0...20 mA // Noise
suppression: 50 Hz // Start temperature: -200 °C // End temperature: O °C

Koordinace izolace

Normy EMC

IEC 61326-1 Zavaznost znecisténi 2

Galvanické oddéleni

Bez oddéleni

Udaje o Ex aplikacich (ATEX)

Oznacovani

I13GExnAIICT4 Ge Zafizeni nainstalované v

bezpecné oblasti, zéna 2

Misto instalace

Data p¥ipojeni

Typ pripojeni Sroubové pfipojeni Utahovaci moment, min. 0.4 Nm
Utahovaci moment, max. 0.6 Nm Rozsah sevieni, jmenovité pripojeni 2.5 mm?2
Upinaci rozsah, min. 0.5 mm? Upinaci rozsah, max. 2.5 mm?
Prafez propojeni AWG, min. AWG 30 Prafez propojeni AWG, max. AWG 14
Shoda a schvaleni EMC

Normy EMC IEC 61326-1 Standardy IEC61010-1

Popis soucastek

Popis produktu

Pasivni konfigurovatelny snimac teploty ACT20M-RTCI-CO-OLP-S oddéluje a prevadi analogové
signaly. Analogovy RTD vstupni signal (Typ Pt100) nebo TC (Typ J, K) se linearné prevede

na analogovy vystupni signal a je galvanicky oddélen. Napajeni je vedeno pres vystupni méfici
obvod (napajeni z vystupni smycky).

Pasivni konfigurovatelny snimac teploty ACT20M-RTI-CO-EOLP-S neméa galvanické oddéleni a
nema zadny vystup TC.

Datum vytvoreni 02.12.2025 03:43:31 MEZ

Stav katalogu / Nakresy



Datovy list

ACT20M-RTI-CO-EOLP-S

Technické udaje

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Klasifikace

ETIM 6.0 EC002919 ETIM 7.0 EC002919
ETIM 8.0 EC002919 ETIM 9.0 EC002919
ETIM 10.0 EC002919 ECLASS 9.0 27-21-01-29
ECLASS 9.1 27-21-01-29 ECLASS 10.0 27-21-01-29
ECLASS 11.0 27-21-01-29 ECLASS 12.0 27-21-01-29
ECLASS 13.0 27-21-01-29 ECLASS 14.0 27-21-01-29
ECLASS 15.0 27-21-01-29
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Connection diagram Dimensional drawing

Supply
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Prazdné

Vseobecné objednaci udaje

MultiFit je systém znacek spole¢nosti Weidmiiller

pouZivany pro svorky od jinych vyrobct. Podobné jako

Dekafix od spole¢nosti Weidmidiller, jsou znacky fady

MultiFit pfipravené k pouziti se standardnim tiskem.

P¥i prvnim pouziti MultiFit doporucujeme provést test na

pouzivanych svorkach se vzorovymi znackami.

¢ Jedna znacka vhodna pro svorky od riiznych vyrobc.

¢ Znacky se standardnim potiskem k okamzitému pouziti

* Prazdné znacky pro tisk pomoci PrintJet CONNECT
nebo plotteru

* Jednotlivé potisténé znacky se dodavaji na zakladé
zdkaznikovych udaju CAE nebo specifikaci

¢ Jeden systém znaceni pro vSechny aplikace

Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete ndam soubor pro nas

software na znaceni M-Print PRO nebo M-Print PRO

Online (bez instalace) s vasimi poZadavky na znaceni.

Typ MF 5/7.5 MC NE WS Verze
Cislo 1877680000 MultiFit, Oznaceni svorek, 5 x 7.5 mm, Rozte¢ v mm (P): 7.50 Adels
objednavky RKW, Phoenix, Bil&

GTIN (EAN) 4032248468270
MnozZstvi 320 ST
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