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Krimpované spoje poskytuji elektrické a mechanické spo-
jeni mezi vodicem a kontaktem, které je bezpecné a spo-
lehlivé. Optimalni krimpované pfipojeni je plynotésné a
odolné proti korozi.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Zastrény, stiibrné, 25 - 25 mm?2
Cislo objednavky 1435770000

Typ HDC MHP100 M 25

GTIN (EAN) 4050118240573

Mnozstvi 10 items

Creation date 07.01.2026 02:42:50 MEZ

Catalogue status / Drawings


https://eshop.weidmueller.com/p/1435770000
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Technical data
Osvédcéeni
Schvaéleni
ROHS Shoda
Rozmeéry a hmotnosti
Cista hmotnost 14.22¢g
Teploty
Mezni teplota -40°C...125°C
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu s vyjimkou
Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li 6¢c
pouZitelné/znamo)
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 6eabdbae-2d6b-409e-8bdf-87¢c27ee10e40
Vseobecné udaje
Prameér kontaktu, kolik @ 6.55 mm Délka odizolovani, jmenovité pfipojeni 19 mm
Typ pfipojeni Nalisované pfipojeni Verze - vlozka MHP
Prafez vodice, max. 25 mm?2 Prafez vodice, min. 25 mm?
Provedeni povrchu stiibrné Cykly zapojovani 2500
Typ Zastrény Zakladni material Slitina médi
Vyrobni procesy soustruzené Prafez pfipojeného vodice 25 -25 mm?2
Klasifikace
ETIM 8.0 EC000796 ETIM 9.0 EC000796
ETIM 10.0 EC000796 ECLASS 14.0 27-44-02-04
ECLASS 15.0 27-44-02-04
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Naradi

Vseobecné objednaci udaje

Krimpovaci nastroje na kabelova oka, konektory a dutinky

s vyménnymi vlozkami

* extrémné rychla prace diky hydraulické podpore

* Siroky rozsah zpracovani do 300 mm?2

¢ Rychla krimpovaci hlava oto¢na o 270°

¢ automatické omezeni tlaku a sledovani pomoci
tlakového senzoru

¢ elektronické ovladani a monitorovani procesu
krimpovani

» Ukladani vSech krimpovacich cyklt a chybovych hlasek
do interni paméti

« Cteni viech cyklt a chybovych hlasek pies USB

e Lithiovy akumulator s indikatorem stavu nabiti: 18 V,
2 Ah

Typ EPG 45 Verze
Cislo 1500830000 Nastroj k nalisovani koncovek, 6mm2, 1560mmz2, Sestihranné
objednavky

GTIN (EAN) 4050118309317
Mnozstvi 18T

krimpovani, WM krimpovani, Krimpovani - odsazeni, Lichobéznikové

krimpovani, Ovalné krimpovani

..- pro kompresni kabelova oka (podle DIN 46235)

Vseobecné objednaci udaje

Krimpovaci nastroje na kabelova oka, konektory a dutinky

s vyménnymi vlozkami

¢ extrémné rychla prace diky hydraulické podpore

¢ Siroky rozsah zpracovani do 300 mm?2

¢ Rychla krimpovaci hlava oto¢na o 270°

¢ automatické omezeni tlaku a sledovani pomoci
tlakového senzoru

¢ elektronické ovladani a monitorovani procesu
krimpovani

¢ Ukladani v8ech krimpovacich cykll a chybovych hlasek
do interni paméti

« Cteni viech cyklt a chybovych hlasek pres USB

e Lithiovy akumulator s indikatorem stavu nabiti: 18 V,
2 Ah

Typ ES EPG 45 HEX 25/50
Cislo 1500970000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118309195
Mnozstvi 18T

Verze

50mm2, Sestihranné krimpovani
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