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Obrazek vyrobku

V nékterych aplikacich je praktické chranit pripojeni
samostatnou pojistkou. Pojistkové svorky integruji pojistku
do fadové svorky Sortiment pojistek je Siroky, zahrnuje
vyklopné, Sroubovaci drzaky a drzaky plochych pojistek.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Svorka pojistky, Sroubové pfipojeni, Tmavé bézova,
25 mm?2, 32 A, 690V, Pocet pfipojeni: 2, Pocet
arovni: 1, TS 35

Cislo objednavky 1444240000

Typ WSI 25/3 10X38/LED
GTIN (EAN) 4050118249552
MnozZstvi 4 items
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Osvédcéeni

Schvaéleni UK

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 58 mm Hloubka (v palcich) 2.2835 inch

Vyska 81 mm Vyska (v palcich) 3.189 inch

Sitka 54 mm Sitka (v palcich) 2.126 inch

Cista hmotnost 104 ¢

Teploty

Skladovaci teplota -25°C..55 °C Okolni teplota -5°C..40°C

Trvala provozni teplota, min. -50 °C Trvala provozni teplota, max. 120°C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Specifikace systému

Nutna koncova deska Ne Pocet potenciall 1

Pocet Urovni 1 Pocet svérnych bodu na Groven 2

Pocet polu na fadu 1 Urovné propojené interné Ne

PE pripojeni Ne Nosn4 lista TS 35

N-funkce Ne PE funkce Ne

Funkce PEN Ne

Udaje materialu

Zakladni material PA 66/6 Barevny Tmavé bézova

Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0

Dalsi technicka data

Typ montaze Prichytka

Data hodnoceni

Jmenovity prirez 25 mm?2 Jmenovité napéti 690V

Jmenovité napéti k sousedni svorce 690V Jmenovité DC napéti 690V

Jmenovity proud 32A Proud pfi maximu vodicu 32A

Standardy IEC 60947-7-3 Vnitfni odpor podle IEC 60947-7-x 0.32 mQ

Jmenovité impulzni vydrzné napéti 6 kV Ztrata vykonu v souladu s normou IEC  3.23 W
60947-7-x

Zavaznost znecisténi 3

Vodice k upevnéni (dalsi pFipojeni)

Typ pripojeni, dalsi pfipojeni

Sroubové pfipojeni
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Vodice k upevnéni svorkou (jmenovité pFipojeni)

Prirez propojeni AWG, max. AWG 4

Délka odizolovani 11T mm

Typ pfipojeni 2 Sroubové pfipojeni
Typ pfipojeni Sroubové pripojeni
Pocet pfipojeni 2

Upinaci rozsah, max. 25 mm?2

Upinaci rozsah, min. 1.5 mm?2

Prafez propojeni AWG, min. AWG 18

Prafez pfipojeni vodice, jemné splétany 1.5 mm?2
s koncovkami DIN 46228/4, min.

Prifez pfipojeni vodice, jemné splétany 25 mm?2
s koncovkami DIN 46228/1, max.

Prlrez pfipojeni vodiCe, jemné splétany 1.5 mm?2
s koncovkami DIN 46228/1, min.

Prafez pfipojeni vodicu, jemné stacené, 25 mm?2
max.

Prifez pfipojeni vodica, jemné stacené, 1.5 mm?2
min.

Prarez pfipojeni vodica, splétané, max. 25 mm?2

Prlfez pfipojeni vodi€i, splétané, min. 1.6 mm?

Prarez pfipojeni vodiCe, pevné jadro, 25 mm?2
max.
Prarez pripojeni vodiCe, pevné jadro, 1.5 mm?2
min.

Prafez pfipojeni vodici, jemné splétané, 1.5 mm?2
min.

Upinatelny vodic¢

Specifikace pripojeni

Sroubové pfipojeni

Prifez pfipojeni vodice Typ pevny, HO5(07) V-U
min. 1.5 mm?2
max. 25 mm?2
jmen. 25 mm?2
vodi¢ova koncovka Délka odizolovani min. 11T mm
max. 11 mm
jmen. 11T mm
Utahovaci moment min. 2 Nm
max. 2.5 Nm

Specifikace pfipojeni

Sroubové pfipojeni

Prafez pfipojeni vodice Typ splétany, HO7V-R
min. 1.5 mm?2
max. 25 mm?2
jmen. 25 mm?2
vodi¢ova koncovka Délka odizolovani min. 11 mm
max. 11 mm
jmen. 11 mm
Utahovaci moment min. 2 Nm
max. 2.5 Nm

Specifikace pripojeni

Sroubové pfipojeni

Prifez pfipojeni vodice Typ flexibilni, HO5(07) V-K
min. 1.5 mm?2
max. 25 mm?2
jmen. 25 mm?2
vodi¢ova koncovka Délka odizolovani min. 11T mm
max. 11T mm
jmen. 11 mm
Utahovaci moment min. 2 Nm
max. 2.5 Nm
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Vseobecné
Prirez propojeni AWG, max. AWG 4 Pratez propojeni AWG, min. AWG 18
Standardy IEC 60947-7-3 Nosna lista TS 356

Dulezita poznamka

Informace o produktu

Napéti zavisi na zvoleném pojistkovém prvku nebo na zvolené kontrolce

Klasifikace

ETIM 6.0 EC000899 ETIM 7.0 EC000899
ETIM 8.0 EC0O00899 ETIM 9.0 EC000899
ETIM 10.0 EC0O00899 ECLASS 9.0 27-14-11-16
ECLASS 9.1 27-14-11-16 ECLASS 10.0 27-14-11-16
ECLASS 11.0 27-14-11-16 ECLASS 12.0 27-14-11-16
ECLASS 13.0 27-25-01-13 ECLASS 14.0 27-25-01-13
ECLASS 15.0 27-25-01-13
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Prazdné

ESG je vyzkouSeny Stitek ve formatu MultiCard pro fadu

rozSifenych elektrickych zafizeni. Vysledkem je vysoce

kvalitni kontrastni oznaceni zafizeni.

K dispozici jsou rizné typy pro zafizeni od vyrobcu, jako

jsou Siemens, ABB, Beckhoff atd.

S ——— Struény prehled vyhod:

« Stitky pro v8estranné vyuZiti - samolepici nebo
pripeviovaci Stitky, v zavislosti na typu

* Pro sekvenéni zafizeni, napf. ochranné kabelové jistice,
dodavame ESG Stitky pro pfipnuti k li§t€ na znacky

¢ Individualni kvalita laserového tisku podle specifikaci

Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete nam soubor pro nas

software na znac¢eni M-Print PRO nebo M-Print PRO

Online (bez instalace) s vasimi pozadavky na znaceni.

Vseobecné objednaci udaje

Typ ESG 6/15 K MC NE WS Verze
Cislo 1880100000 ESG, Znacky na pfistroje x 15 mm, PA 66, Barevny: Bil4, Samolepici
objednavky

GTIN (EAN) 4032248478781
Mnozstvi 200 ST

Drzak stitku znaceni

Drzak znacky nabizi moznost dodate¢né montaze
standardnich znaéek s rozteéi 5 nebo 5,1 mm. Uhlové
drzaky lze voliteIné zacvaknout a Ize je namontovat do
vSech standardnich oznadovacich kanalt modularnich
svorkovnic Klippon® Connect. Typy montaznich znacek
naleznete v pfislusSném prisluSenstvi drzaku oznaceni.

Vseobecné objednaci udaje

Typ BZT 1 WS 10/5 Verze
Cislo 1805490000 PrisluSenstvi, Drzak Stitku znaceni
objednavky

GTIN (EAN) 4032248270231
MnozZstvi 100 ST

Typ BZT 1 ZAWS 10/5 Verze
Cislo 1805520000 PFisluSenstvi, Drzak Stitku znaceni
objednavky

GTIN (EAN) 4032248270248
MnozZstvi 100 ST

Datum vytvoreni 03.11.2025 04:27:06 MEZ

Stav katalogu / Nakresy 6


https://eshop.weidmueller.com/p/1880100000
https://eshop.weidmueller.com/p/1805490000
https://eshop.weidmueller.com/p/1805520000

Weidmiiller 3£

WSI 25/3 1 0X38/LED Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

m emelereen

Prazdné

MultiFit je systém znacek spole¢nosti Weidmiiller
__________ pouZivany pro svorky od jinych vyrobct. Podobné jako

‘ Dekafix od spole¢nosti Weidmidiller, jsou znacky fady
AEERBBENN MultiFit pfipravené k pouziti se standardnim tiskem.

‘ P¥i prvnim pouziti MultiFit doporucujeme provést test na
A pouzivanych svorkach se vzorovymi znackami.

‘ ¢ Jedna znacka vhodna pro svorky od riiznych vyrobc.
i ¢ Znacky se standardnim potiskem k okamzitému pouziti
R ¢ Prazdné znacky pro tisk pomoci PrintJet CONNECT
. | nebo plotteru
* Jednotlivé potisténé znacky se dodavaji na zakladé

zdkaznikovych udaju CAE nebo specifikaci

¢ Jeden systém znaceni pro vSechny aplikace
Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete ndam soubor pro nas
software na znaceni M-Print PRO nebo M-Print PRO
Online (bez instalace) s vasimi poZadavky na znaceni.

Vseobecné objednaci udaje

Typ MF 5/12 MC NE WS Verze
Cislo 1250090000 MultiFit, Oznaceni svorek, 5 x 12 mm, Rozte¢ v mm (P): 5.00 Phoenix,
objednavky Bila

GTIN (EAN) 4050118040463
MnozZstvi 250 ST

Koncova podpéra

Nabidka produktt Weidmuiller zahrnuje koncové drzéky,
které zarucuji trvalou a spolehlivou montaz na pftipojnici

a které brani sklouznuti. K dispozici jsou verze se Srouby i
bez Sroubl. Koncovy drzak nabizi vice mozZnosti oznaceni,
také misto pro skupinové znacky a rovnéz drzak zkuSebni

zastréky.
Vseobecné objednaci udaje
Typ ZST 1 Verze
Cislo 1269070000 PrisluSenstvi, Drzak pfisluSenstvi
objednavky
GTIN (EAN) 4050118094091
Mnozstvi 25 ST
Typ WEW 35/2 Verze
Cislo 1061200000 Bog&nice, Tmavé bézova, TS 35, HB, Wemid, Sitka: 8 mm, 100 °C
objednavky
GTIN (EAN) 4008190030230
MnoZstvi 50 ST
Typ WEW 35/2 GR Verze
Cislo 1859200000 Boénice, Seda, TS 35, V-2, Wemid, Sitka: 8 mm, 100 °C
objednavky

GTIN (EAN) 4032248411658
MnozZstvi 50 ST
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Typ WEW 35/2 SW Verze

Cislo 1061210000 Bodnice, &erna, TS 35, V-2, Wemid, Sitka: 8 mm, 100 °C
objednavky

GTIN (EAN) 4032248136278

MnozZstvi 50 ST

Typ WEW 35/2 VO GF SW Verze

Cislo 1479000000 Bognice, &erna, TS 35, V-0, Wemid, Sitka: 8 mm, 130 °C
objednavky

GTIN (EAN) 4050118286779

Mnozstvi 50 ST
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