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RSM-16 230VAC 2CO S
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Reléové zakladny (RSM) se souhlasnym kladnym nebo VSeobecné objednaci udaje
zapornym vstupem k pripojeni k PLC nebo k jinému typu

fadic¢e. Rozhrani se skladaji ze skupin po 4, 8 nebo 16 Verze

RCL relé (12,7 mm) nebo RSS (6,1 mm). Pfipojeni k fadigi  Cislo objednéavky

Ize provést pomoci zasuvnych konektort nebo pomoci Typ

pfimé kabelaZe s konektory podle IEC 60603-13. Siroka fﬂt:gi(sfam

fada moZnosti Stav objednévky

1 items
Preruseno

¢ 1 nebo 2 prepinaci kontakty s 16/8/6 A relé

* Napétiod 5 do 230V

* Pfipojeni Srouby, taznou pruzinou nebo PUSH-IN

¢ Kompatibilni s polovodi¢ovymi relé spolec¢nosti Weid-
muller

Rada relé poskytuje galvanické oddéleni mezi vstupem

a vystupem a také mezi sousednimi kontakty na relé. To

umoziuje bezpecnou Upravu riznych napéti v fadicich a

perifernich zatizenich.
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Osvédcéeni

Schvaéleni € “

ROHS Shoda

UL File Number Search Web UL

C. osvédéeni (UR) E141197

Rozméry a hmotnosti

Hloubka 71 mm Hloubka (v palcich) 2.7953 inch
Vyska 109 mm Vyska (v palcich) 4.2913 inch
Sitka 290 mm Sitka (v palcich) 11.4173 inch
Cistd hmotnost 795.03 ¢

Teploty

Skladovaci teplota -40...60 °C Provozni teplota -25..60 °C
Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu s vyjimkou

Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li 7a

pouzitelné/znamo)

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 66e752f3-a24f-41ef-89c4-29f52d01390

Jmenovité udaje UL

Jmenovity proud IN 3.3 mA Provozni teplota UL, min. 0°C
Provozni teplota UL, max. 25°C Jmenovité napéti AC UN (vstup) 230V
Jmenovité napéti AC UN (vystup) 260V Jmenovity proud Imax. (vystup) 46 A
Obecné udaje

Stavovy displej LED relé zelena

Udaje o pf¥ipojeni

Pfipojeni (strana periferie) LL2N 5,08 mm Pfipojeni k fidici strané LP 5,08 mm, LL 5,08 mm

Jmenovité udaje

Mechanicka Zivotnost

10x 106 spinaci cykly

Hodnoceni, datovy vstup

Vstupni napéti

230 VAC+ 10%

Vstupni proud

3.3 mA

Jmenovité udaje, vystup

Typ relé RCL Typ vystupu Bezpotencialovy kontakt
Material kontaktd AgNi 90/10 Jmenovité napéti <250V AC

Max. AC proud b A Minimalni proud kontaktu 0.1TA

Minimalni napéti kontaktu 5V
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Koordinace izolace (EN 50178)

Jmenovity vstup izolace <60V AC Jmenovity vystup izolace 250V AC
Kategorie prepéti vstup/vystup I} Kategorie prepéti vystup/vystup I}
Zavaznost Urovné znecisténi 2 Test pulzniho napéti (1,2/50us) 6 kV
Zkusebni napéti izolace AC 1.2 kV Vzdusny prostor vstup/vystup 255 mm
Koordinace izolace (EN50178)

Zavaznost Urovné znecisténi 2 Test pulzniho napéti (1,2/50us) 6 kV
Zku$ebni napéti izolace AC 1.2 kV

Pfipojovaci pole

Min. prifez vodice, AWG AWG 26 Typ pfipojeni Sroubové pfipojeni
Objimka s plastovou manZetou, max. 2.5 mm? Pruzné s objimkou, min. 0.5 mm?2
Pruzné s objimkou, max. 2.5 mm?2 Pruzné, max. HO5(07) V-K 4 mm?2
Pruzné, min. HO5(07) V-K 0.5 mm?2 Pevné, max. HO5(07) V-U 6 mm?2
Pevné, min. HO5(07) V-U 0.5 mm?2 Délka odizolovani 6 mm
Utahovaci moment, max. 0.6 Nm Utahovaci moment, min. 0.5 Nm
Rozsah upnuti, max. 6 mm?2 Rozsah upnuti, min. 0.5 mm?2
Max. prafez vodice, AWG AWG 12

Klasifikace

ETIM 6.0 EC002780 ETIM 7.0 EC002780
ETIM 8.0 EC002780 ETIM 9.0 EC002780
ETIM 10.0 EC002780 ECLASS 9.0 27-14-11-62
ECLASS 9.1 27-24-22-16 ECLASS 10.0 27-14-11-52
ECLASS 11.0 27-14-11-62 ECLASS 12.0 27-14-11-62
ECLASS 13.0 27-14-11-62 ECLASS 14.0 27-14-11-62
ECLASS 15.0 27-14-11-62
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