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OMPLIANT

FrontCom® Vario integruje rizné funkce v jednom jedi-
ném ramu. Tento systém se snadno instaluje a muizete

si vybrat z Siroké fady datovych, signalovych a napéje-
cich modul(. FrontCom® Vario je extrémné kompaktni
a nabizi fadu jedine¢nych produktovych vlastnosti, které
zajisti, Ze vaSe planovani projektu a pracovni aktivity
budou bezpecné, rychlé a nadc¢asové. Navic ma systém
FrontCom® Vario atraktivni konstrukci krytu, ktera nabizi
tu nejvyssi odolnost proti otfesiim a plné splnuje poza-
davky stupné kryti IP 65.

Vseobecné objednaci udaje

Verze FrontCom, VloZka Power mala, Typ L, Samice, IT,
EU

Cislo objednavky 1450810000

Typ |IE-FCI-PWS-IT

GTIN (EAN) 4050118255720

Mnoizstvi 1 items

Datum vytvoreni 20.03.2026 08:38:59 MEZ
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Osvédéeni

Schvaleni g,

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Cista hmotnost 2bg

Teploty

Skladovaci teplota -10°C...70°C Provozni teplota -5°C...40°C

Teplota instalace

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu bez vyjimky

REACH SVHC

Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné udaje

Stupen kryti IP20 Typ vlozky Vlozka Power mala
Plocha konektoru Typ L Pozarni zatizeni 560 kJ
Technické udaje
Jmenovité napéti (AC) 260V Hlavni material krytu Polykarbonat PC
Jmenovity proud 16 A
Upnutelné vodice
Délka odizolovani 9 mm
Typ pfipojeni Sroubové pfipojeni
Prirez pfipojeni vodiCe, extrémné min. 1.5 mm?2
flexibilni s koncovkou max. 2.5 mm?2
Prirez pfipojeni vodiCe, extrémné min. 1.5 mm?2
flexibilni bez dutinky max. 4 mm?2
Prafez pfipojeni vodice, pevny min. 1.5 mm?2
max. 4 mm?2
Prafez pfipojeni vodice, flexibilni min. 1.5 mm?2
s koncovkou max. 2.5 mm?2
Prafez pfipojeni vodice, flexibilni 1.5..4 mm2
bez dutinky
Prafez pfipojeni vodice, extrémné 1.5 .4 mm?
flexibilni bez dutinky
Prarez pfipojeni vodiCe, pevny 1.5...4 mm?2
Prarez pripojeni vodice, flexibilni 1.5..2.5 mm?2
s koncovkou
Prafez pfipojeni vodice, flexibilni min. 1.5 mm?2
bez dutinky max. 4 mm?2
Prafez pfipojeni vodice, extrémné 1.5..2.5 mm?2

flexibilni s koncovkou
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Obecné standardy

C. osvédéeni (DNV) TAA000022B

Klasifikace

ETIM 8.0 EC001121 ETIM 9.0 EC001121
ETIM 10.0 EC001121 ECLASS 14.0 27-18-28-92
ECLASS 15.0 27-18-28-92
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Rozmérovy vykres

Rozmérovy vykres
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Adaptér na listu pro konektorové viozky
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Vseobecné objednaci udaje

Diky spole¢nosti Weidmiller mGzete ziskat vSe, co
potfebujete, od jediného dodavatele - véetné prisluSenstvi
pro priimyslovy Ethernet.

Vyhody pro vas:

* nastroje

¢ zkuSebni pristroje

* kabelové prichodky

* rozvadécové pripojeni

* znacky

* kryty proti prachu

* zdroje napajeni

¢ prepétova ochrana

Typ |IE-DINRAIL-AD-PWB Verze
Cislo 2534680000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118546354
MnozZstvi 1ST

Datum vytvoreni 20.03.2026 08:38:59 MEZ
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