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FrontCom® Vario integruje rizné funkce v jednom jedi-
ném ramu. Tento systém se snadno instaluje a muizete

si vybrat z Siroké fady datovych, signalovych a napéje-
cich modul(. FrontCom® Vario je extrémné kompaktni
a nabizi fadu jedine¢nych produktovych vlastnosti, které
zajisti, Ze vaSe planovani projektu a pracovni aktivity
budou bezpecné, rychlé a nadc¢asové. Navic ma systém
FrontCom® Vario atraktivni konstrukci krytu, ktera nabizi
tu nejvyssi odolnost proti otfesiim a plné splnuje poza-
davky stupné kryti IP 65.

Vseobecné objednaci udaje

Verze FrontCom, VloZzka, signal, D-Sub, 9 pdlG, Zastrcka,
Samice

Cislo objednavky 1450850000

Typ |IE-FCI-D9-FM

GTIN (EAN) 4050118255713

Mnozstvi 1 items

Datum vytvoreni 18.12.2025 12:00:16 MEZ
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Osvédcéeni

Schvaleni

ROHS Shoda

UL File Number Search Web UL

C. osvédéeni (UR) E497345

Rozméry a hmotnosti

Vyska 17.9 mm Vyska (v palcich) 0.7047 inch
Sitka 12.5 mm Sitka (v palcich) 0.4921 inch
Délka 30.8 mm Délka (v palcich) 1.2126 inch
Cist4 hmotnost 9.68¢g

Teploty

Skladovaci teplota Provozni teplota -55 °C...105 °C
Teplota instalace

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu s vyjimkou

Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li 6¢

pouzitelné/znamo)

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 14f36bdb-8bcd-4f24-8fb3-9538ad 1abec6

Technické udaje

Pocet pola 9 Povrch kontaktu Pozlacené
Odpor kontaktu <20 mQ Dielektricka pevnost, kontakt / kontakt 1 kV ef / 1 min.
Hlavni material krytu SPCC Odpor izolace 1000 MQ at 500V DC

Material izolatoru

PBT vyztuZzené skelnym
vldknem UL 94 V-0

Povrch krytu

pocinované

Proudova zatizitelnost 3A

Obecné udaje

Stupen kryti IP20 Typ vlozky VloZka, signal, D-Sub, 9
pola

Elektrické vlastnosti

Odpor kontaktu <20 mQ Dielektricka pevnost, kontakt / kontakt 1 kV ef / 1 min.

Odpor izolace 1000 MQ at 500V DC

Obecné standardy

C. osvédceni (DNV) TAA000022B C. osvéd&eni (UR) E497345

Klasifikace

ETIM 8.0 EC001121 ETIM 9.0 EC001121

ETIM 10.0 EC001121 ECLASS 14.0 27-18-28-92
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ECLASS 15.0

27-18-28-92
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Rozmérovy vykres

Rozmérovy vykres
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