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Vt:oupum

Rozhrani pro redundanci se napajeji pfes rtizné konek-
tory podle IEC 60603-13.To umoznuje paralelni, i kdyz ne
simultanni, chod vice fadi¢l pfi testovani nového systému.

Vseobecné objednaci udaje

Cislo objednavky 1461220000

Typ RS F20 X3 OUT

GTIN (EAN) 4050118266955

Mnozstvi 1 items

Stav objednavky Tento produkt v budoucnu uz nebude k dispozici.
K dispozici do 2026-02-10T00:00:00+01:00

Datum vytvoreni 10.03.2026 06:24:54 MEZ
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Technické udaje
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Osvédcéeni
Schvaéleni
ROHS Shoda
Rozmeéry a hmotnosti
Hloubka 50 mm Hloubka (v palcich) 1.9685 inch
Vyska 70 mm Vyska (v palcich) 2.7559 inch
Sitka 40 mm Sitka (v palcich) 1.5748 inch
Cista hmotnost 759
Teploty
Skladovaci teplota -40...60 °C Provozni teplota -25..50 °C
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu s vyjimkou
Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li 7a
pouzitelné/znamo)
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 7b5ffb72-271d-4¢73-8b09-bd0aaece3697a
Udaje o pF¥ipojeni
Pocet polu (Fidici strana) 20 pola Uzemnéni Ne
Pf¥ipojeni k Fidici strané 3x zasuvny
konektor v souladu
s [IEC60603-13 /
DIN41651
Jmenovité udaje
Jmenovité napéti b0VAC/ 70V DC Jmenovity proud na pfipojeni 05 A
Celkovy provozni proud 3A
Koordinace izolace (EN50178)
Podle normy DIN EN 50178 Jmenovité napéti izolace b0OVAC/70VDC
Kategorie prepéti ] Zavaznost Urovné znedisténi 2
Zkusebni napéti izolace AC 0.35 kV
Klasifikace
ETIM 8.0 EC002584 ETIM 9.0 EC002584
ETIM 10.0 EC002584 ECLASS 14.0 27-33-02-92
ECLASS 15.0 27-33-02-92
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