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Skupinové drzaky na znacky SchT 5 S se pripinaji pfimo
na listu TS 32 (G-ista) nebo na listu TS 35 (cylindrova
lista). Je tudiz mozZné oznadit svorkovnici paskovym ozna-
¢enim bez ohledu na jeji typ.

SchT 5 a SchT 5 S jsou vybaveny ochrannymi pasky ESO
5, STR 5.

SchT 7 je oto¢ny skupinovy nosi¢ znacek na zasouvaci
Stitky, ktery umoznuje snadny pfistup k upinacimu Sroubu.
SchT 7 se pouziva s ochrannymi pasky ESO 7, STR 7
nebo DEK 5.

Zasouvaci Stitky a ochranné pasky neleznete pod zalozkou
LPrislusenstvi”.

Vseobecné objednaci udaje

Verze SCHT, Oznaéevni svorek, 44.5 x 9.5 mm, Rozte¢ v
mm (P): 5.00 Seda

Cislo objednavky 1461730000

Typ SCHT 5 SGR

GTIN (EAN) 4050118267709

Mnoizstvi 20 items
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Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozméry a hmotnosti

Vyska 44.5 mm Vyska (v palcich) 1.752 inch
Sitka 9.5 mm Sitka (v palcich) 0.374 inch
Cista hmotnost 364¢g

Teploty

Rozsah provozni teploty -40...100 °C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné udaje

Orientace tisku vodorovné a svisle

Sitka 9.5 mm

Klasifikace hoflavosti UL 94 V-2

Rozsah provozni teploty, max. 100 °C

Rozsah provozni teploty, min. -40 °C

Barevny Seda

Zakladni material Polyamid 66

Pocet znacek v baleni Forma napéjeni Dil komponentu

Pocet znacek na kombinaci 1 Component part = Terminal marker

Rozsah provozni teploty -40...100 °C

Oznaéeni konektori

Rozte€ v mm (P) 5.00 mm

Klasifikace

ETIM 8.0 EC002848 ETIM 9.0 EC002848
ETIM 10.0 EC002848 ECLASS 14.0 27-14-11-92
ECLASS 15.0 27-14-11-92
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ESO vkladaci stitky

Vseobecné objednaci udaje

Typ ESO 5 S DIN A4 WS Verze
Cislo 1631920000 Oznaceni svorek, Vkladaci znacky, 40 x 7 mm, Bila
objednavky

GTIN (EAN) 4008190206673
MnozZstvi 10 ST

STR prihledné prouzky

Vseobecné objednaci udaje

Typ STR5SFSCHT5S Verze
Cislo 1631940000 Oznaceni svorek, Ochranny kryt, 40 x 7 mm, Transparentni
objednavky

GTIN (EAN) 4008190206697
MnozZstvi 20 ST

Prazdné

Znacky ELS MultiCard Ize potisknout na tiskarné PrintJet,
plotteru nebo tiskarné SMark. Barevny tisk na tiskarné
PrintJet ADVANCED umozniuje tvorbu poutavych
identifikacnich znacek na kabely a svorkovnice.

ELS 6/30 pro pouziti s kabelovymi znackami WKM 8/30
nebo drzaky na stitky EM 8/30

ELS 7/40 pro pouziti s drzaky na $titky SchTbS

ELS 16/40 pro pouziti s kabelovymi znackami WKM
18/43 nebo drzaky na stitky SchTb

Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete nam soubor pro nas
software na znaceni M-Print PRO nebo M-Print PRO
Online (bez instalace) s vasimi poZzadavky na znaceni.
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Vseobecné objednaci udaje

Typ ELS 7/40 MC NE WS Verze
Cislo 1045640000 ELS. Vkladaci znacky, O - 0 mm, 40 x 7 mm, Bila
objednavky

GTIN (EAN) 4032248836086
MnozZstvi 40 ST

Typ ELS 7/40 MC NE GE Verze
Cislo 1045650000 ELS, Vkladaci znagky, O - 0 mm, 40 x 7 mm, Zluta
objednavky

GTIN (EAN) 4032248779635
MnozZstvi 40 ST
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