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K pfipojeni na strané zafizeni kabelaZze snimac( / akénich
¢len je zapotiebi riznych vestavénych konektorud. Jsou k
dispozici ve verzich M12, M8 a Mb.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Vestavéné zastrcky, M12, Montézni zavit: , Pocet
poéla: 8, Délka vlakna / kabelu:

Cislo objednavky 1467730000

Typ SAIE-M12S-8S-TL-HW-PG9

GTIN (EAN) 4050118273526

Mnozstvi 20 items

Datum vytvoreni 04.01.2026 10:41:58 MEZ

Stav katalogu / Nakresy 1


https://eshop.weidmueller.com/p/1467730000
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Osvédéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Cista hmotnost 19.1¢g

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS Vyhovuijici

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Technické specifikace kabelu

Pocet polu

8

Technické udaje - upravitelné zasuvné konektory

Pocet pola 8 Kédovani A-kédovani

Povrch kontaktu Pozlacené Typ ptipojeni Kontakt

Hlavni material krytu Tlakove lity zinek Jmenovité napéti 30V

Jmenovity proud 2A Stupen kryti IP67, pIné nainstalované

Kabelova priichodka PG 9 Jmenovity proud 4A(4abpodll)/2A(8
pola)/ 1,5 A (12 pola)

Rozsah teplot krytu -40..+85°C

Standardy

Standardni konektor

IEC 61076-2-101

Obecné udaje

Pocet pola 8 Kodovani A-kédovani
Pfipojovaci zavit M12 Povrch kontaktu Pozlacené

Typ pfipojeni Kontakt Hlavni material krytu Tlakové lity zinek
Jmenovité napéti 30V Jmenovity proud 2A

Stupen kryti IP67, plné nainstalované Kabelova priichodka PG 9

Jmenovité napéti

250V (4-pole)/ 60 V (5-
pole)/ 30 V (8 and 12-
pole)

Jmenovity proud

4A(4a5pola)/ 2A (8
polt)/ 1,5 A (12 péla)

Pfipojeni 1 M12 Pfipojeni 2 Dip soldering
Rozsah teplot krytu -40 ... +85°C Vnéjsi pram. vodice -
Klasifikace

ETIM 8.0 EC003568 ETIM 9.0 EC003568
ETIM 10.0 EC003568 ECLASS 14.0 27-44-01-10
ECLASS 15.0 27-44-01-10
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