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Nové napajeci zdroje PROeco 2. generace maximalizuji
dostupnost automatizaénich aplikaci. Dvanactidilna fada
nabizi standardni funkce: s vysokym vykonem, ucinnosti
a vhodnosti pro mnoho systému. Tfibarevna LED dioda
mimoradné usnadriuje provadéni servisnich Ukon( a inte-
graci zafizeni PROeco. Tato fada je kompatibilni se stejno-
smérnymi UPS, elektronickymi moduly pro monitorovani
zatéze a diodovymi moduly a je vhodna pro vytvareni sys-
tému fizeni spotfeby. Kompaktni typ konstrukce je vhodny
k pouziti v mistech s omezenym prostorem, napf. pro plo-
ché rozvadéce v terénu.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Power supply, switch-mode power supply unit, 12
\%

Cislo objednavky 1469580000

Typ PRO ECO 120W 12V 10A

GTIN (EAN) 4050118275803

Mnoizstvi 1 items

Stav objednavky Tento produkt v budoucnu uz nebude k dispozici.

K dispozici do 2026-12-30T00:00:00+01:00

Alternativni vyrobek PRO BAS 120W 12V 10A

RoHS

Vnm-um

Datum vytvoreni 08.03.2026 08:28:41 MEZ
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Osvédcéeni
Schvaleni UK
[H us é Type
TUV  Approved cq
LISTED e

ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osvédéeni (cULus) E258476
Rozméry a hmotnosti
Hloubka 100 mm Hloubka (v palcich) 3.937 inch
Vyska 125 mm Vyska (v palcich) 4.9212 inch
Sitka 40 mm Sitka (v palcich) 1.5748 inch
Cist4 hmotnost 605 g
Teploty
Skladovaci teplota -40°C..85°C Provozni teplota -25°C..70°C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu s vyjimkou

Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li
pouzitelné/znamo)

7a, 7cl

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 6d8cdf22-8230-4af8-86¢8-3558¢c716666d
Vstup

Pfipojovaci systém

Sroubové pfipojeni

Rozsah vstupniho napéti AC

85...264 V AC (snizeni
vykonu pfi 100 V AC)

Doporucena zalozni pojistka

4 A / DI, bezpecnostni
pojistka

6 A, char. B, jisti¢

3..5 A, char. C, jisti¢

Frekvenc¢ni rozsah AC

47..63 Hz

Jmenovité vstupni napéti 100-240V AC Ochrana pred rdzovym napétim Varistor
Pojistka vstupu (interni) Ano Spotreba proudu AC 1.2 A@230VAC/ 2.25
A@ 110V AC

Spotieba proudu DC

0,4 Apifi370VDC/ 1,2A
pfi 120V DC

Rozsah vstupniho napéti DC

80...370 V DC (snizeni
vykonu pfi 120 V DC)

Spic¢kovy proud max. 40 A Jmenovita spotfeba energie 137.9 VA
Vystup
Vystupni vykon 120 W Pfipojovaci systém Sroubové pfipojeni

Jmenovité vystupni napéti

12VvDCt1%

Zbytkové zvinéni, prerusujici Spicky

<b0mVss@ 12V DC, |
Nenn

Moznost paralelniho pfipojeni ano, max. b Ochrana pred pretizenim Ano

Vystupni napéti, max. 16V Vystupni napéti, min. 1m0V

Vystupni napéti, pozn. (adjustable via Jmenovity vystupni proud pro Ujmen. T10A@55°C
potentiometer)

Kapacitni zatéz Neomezené Ochrana proti opaénému napéti Ano

Jmenovity stejnosmérny vystupni proud 10 A @55 °C,2.5A @ 70 Doba nabéhuu <100 ms

pfi UJmenovity

°C
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Vseobecné udaje

Uginik (pfiblizng)

Stupen ucinnosti
Kategorie rdzového napéti

>0,5pfi230VAC/>
0,563 pfi 115 VAC

87 %

]

Selhani doby preklenuti AC pfi ljmen.

Stupen kryti

>80ms@ 230V AC/>
20ms @ 115V AC

IP20

Poloha pfi montazi, pozndmka k instalaci na svorkovnici TS 35

Verze skiiné

Kov, odolny proti korozi

Ochrana proti zpétnému napéti ze zatéze> 18 V DC

Indikace

Zelend LED (Uvystup >
21,6 V DC), Zluta LED
(Ilvystup > 90% IJmenovity
typ. ), ¢ervena LED
(pretizeni, prehrati, zkrat,
Uvystup <20,4 V DC)

Zemnici svodovy proud, max.

3.5 mA

Max. perm. vlhj. vzduchu (provozni)

5 %.... 95 % rel. vlhkost

Ztrata vykonu, volnobéh

4 W

Ochrana pred zkratem

Ano

Ztrata vykonu, jmenovité zatizeni

20W

Provozni nadmofrska vyska

<3000 m

Ochrana proti prehfivani

Ano

EMC / 8ok / vibrace

Omezeni harmonickych proud( napéti v

siti

Podle EN 61000-3-2

Odolnost proti razam IEC 60068-2-27

15 g ve vSech smérech

Hlukové emise v souladu s EN55032

Trida B

Test odolnosti proti interferenci podle
normy

EN 61000-4-2 (ESD),
EN 61000-4-3 (RS), EN
61000-4-4 (burst), EN
61000-4-5 (surge), EN
61000-4-6 (conducted),
EN61000-4-8 (Fields),
EN61000-4-11 (Dips)

Odolnost proti vibracim IEC 60068-2-6

1 gvsouladus EN50178

Koordinace izolace

Kategorie razového napéti ] Zavaznost znecisténi 2
Stupen kryti I, s pfipojenim PE Izolaéni napéti, vstup/vystup 3 kV
Napéti izolace, vystup/uzemnéni 2 kV Napéti izolace, vystup/uzemnéni 0.5 kV

Elektricka bezpecénost (pouzité normy)

K pouziti s elektronickym vybavenim

Podle normy EN50178 /
VDEO160

Vybaveni elektrického stroje

Podle normy EN 60204

Ochrana proti nebezpecnym Sokovym
prouddm.

Acc. to VDEO106-101

Bezpecné, zvlast nizké napéti

SELV podle IEC 60950-1,
PELV v souladu s EN
60204-1

Ochranné oddéleni / ochrana proti irazuVDEO100-410 / acc. to

elektrickym proudem

DIN57100-410

Bezpecnostni transformatory pro
elektrické napajeni ve spinaném rezimu

Podle EN 61558-2-16

Data o pFipojeni (vstup)

Pfipojovaci systém

Sroubové pfipojeni

Pocet svorek (vstup)

3 pro L/N/PE

Prirez vodice, AWG/kcmil (vstup), max. 12 AWG Prafez vodic¢e, AWG/kcmil (vstup), min. 26 AWG
Prafez dratového pfipojeni, flexibilni 2.5 mm?2 Prafez vodice, flexibilni (vstup), min. 0.5 mm2
(vstup), max.

Priifez vodice, tuhy (vstup), max. 6 mm? Priifez vodice, tuhy (vstup), min. 0.5 mm?2
Utahovaci moment, min. (vstup) 0.5 Nm Utahovaci moment, max. (vstup) 0.6 Nm

Data o pFipojeni (vystup)

Pfipojovaci systém Sroubové pfipojeni Pocet svorek 6 (++-,13,14)
Prafez vodi¢e, AWG/kcmil , max. 12 AWG Prafez vodice, AWG/kcmil , min. 26 AWG
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Prafez vodice, pruzny , max. 2.5 mm?2 Prafez vodice, pruzny , min. 0.5 mm?2
Prafez vodice, tuhy , max. 6 mm?2 Prafez vodice, tuhy , min. 0.5 mm?2
Utahovaci moment, min. 0.5 Nm Utahovaci moment, max. 0.6 Nm
Signalizace
Bezpotencialovy kontakt Ano Zatizeni kontaktu (spinaci kontakt) max.30VDC/ 1A
Relé zap/vyp Vystupni napéti >21,6 V /

<204V, pietizeni
Klasifikace
ETIM 8.0 EC002540 ETIM 9.0 EC002540
ETIM 10.0 EC002540 ECLASS 14.0 27-04-07-01
ECLASS 15.0 27-04-07-01
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Symbol elektfiny

KF¥ivka odlehéeni
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Plochy Sroubovak

Sady Sroubovak izolovanych dle VDE, k praci na
soucastech pod napétim az do 1000V AC a 1500 V DC,
DIN EN 60900. IEC 900. Kazdy kus testovan na ,GS”
bezpecnost. Hrot vyrobeny z vytvrzené, vysokolegované
chrom-vanadiové molybdenové oceli, Uprava povrchu z
délového bronzu.

Vseobecné objednaci udaje

Typ SDIS SLIM 0.6X3.5X100 Verze
Cislo 2749610000 Montazni nastroj, Sitka Gepele (B): 3.5 mm, Délka &epele: 100 mm,
objednavky Tloustka Cepele (A): 0.6 mm

GTIN (EAN) 4050118896350
MnozZstvi 1ST

Koncova podpéra

Py Nabidka produktt Weidmiuiller zahrnuje koncové drzaky,
WL Z 7 které zarucuji trvalou a spolehlivou montaz na pfipojnici
.t:E a které brani sklouznuti. K dispozici jsou verze se Srouby i

bez Sroubll. Koncovy drzak nabizi vice moznosti oznaceni,
také misto pro skupinové znacky a rovnéz drzak zkuSebni

zastrcky.
Vseobecné objednaci udaje
Typ WEW 35/1 VO GF SW Verze
Cislo 1478990000 Bodnice, &erna, TS 35, V-0, Wemid, Sitka: 12 mm, 130 °C
objednavky
GTIN (EAN) 4050118286892
MnozZstvi 50 ST
Typ WEW 35/2 VO GF SW Verze
Cislo 1479000000 Bodnice, &erna, TS 35, V-0, Wemid, Sitka: 8 mm, 130 °C
objednavky

GTIN (EAN) 4050118286779
Mnozstvi 50 ST
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