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Obrazek vyrobku
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Podobné ilustraci

Vyrobky prepétové ochrany Weidmdiller VPU | (typ I), Vgeobecné objednaci udaje
VPU Il (typ ) a VPU lll (typ Hll) GEinné snizuji interferen¢ni
vazby, které se mohou objevovat vlivem pfechodovych Verze Pfep&tova ochrana, Nizké napéti, bez telekomunik.
prepéti, a to i vyrazné pod limity pfedepsanymi koordi- . kontaktu, Jednofazovy, TN
naci izolace podle normy EN 60664-3 / DIN VDE 0110-3.  SiSloobjednavky 1473440000
Typ VPU Il 1 1000V/40KA AC
To znamena, Ze celd instalace je méné nachylnéa k poru- GTIN (EAN) 4050118279689
cham. Prepétové ochrany jsou koordinovany pomoci tech-  Mnozstvi 1 items
nickych prostfedkd. To znamena, Ze neni tieba zajistit Stav objednavky Tento produkt v budoucnu uz nebude k dispozici.
potlageni vazby mezi typy |, Il a lll. Pfepétové ochrany K dispozici do 2026-06-01T00:00:00+02:00

jsou testovany podle normy vyrobkt IEC 61643-11 /

DIN EN 61643-11 a Ize je instalovat do systém v sou-
ladu s normami IEC 61643-12 / VDE 0675-6-12 a IEC
62305-4 / VDE 0185-4. Tetno svodic¢ bleskojistka a zafi-
zeni na prepétovou ochranu je vhodné k instalaci v sou-
stavach elektrického napajeni. Weidmiiller nabizi razné
vyrobky zavislé na konkrétnim typu elektrické sité a trovni
napéti. K dispozici je také specidlni ochranné vybaveni
typu | a typu Il pro fotovoltaické aplikace.
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Osvédcéeni

Schvaleni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 69 mm Hloubka (v palcich) 2.7165 inch
Vyska 94 mm Vyska (v palcich) 3.7008 inch
Sitka 17.8 mm Sitka (v palcich) 0.7008 inch
Rozmér pfi montazi - vyska 75 mm Cistd hmotnost 194.22 g
Teploty

Skladovaci teplota -40 °C..80°C Okolni teplota -40°C..70°C
Provozni teplota -40°C..70°C VlIhkost Rel. vihkost 5-95 %

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu bez vyjimky

REACH SVHC

Ne SVHC nad 0,1 wt%

Data pFipojeni, vzdalené upozornéni

Typ pfipojeni PUSH IN

Jmenovité adaje IEC / EN

Pocet pola 1 Svodovy proud pfi Un 0.7 mA

Signaliza¢ni kontakt Ne Jmenovité napéti (AC) 830V

Sit o nizkém napéti Jednofazovy, TN Typ napéti AC

Docasné prepéti (nadmérné napéti) - 1205V Ochranné pojistky 125 A gL (pokud je zalozni

TOV pojistka > 125 A), Neni
nutnd pojistka =125 A gG

Doba odezvy / doba havarijniho stavu <25 ns Frekvenéni rozsah, max. 60 Hz

Frekvenéni rozsah, min. 50 Hz Standardy IEC61643-11,EN
61643-11

T¥ida pozadavkd podle normy EN T2 Kategorie pozadavki podle normy IEC  Typ Il

61643-11 61643-11

Max. trvalé napéti, Uc (AC) 1000 V Vybijeci proud Imax. (8/20us) N-PE 40 kA

Vybijeci proud In (8/20 us) N-PE 20 kA Koordinace energie (10 m) Typ I, Typ Il

Vybijeci proud In (8/20 ps) vodi¢-PE 20 kA Vybijeci proud Imax. (8/20 ps) vodi¢-PE 40 kA

Stupen kryti Up pfi IN (L/N-PE) <3.7kV Zatizitelnost zkratovym proudem ISCCR 25 kA

Nasledna schopnost potlaéit proud Ifi  Z technickych ddvod Integrovana zalozni pojistka Ne

nedostupné.
Koordinace izolace podle normy EN 50178
Kategorie rdzového napéti 1l Zavaznost znedisténi 2
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Obecné udaje

Opticky funkéni displej

zelena = OK, Cervena =
svodic je vadny - vyménte
ho

Verze

bez telekomunik. kontaktu

Design Instalaéni kryt; 1TE, Insta Klasifikace horlavosti UL 94 V-0

IP 20
Barevny ¢ernd, OranZova Stupen kryti IP20
Nosna lista TS 35 Provozni nadmofrska vyska <4000 m
Data pripojeni
Délka odizolovani 15 mm Metoda pfipojeni vodice Sroubové pfipojeni
Typ pfipojeni Sroubové pfipojeni Délka odizolovani, jmenovité pfipojeni 15 mm
Utahovaci moment, min. 2 Nm Utahovaci moment, max. 3 Nm
Rozsah sevieni, jmenovité pfipojeni 16 mm?2 Upinaci rozsah, min. 1.5 mm?2
Upinaci rozsah, max. 35 mm?2 Prafez vodice, pevny, min. 1.5 mm?2
Prarez vodice, pevny, max. 16 mm2 Prafez pfipojeni vodica, jemné stacené, 1.5 mm?2

min.

Prlrez pfipojeni vodicl, jemné stacené, 25 mm?2 Prarez vodice, pruzny, AEH (DIN 1.5 mm?2
max. 46228-1), min.
Prafez vodice, pruzny, AEH (DIN 50 mm?2 Prafez pfipojeni vodicu, splétané, min. 1.5 mm?2
46228-1), max.
Prafez pfipojeni vodicu, splétané, max. 50 mm?2
Elektrické udaje
Typ napéti AC
Obecné udaje
Pocet pola 1 Stupen kryti IP20
Barevny Cerna, OranZova
Klasifikace
ETIM 8.0 EC000941 ETIM 9.0 EC000941
ETIM 10.0 EC000941 ECLASS 14.0 27-17-12-02
ECLASS 15.0 27-17-12-02

Listy specifikaci zakazky

Dlouhé specifikace

Vicepodlova svodi¢ prepéti
v souladu s poZadavky
urovné Il (IEC 61643-11,
EN 61643-11:2013).
Svodi¢ prepéti poskytuje
prepétovou ochranu

v aplikacich podle IEC
61643-12. Pouziti
varistoru s vysokym
vykonem uspokojuje
pozadavky Grovné Il

pro zafizeni prepétové

ochrany (SPD) v souladu se

standardem. V komeréné
dostupné instalaci /
elektrickém rozvadéci se
u vybaveni vyZadujiciho
ochranu svodi¢ prepéti
instaluje v blizkosti

Kratka specifikace

Svodic¢ prepéti tridy Il

s vystup/max: 20/40 kA,
vhodna pro jednofazové
1000V sité. Ochranna
uroven < 3,8 kV. Typ:
Weidmdiller VPU 11 1
1000V / 40 kA, objednaci
Cislo 1473440000 nebo
odpovidajici
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zdroje napdjeni VPU I

1 1000 V/40 kA AC se
pouziva v jednofazovych
sitich. S mechanismem
tepelného odpojeni

u varistoru. Pokud je
ochrana porusena, zméni
se barva na displeji ze
zelené na ¢ervenou.
Jmenovité napéti: 1000 V
AC vstup/max (8/20 us):
20/40 kA uroven ochrany
< 3,8 kV 25 kA sila zkratu
s maximalni zalozni
pojistkou stejného typu

0 250 A: Weidmidiller
VPU Il 1 1000V / 40 kA
AC objednaci ¢islo
1473440000 nebo
odpovidajici.
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Symbol elektfiny

Schematic circuit diagram
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KFiZzovy Sroubovak, Phillips

KFizovy Sroubovak pro Srouby Phillips, izolovany dle VDE,
SDIK PH DIN 7438, 1SO 8764/2-PH, vystup podle normy
ISO 8764-PH, rukojet SoftFinish

Vseobecné objednaci udaje

Typ SDIKPH1 X 80 Verze
Cislo 2749890000 Sroubovak, Sitka Eepele (B): 1 mm, 80 mm, Tloustka epele (A): 1
objednavky

GTIN (EAN) 4050118897098
MnozZstvi 1ST
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