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Obrazek vyrobku

Podobné ilustraci

Vseobecné objednaci udaje

Verze Zasuvny konektor PCB plug in, Nalisovany kontakt,
Kontakt, pocinované, Max. upinaci rozsah : 1 mm?

Cislo objednavky 1480000000

Typ DFFC 0.5-1.0 SN 3000

GTIN (EAN) 4008190179175

MnozZstvi 3000 items

Udaje vyrobku

Baleni Civka
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Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 18.8 mm Hloubka (v palcich) 0.7402 inch
Vyska 5.7 mm Vyska (v palcich) 0.2244 inch
Sitka 4.3 mm Sitka (v palcich) 0.1693 inch
Cista hmotnost 0.58¢g

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu bez vyjimky

REACH SVHC

Ne SVHC nad 0,1 wt%

Baleni

Baleni Civka Délka VPE 599.00 mm
Sitka VPE 598.00 mm Vyska VPE 42.00 mm
Udaje o materialu

Barevny Ne Barevny graf (podobné) -

Contact base material Slitina médi Material kontaktu Slitina
Povrch kontaktu pocinované Skladovaci teplota, min. -40 °C
Skladovaci teplota, max. 70°C Provozni teplota, min. -50°C
Provozni teplota, max. 100 °C Teplotni rozsah, instalace, min. -25°C
Teplotni rozsah, instalace, max. 100 °C

Vodiée vhodné k pFipojeni

Upinaci rozsah, min. 0.5 mm? Upinaci rozsah, max. 1T mm?2
Prafez propojeni AWG, min. AWG 20 Prafez propojeni AWG, max. AWG 18
Sto¢ené, min. HO7V-R 0.5 mm? Sto¢ené, max. HO7V-R 1 mm?2
Pruzné, min. HO5(07) V-K 0.5 mm? Pruzné, max. HO5(07) V-K 1 mm?

s vodi¢em a dutinkou, DIN 46228 pt 1, 0 mm?2 s vodi¢em a dutinkou, DIN 46228 pt 1, O mm?
min. max.

Jmenovité udaje podie IEC

testovano podle normy

IEC 60664-1, IEC 61984 Jmenovité impulzni napéti pro tfidu 0 kv
prepéti / stupen znecisténi lll/2

Kratkodoby odpor proti zkratovému
proudu

3x1sse120A

Dulezita poznamka

IPC shoda Shoda: Produkty jsou vyvijeny, vyrdbény a dodavany v souladu s mezinarodnimi uznavanymi
standardy a normami a splfuji zajiSténé vlastnosti uvedené v datovém listu, respektive spliuji
dekorativni vlastnosti v souladu s IPC-A-6 10 ,T¥ida 2. Dal$i naroky na produkty je mozné
vyhodnotit na pozadani.

Poznamky * Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity

70%, 36 months
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Klasifikace

ETIM 8.0 EC002943 ETIM 9.0 EC002943
ETIM 10.0 EC002943 ECLASS 14.0 27-46-04-03
ECLASS 15.0 27-46-04-03
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Accessories

... pro kontakty DFF a ZRV od spoleé¢nosti Weidmiiller

Krimpovaci nastroje pro soustruzeny/lisovany kontakt
* Racna zarucuje presné krimpovani

* Moznost uvolnéni v pfipadé chybné manipulace

¢ Se zarazkou pro presné polohovani kontaktd.

Vseobecné objednaci udaje

Typ HTF DFF Verze
Cislo 9014140000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190297305
MnozZstvi 1ST

Nastroj k nalisovani koncovek, Nastroj k nalisovani kontaktd,
0.22mm?2, 2.5mm?2, B krimpovani

Pomocné nastroje

Inteligentnéjsi. Efektivné;si. Rychlejsi.

Dalsi nastroje zjednodusuji proces pfipojovani a

nastavovani pripojovacich komponent(:

* Montazni bloky pro konektory samice s kontakty IDC
(typ BL-IDC) Ize pouZzit ve strojich jako lisy s lomenou
pakou. VSechny vodice jsou pfipojeny najednou.

¢ Odemykaci a rozpojovaci nastroje rozebiraji krimpované
kontakty v zasuvnych krimpovacich konektorech (typ
BLC & BLAC)

* Provozni packy oteviraji jednotlivé body svéru na
zasuvnych konektorech s svorkou s taZznou pruzinou

Pro lepsi a rychlejsi postup prace
Vysledek: efektivni a profesionalni postup prace.

Vseobecné objednaci udaje

Typ DFFC EW2 Verze
Cislo 1803790000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248259311
Mnozstvi 10 ST

PCB plug-in connector

Creation date 08.01.2026 07:41:19 MEZ

Catalogue status / Drawings


https://eshop.weidmueller.com/p/9014140000
https://eshop.weidmueller.com/p/1803790000

