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PouZziti izolovanych vodic¢i uzivatelim zarucuje dlouhodo-

bou konzistentni kvalitu elektrického pf¥ipojeni.

« Sirokéa fada izolovanych a neizolovanych kabelovych ok
a konektoru

e Tubularni kabelova oka podle soucasnych standardt
trhu (Euroseries)

¢ Kompresni kabelova oka podle DIN 46235

¢ Plechova kabelova oka podle DIN 46234

¢ |zolovana kruhové kabelova oka podle DIN 46237

¢ |zolovana kolikova kabelova oka podle DIN 46231

Vseobecné objednaci udaje

Verze kabelové oko, konec svorky,240 mm?

Cislo objednavky 1493470000

Typ KQN-M12/-240

GTIN (EAN) 4050118303551

Mnozstvi 25 items

Stav objednavky Tento produkt v budoucnu uz nebude k dispozici.
K dispozici do 2026-03-31T00:00:00+02:00

Datum vytvoreni 16.01.2026 12:04:11 MEZ

Stav katalogu / Nakresy


https://eshop.weidmueller.com/p/1493470000
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Osvédcéeni

ROHS Shoda
Rozmeéry a hmotnosti

Cista hmotnost 133.48¢g

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu bez vyjimky

REACH SVHC

Ne SVHC nad 0,1 wt%

Konektory

Prafez vodice 240 mm? Izolace neni k dispozici
Otvor M 12 Vnitini pramér hridele (d 1) 23.5 mm
Vnéjsi pramér htidele (d3) 38 mm Délka hfidele (a) 32 mm

Délka pfipojeni (1) 56 mm Vnitfni pramér objimky (d2) 13 mm
Klasifikace

ETIM 8.0 EC001059 ETIM 9.0 EC001059
ETIM 10.0 EC001059 ECLASS 14.0 27-40-02-12
ECLASS 15.0 27-40-02-12
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... pro tubularni kabelova oka (podle EN 13600)

Vseobecné objednaci udaje

Krimpovaci nastroje na kabelova oka, konektory a dutinky

s vyménnymi vlozkami

¢ extrémné rychla prace diky hydraulické podpore

* Siroky rozsah zpracovani do 400 mm?2

¢ Rychla krimpovaci hlava oto¢na o 360°

¢ automatické omezeni tlaku a sledovani pomoci
tlakového senzoru

¢ DalSi vlastnosti fady APG:

¢ elektronické ovladani a monitorovani procesu
krimpovani

¢ Ukladani vSech krimpovacich cykld a chybovych hlasek
do interni paméti

« Cteni viech cykltl a chybovych hlasek pres USB

Typ ES APG 80 WM 240
Cislo 1502580000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118310689
MnozZstvi 1ST

Verze
240mm?, WM krimpovani

... pro kompresni kabelova oka (podle DIN 46235)

—

Vseobecné objednaci udaje

Krimpovaci nastroje na kabelova oka, konektory a dutinky

s vyménnymi vliozkami

¢ extrémné rychla prace diky hydraulické podpore

* Siroky rozsah zpracovani do 400 mm?2

¢ Rychla krimpovaci hlava oto¢na o 360°

¢ automatické omezeni tlaku a sledovani pomoci
tlakového senzoru

¢ DalSi vlastnosti frady APG:

¢ elektronické ovladani a monitorovani procesu
krimpovani

¢ Ukladani v8ech krimpovacich cykll a chybovych hlasek
do interni paméti

« Cteni viech cyklt a chybovych hlasek pres USB

Typ ES APG 80 HEX 240
Cislo 1502740000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118310481
MnozZstvi 18T

Verze

240mm?2, Sestihranné krimpovani
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