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RoHS

Vnmrum

PouZziti izolovanych vodic¢i uzivatelim zarucuje dlouhodo-

bou konzistentni kvalitu elektrického pf¥ipojeni.

« Sirokéa fada izolovanych a neizolovanych kabelovych ok
a konektoru

e Tubularni kabelova oka podle soucasnych standardt
trhu (Euroseries)

¢ Kompresni kabelova oka podle DIN 46235

¢ Plechova kabelova oka podle DIN 46234

¢ |zolovana kruhové kabelova oka podle DIN 46237

¢ |zolovana kolikova kabelova oka podle DIN 46231

Vseobecné objednaci udaje

Verze kabelové oko, konec svorky,4 mm2 - 6 mm?2
Cislo objednavky 1493950000

Typ KQN-M4 /-6

GTIN (EAN) 4050118303919

Mnozstvi 100 items

Datum vytvoreni 12.07.2026 09:45:49 MEZ

Stav katalogu / Nakresy


https://eshop.weidmueller.com/p/1493950000

Datovy list

KQN-M4/-6

Technické udaje

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Osvédcéeni

ROHS Shoda
Rozmeéry a hmotnosti

Cistd hmotnost 1449

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu bez vyjimky

REACH SVHC

Ne SVHC nad 0,1 wt%

Konektory

Prafez vodice, max. 6 mm? Prafez vodice, min. 4 mm?2
Izolace neni k dispozici Otvor M4

Vnitini pramér hridele (d 1) 3.6 mm Vnéjsi pramér hfidele (d3) 8 mm

Délka htidele (a) 6 mm Délka pfipojeni (1) 14 mm
Vnitfni pramér objimky (d2) 4.3 mm

Klasifikace

ETIM 8.0 EC001059 ETIM 9.0 EC001059
ETIM 10.0 EC001059 ECLASS 14.0 27-40-02-12
ECLASS 15.0 27-40-02-12
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Crimping tools

Krimpovaci kle$té pro neizolované konektory

Rolovana kabelovéa oka, valcova kabelova oka, piny svorek,
paralelni a sériové konektory

* Rac¢na zarucuje presné krimpovani

* MoZnost uvolnéni v pfipadé chybné manipulace

Vseobecné objednaci udaje

Typ HTN 21 Verze
Cislo 9014610000 Nastroj k nalisovani koncovek, Nastroj k nalisovani kontaktd, 0.5mm?2,
objednavky 6mm?2, Krimpovani - odsazeni

GTIN (EAN) 4008190152734
MnozZstvi 1ST

Krimpovaci nastroje na kabelova oka, konektory a dutinky

s vyménnymi vlozkami

* extrémné rychla prace diky hydraulické podpore

¢ Siroky rozsah zpracovani do 300 mm?2

* Rychla krimpovaci hlava otoéna o 270°

* automatické omezeni tlaku a sledovani pomoci
tlakového senzoru

¢ elektronické ovladani a monitorovani procesu
krimpovani

e Ukladani vSech krimpovacich cyklt a chybovych hlasek
do interni paméti

« Cteni véech cykll a chybovych hlasek pres USB

e Lithiovy akumulator s indikatorem stavu nabiti: 18 V,

2 Ah
Vseobecné objednaci udaje
Typ EPG 45 Verze
Cislo 1500830000 Nastroj k nalisovani koncovek, 6mm2, 1560mmz2, Sestihranné
objednavky krimpovani, WM krimpovani, Krimpovani - odsazeni, Lichobéznikové
GTIN (EAN) 4050118309317 krimpovani, Ovalné krimpovani
MnozZstvi 1ST
Typ EPG 60 Verze
Cislo 2453810000 Lisovaci nastroje, Naradi, Nastroj k nalisovani koncovek, 6mm?2,
objednavky 300mm2, Sestihranné krimpovani, WM krimpovani, Krimpovani -
GTIN (EAN) 4050118468434 odsazeni, Lichobéznikové krimpovani, Ovalné krimpovani
MnozZstvi 18T
Typ HPG 60 Verze
Cislo 2453820000 6mm2, 300mm?2, Sestihranné krimpovani, WM krimpovani,
objednavky Krimpovani - odsazeni, Lichobéznikové krimpovani, Ovalné krimpovani

GTIN (EAN) 4050118468427
Mnozstvi 18T

Datum vytvoreni 12.07.2026 09:45:49 MEZ

Stav katalogu / Nakresy 4


https://eshop.weidmueller.com/p/9014610000
https://eshop.weidmueller.com/p/1500830000
https://eshop.weidmueller.com/p/2453810000
https://eshop.weidmueller.com/p/2453820000

