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Obrazek vyrobku

Vse pod kontrolou:

Indikator funkce se snadno dodate¢né montuje a jasné

signalizuje stav spinani v misté upnuti - k dispozici také s

drzakem stitka velkého formatu. Jeden z nejvice vSestran-

nych a efektivnich systému s rozte¢i 5 mm: fada LP spo-

le€nosti Weidmiuiller

* Drzdk na 3 mm standardni LED

¢ Jednoducha instalace na zadni stranu svorek rady SP.

* Volitelny drzak na znacky pro rozSifené moznosti zna-
¢eni (WS10/5 a WS12/5, viz znacky)

Nejjednodussi, nejspolehlivéjsi zpisob monitorovani stavi

spinani.

Zkratka: minimalni ndmaha, maximalni spolehlivost.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Svorka PCB, Prislusenstvi, Ukazatel funkce, ¢erna,
Pocet pola: 3

Cislo objednavky 1496060000

Typ LPA FA3

GTIN (EAN) 4008190062330

Mnozstvi 50 items

Udaje vyrobku

Baleni Box

v

OMPLIANT
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Osvédcéeni

ROHS Shoda
Rozmeéry a hmotnosti

Cista hmotnost 0.53¢g

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu bez vyjimky

REACH SVHC

Ne SVHC nad 0,1 wt%

Baleni

Baleni Box Délka VPE 199.00 mm
Sitka VPE 105.00 mm Vyska VPE 17.00 mm
Parametry systému

Rozte¢ v mm (P) 5.08 mm Roztec v palcich (P) 0.200"
Pocet pola 3 MnozZstvi fady kolika 1

L1 v palcich 0.200" Stupen kryti IP20
Udaje o materialu

Izolacni material PA Barevny cerna
Barevny graf (podobné) RAL 9011 Moisture Level (MSL)

Material kontaktu Slitina Skladovaci teplota, min. -40 °C
Skladovaci teplota, max. 70°C Provozni teplota, min. -50°C
Provozni teplota, max. 100 °C Teplotni rozsah, instalace, min. -25°C
Teplotni rozsah, instalace, max. 100 °C

Vodice vhodné k pFipojeni

Referencni text

Délka koncovek se vybira
v zavislosti na produktu a
jmenovitém napéti., Vnéjsi
pramér plastové objimky
by nemél byt vétsi nez
roztec (P)

Jmenovité udaje podie IEC

testovano podle normy

IEC 60664-1, IEC 61984

Dulezita poznamka

IPC shoda Shoda: Produkty jsou vyvijeny, vyrdbény a dodavany v souladu s mezinarodnimi uznavanymi
standardy a normami a splfiuji zajisténé vlastnosti uvedené v datovém listu, respektive spliuji
dekorativni vlastnosti v souladu s IPC-A-6 10 ,Trida 2“. Dal$i naroky na produkty je mozné
vyhodnotit na pozadani.

Poznamky * Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity

70%, 36 months
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Klasifikace

ETIM 8.0 EC002943 ETIM 9.0 EC002943
ETIM 10.0 EC002943 ECLASS 14.0 27-46-04-04
ECLASS 15.0 27-46-04-04

Datum vytvoreni 31.03.2026 06:06:16 MEZ

Stav katalogu / Nakresy



