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MetalliCard jsou k dispozici z hliniku nebo nerezové oceli
a spliuji Sirokou fadu pozadavk( na znaceni. Pochromo-
vané hlinikové znacky jsou levnou alternativou pro mnoho
aplikaci a osvédcily se zvlasté svym hlubokym kontras-
tem vicebarevného tisku. V technologicky narocném
chemickém a zpracovatelském primyslu jste s nerezo-
vymi znackami MetalliCard v bezpeci diky jejich vynikajici
odolnosti. Jejich formaty pokryvaji potreby celého spek-
tra systémové identifikace. Malé vybaveni nebo typové
desky, zajistuji vysoce kvalitni znacici proces. MetalliCard
také nabizi optimalni instala¢ni vlastnosti. MetalliCard Ize
pouzit univerzalné diky riznym mozZnostem pfipevnéni:
vazani, nytovani, pouziti drzakd nebo list na stitky, nebo v
kombinaci s nerezovymi vazacimi pasky.

Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete ndm soubor pro nas
software na znaéeni M-Print PRO nebo M-Print PRO
Online (bez instalace) s vasimi pozadavky na znaceni.

Vseobecné objednaci udaje

Verze MetalliCard, Znacky na pfistroje, 43 x 70 mm, Stfi-
brna

Cislo objednavky 1500200000

Typ CC-M 43/70 AL

GTIN (EAN) 4050118308938

MnozZstvi 80 items
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Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 0.5 mm Hloubka (v palcich) 0.0197 inch
Vyska 43 mm Vyska (v palcich) 1.6929 inch
Sitka 70 mm Sitka (v palcich) 2.7559 inch
Cista hmotnost 3.49¢g

Teploty

Rozsah provozni teploty -55..130°C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné udaje

Verze Ize zapojit

Sitka 70 mm

Rozsah provozni teploty, max. 130°C

Rozsah provozni teploty, min. -55 °C

Barevny Stfibrna

Zakladni material Pochromovany hlinik (AL), Anodizovany hlinik

Tisténé znaky bez

Pocet znacek v baleni Forma napéjeni MetalliCard

Velikost pole na oznaceni 41.3x68.3mm

Doporucené odvétvi Energie, Proces

kompatibilni tiskarna

Pocet znacek na kombinaci 1 MetalliCard = Device markers

Rozsah provozni teploty -55..130°C

Klasifikace

ETIM 8.0 EC001288 ETIM 9.0 EC001288
ETIM 10.0 EC001288 ECLASS 14.0 27-28-11-04
ECLASS 15.0 27-28-11-04

Datum vytvoreni 01.04.2026 11:25:18 MEZ

Stav katalogu / Nakresy



Datovy list

CC-M 43/70 AL

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

P¥iklad pouziti
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Vseobecné objednaci udaje

Typ DKB CC 43/70 Verze
Cislo 1500340000 MetalliCard, Adhezivni prouzek, 43 x 70 mm, Transparentni
objednavky

GTIN (EAN) 4050118309041

MnozZstvi 100 ST

Typ INLAY CC-M 43/70 Verze
Cislo 1500300000

objednavky

GTIN (EAN) 4050118309027

MnozZstvi 18T

Typ PRIMER CC-M Verze
Cislo 2068020000

objednavky

GTIN (EAN) 4050118416534

Mnozstvi 100 ST

Datum vytvoreni 01.04.2026 11:25:18 MEZ

Stav katalogu / Nakresy


https://eshop.weidmueller.com/p/1500340000
https://eshop.weidmueller.com/p/1500300000
https://eshop.weidmueller.com/p/2068020000

