
Datový list
EPG 45 Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
 
www.weidmueller.com

 

Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky
s výměnnými vložkami
• extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
• široký rozsah zpracování do 300 mm²
• Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
• automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlako-

vého senzoru
• elektronické ovládání a monitorování procesu krimpo-

vání
• Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek

do interní paměti
• Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
• Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V,

2 Ah

Všeobecné objednací údaje

 
Verze Nástroj k nalisování koncovek, 6mm², 150mm²,

Šestihranné krimpování, WM krimpování, Krimpo-
vání - odsazení, Lichoběžníkové krimpování, Oválné
krimpování

Číslo objednávky 1500830000
Typ EPG 45
GTIN (EAN) 4050118309317
Množství 1 items
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Osvědčení
 
Schválení

ROHS Shoda
 

Rozměry a hmotnosti
 
Hloubka 70 mm Hloubka (v palcích) 2.7559 inch
Výška 365 mm Výška (v palcích) 14.3701 inch
Šířka 80 mm Šířka (v palcích) 3.1496 inch
Čistá hmotnost 500 g
 

Shoda produktu s prostředím
 
Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li
použitelné/známo)

7a, 7cI

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012
 

Technické údaje
 
Doba nabíjení 0.5 h
Popis výrobku (1) Krimpovací kleště
Verze Akumulátor-hydraulika
Lisovací síla jmen. 45 kN
 

Popis kontaktu
 
Krimpovací rozsah, max. 150 mm² Krimpovací rozsah, min. 6 mm²
 

Údaje o nástroji – krimpování
 
Hlavice Elektrohydraulické Průřez koncovek, max. 150 mm²
Průřez koncovek, min. 6 mm² Krimpování - typ/profil Šestihranné krimpování,

WM krimpování,
Krimpování - odsazení,
Lichoběžníkové
krimpování, Oválné
krimpování

Odchylka 16 mm
 

Klasifikace
 
ETIM 6.0 EC000168 ETIM 7.0 EC000168
ETIM 8.0 EC000168 ETIM 9.0 EC000168
ETIM 10.0 EC000168 ECLASS 9.0 21-04-38-11
ECLASS 9.1 21-04-38-11 ECLASS 10.0 21-04-38-11
ECLASS 11.0 21-04-38-11 ECLASS 12.0 21-04-38-11
ECLASS 13.0 21-04-38-11 ECLASS 14.0 21-04-38-11
ECLASS 15.0 21-04-38-11
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... pro krimpovací kabelová oka (podle DIN 46234)

Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky
s výměnnými vložkami
• extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
• široký rozsah zpracování do 300 mm²
• Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
• automatické omezení tlaku a sledování pomocí

tlakového senzoru
• elektronické ovládání a monitorování procesu

krimpování
• Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek

do interní paměti
• Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
• Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V,

2 Ah
Všeobecné objednací údaje
Typ ES EPG 45 DIN 70 Verze
Číslo
objednávky

1501380000

GTIN (EAN) 4050118309744
Množství 1 ST

70mm², Krimpování - odsazení

... pro kabelové koncovky

Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky
s výměnnými vložkami
• extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
• široký rozsah zpracování do 300 mm²
• Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
• automatické omezení tlaku a sledování pomocí

tlakového senzoru
• elektronické ovládání a monitorování procesu

krimpování
• Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek

do interní paměti
• Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
• Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V,

2 Ah
Všeobecné objednací údaje
Typ ES EPG 45 AEH 25 Verze
Číslo
objednávky

1501070000

GTIN (EAN) 4050118309164
Množství 1 ST

25mm², Lichoběžníkové krimpování
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... pro kompresní kabelová oka (podle DIN 46235)

Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky
s výměnnými vložkami
• extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
• široký rozsah zpracování do 300 mm²
• Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
• automatické omezení tlaku a sledování pomocí

tlakového senzoru
• elektronické ovládání a monitorování procesu

krimpování
• Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek

do interní paměti
• Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
• Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V,

2 Ah
Všeobecné objednací údaje
Typ ES EPG 45 HEX 150 Verze
Číslo
objednávky

1994540000

GTIN (EAN) 4050118379778
Množství 1 ST

150mm², Šestihranné krimpování

... pro tubulární kabelová oka (podle EN 13600)

Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky
s výměnnými vložkami
• extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
• široký rozsah zpracování do 300 mm²
• Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
• automatické omezení tlaku a sledování pomocí

tlakového senzoru
• elektronické ovládání a monitorování procesu

krimpování
• Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek

do interní paměti
• Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
• Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V,

2 Ah
Všeobecné objednací údaje
Typ ES EPG 45 WM 6 Verze
Číslo
objednávky

1500850000

GTIN (EAN) 4050118309485
Množství 1 ST

Příslušenství, 6mm², WM krimpování

Typ ES EPG 45 WM 10/70 Verze
Číslo
objednávky

1500870000

GTIN (EAN) 4050118309256
Množství 1 ST

70mm², WM krimpování
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Typ ES EPG 45 WM 25/50 Verze
Číslo
objednávky

1500880000

GTIN (EAN) 4050118309171
Množství 1 ST

50mm², WM krimpování

Typ ES EPG 45 WM 95 Verze
Číslo
objednávky

1500890000

GTIN (EAN) 4050118309218
Množství 1 ST

95mm², WM krimpování

Typ ES EPG 45 WM 120 Verze
Číslo
objednávky

1500900000

GTIN (EAN) 4050118309287
Množství 1 ST

120mm², WM krimpování

Typ ES EPG 45 WM 16/35 Verze
Číslo
objednávky

1500920000

GTIN (EAN) 4050118309478
Množství 1 ST

35mm², WM krimpování

... pro kompresní kabelová oka (podle DIN 46235)

Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky
s výměnnými vložkami
• extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
• široký rozsah zpracování do 300 mm²
• Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
• automatické omezení tlaku a sledování pomocí

tlakového senzoru
• elektronické ovládání a monitorování procesu

krimpování
• Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek

do interní paměti
• Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
• Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V,

2 Ah
Všeobecné objednací údaje
Typ ES EPG 45 HEX 6 Verze
Číslo
objednávky

1500930000

GTIN (EAN) 4050118309508
Množství 1 ST

6mm², Šestihranné krimpování

Typ ES EPG 45 HEX 10/70 Verze
Číslo
objednávky

1500940000

GTIN (EAN) 4050118309522
Množství 1 ST

70mm², Šestihranné krimpování

Typ ES EPG 45 HEX 16/35 Verze
Číslo
objednávky

1500950000

GTIN (EAN) 4050118309492
Množství 1 ST

35mm², Šestihranné krimpování
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Typ ES EPG 45 HEX 25/50 Verze
Číslo
objednávky

1500970000

GTIN (EAN) 4050118309195
Množství 1 ST

50mm², Šestihranné krimpování

Typ ES EPG 45 HEX 95 Verze
Číslo
objednávky

1500980000

GTIN (EAN) 4050118309348
Množství 1 ST

95mm², Šestihranné krimpování

Typ ES EPG 45 HEX 120 Verze
Číslo
objednávky

1500990000

GTIN (EAN) 4050118309140
Množství 1 ST

120mm², Šestihranné krimpování

... pro kabelové koncovky

Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky
s výměnnými vložkami
• extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
• široký rozsah zpracování do 300 mm²
• Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
• automatické omezení tlaku a sledování pomocí

tlakového senzoru
• elektronické ovládání a monitorování procesu

krimpování
• Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek

do interní paměti
• Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
• Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V,

2 Ah
Všeobecné objednací údaje
Typ ES EPG 45 AEH 35 Verze
Číslo
objednávky

1501170000

GTIN (EAN) 4050118309386
Množství 1 ST

35mm², Lichoběžníkové krimpování

Typ ES EPG 45 AEH 50 Verze
Číslo
objednávky

1501180000

GTIN (EAN) 4050118309539
Množství 1 ST

50mm², Lichoběžníkové krimpování
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... pro krimpovací kabelová oka (podle DIN 46234)

Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky
s výměnnými vložkami
• extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
• široký rozsah zpracování do 300 mm²
• Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
• automatické omezení tlaku a sledování pomocí

tlakového senzoru
• elektronické ovládání a monitorování procesu

krimpování
• Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek

do interní paměti
• Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
• Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V,

2 Ah
Všeobecné objednací údaje
Typ ES EPG 45 DIN 6 Verze
Číslo
objednávky

1501290000

GTIN (EAN) 4050118309614
Množství 1 ST

6mm², Krimpování - odsazení

Typ ES EPG 45 DIN 10 Verze
Číslo
objednávky

1501320000

GTIN (EAN) 4050118309577
Množství 1 ST

10mm², Krimpování - odsazení

Typ ES EPG 45 DIN 16 Verze
Číslo
objednávky

1501330000

GTIN (EAN) 4050118309751
Množství 1 ST

16mm², Krimpování - odsazení

Typ ES EPG 45 DIN 25 Verze
Číslo
objednávky

1501340000

GTIN (EAN) 4050118309560
Množství 1 ST

25mm², Krimpování - odsazení

Typ ES EPG 45 DIN 35 Verze
Číslo
objednávky

1501350000

GTIN (EAN) 4050118309645
Množství 1 ST

35mm², Krimpování - odsazení

Typ ES EPG 45 DIN 50 Verze
Číslo
objednávky

1501370000

GTIN (EAN) 4050118309706
Množství 1 ST

50mm², Krimpování - odsazení
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... pro tubulární kabelová oka (podle EN 13600)

Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky
s výměnnými vložkami
• extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
• široký rozsah zpracování do 300 mm²
• Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
• automatické omezení tlaku a sledování pomocí

tlakového senzoru
• elektronické ovládání a monitorování procesu

krimpování
• Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek

do interní paměti
• Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
• Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V,

2 Ah
Všeobecné objednací údaje
Typ ES EPG 45 WM 150 Verze
Číslo
objednávky

1994550000

GTIN (EAN) 4050118379785
Množství 1 ST

150mm², WM krimpování

Příslušenství

Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky
s výměnnými vložkami
• extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
• široký rozsah zpracování do 300 mm²
• Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
• automatické omezení tlaku a sledování pomocí

tlakového senzoru
• elektronické ovládání a monitorování procesu

krimpování
• Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek

do interní paměti
• Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
• Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V,

2 Ah
Všeobecné objednací údaje
Typ AKKU LI 18B2 Verze
Číslo
objednávky

2858730000

GTIN (EAN) 4064675566137
Množství 1 ST

Typ AKKU LI 18B5 Verze
Číslo
objednávky

2860070000

GTIN (EAN) 4064675574750
Množství 1 ST
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Typ LADEGERAET EPG Verze
Číslo
objednávky

1509370000

GTIN (EAN) 4050118318630
Množství 1 ST
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