Weidmiiller 3t

EPG 45 Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Krimpovaci nastroje na kabelova oka, konektory a dutinky =~ VSeobecné objednaci udaje
s vymeénnymi vloZzkami

¢ extrémné rychla prace diky hydraulické podpofre Verze Nastroj k nalisovani koncovek, 6mmz2, 1560mm2,
* Siroky rozsah zpracovani do 300 mm? Sestihranné krimpovani, WM krimpovéni, Krimpo-
L. , . o vani - odsazeni, Lichobé&Zznikové krimpovani, Ovalné
* Rychla krimpovaci hlava oto¢na o 270 krimpovani
¢ automatické omezeni tlaku a sledovani pomoci tlako- Cislo objednavky 1500830000
vého senzoru Typ EPG 45
¢ elektronické ovladani a monitorovani procesu krimpo- GTIN (EAN) 49501 18309317
L, Mnozstvi 1 items
vani

e Ukladani vSech krimpovacich cyklt a chybovych hlasek
do interni paméti

« Cteni viech cyklil a chybovych hlasek pres USB

e Lithiovy akumulator s indikatorem stavu nabiti: 18 V,
2 Ah
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Osvédcéeni

Schvaleni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 70 mm Hloubka (v palcich) 2.7559 inch

Vyska 365 mm Vyska (v palcich) 14.3701 inch

Sitka 80 mm Sitka (v palcich) 3.1496 inch

Cista hmotnost 500 g

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu s vyjimkou

Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li 7a, 7cl

pouzitelné/znamo)

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Technické udaje

Doba nabijeni 0.5h

Popis vyrobku (1) Krimpovaci klesté

Verze Akumulator-hydraulika

Lisovaci sila jmen. 45 kN

Popis kontaktu

Krimpovaci rozsah, max. 1560 mm? Krimpovaci rozsah, min. 6 mm?2

Udaje o nastroji - krimpovani

Hlavice Elektrohydraulické Priifez koncovek, max. 50 mm?2

Prarez koncovek, min. 25 mm?2 Krimpovani - typ/profil Sestihranné krimpovani,
WM krimpovani,
Krimpovani - odsazeni,
Lichobéznikové
krimpovani, Ovalné
krimpovani

Odchylka 16 mm

Klasifikace

ETIM 8.0 EC000168 ETIM 9.0 EC000168

ETIM 10.0 EC000168 ECLASS 14.0 21-04-38-11

ECLASS 15.0 21-04-38-11
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Accessories

... pro krimpovaci kabelova oka (podle DIN 46234)

Krimpovaci nastroje na kabelova oka, konektory a dutinky
s vyménnymi vlozkami
¢ extrémné rychla prace diky hydraulické podpore
* Siroky rozsah zpracovani do 300 mm?2
¢ Rychla krimpovaci hlava oto¢na o 270°
¢ automatické omezeni tlaku a sledovani pomoci
tlakového senzoru
¢ elektronické ovladani a monitorovani procesu
krimpovani
» Ukladani vSech krimpovacich cyklt a chybovych hlasek
do interni paméti
« Cteni viech cyklt a chybovych hlasek pies USB
e Lithiovy akumulator s indikatorem stavu nabiti: 18 V,

2 Ah
Vseobecné objednaci udaje
Typ ES EPG 45 DIN 70 Verze
Cislo 1501380000 70mm?2, Krimpovéani - odsazeni
objednavky

GTIN (EAN) 4050118309744
Mnozstvi 18T

..- pro kabelové koncovky

Krimpovaci nastroje na kabelova oka, konektory a dutinky

s vyménnymi vlozkami

¢ extrémné rychla prace diky hydraulické podpore

¢ Siroky rozsah zpracovani do 300 mm?2

¢ Rychla krimpovaci hlava oto¢na o 270°

¢ automatické omezeni tlaku a sledovani pomoci
tlakového senzoru

¢ elektronické ovladani a monitorovani procesu
krimpovani

¢ Ukladani v8ech krimpovacich cykll a chybovych hlasek
do interni paméti

« Cteni viech cyklt a chybovych hlasek pres USB

e Lithiovy akumulator s indikatorem stavu nabiti: 18 V,

2 Ah
Vseobecné objednaci udaje
Typ ES EPG 45 AEH 25 Verze
Cislo 1501070000 25mm?, Lichobé&Znikové krimpovani
objednavky

GTIN (EAN) 4050118309164
Mnozstvi 18T
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... pro kompresni kabelova oka (podle DIN 46235)

Vseobecné objednaci udaje

Krimpovaci nastroje na kabelova oka, konektory a dutinky

s vyménnymi vlozkami

* extrémné rychla prace diky hydraulické podpore

* Siroky rozsah zpracovani do 300 mm?2

¢ Rychla krimpovaci hlava oto¢na o 270°

¢ automatické omezeni tlaku a sledovani pomoci
tlakového senzoru

¢ elektronické ovladani a monitorovani procesu
krimpovani

» Ukladani vSech krimpovacich cyklt a chybovych hlasek
do interni paméti

« Cteni viech cyklt a chybovych hlasek pies USB

e Lithiovy akumulator s indikatorem stavu nabiti: 18 V,
2 Ah

Typ ES EPG 45 HEX 150 Verze

Cislo 1994540000 1560mm?, Sestihranné krimpovani
objednavky

GTIN (EAN) 4050118379778

Mnozstvi 18T

... pro tubularni kabelova oka (podle EN 13600)

Vseobecné objednaci udaje

Krimpovaci nastroje na kabelova oka, konektory a dutinky

s vyménnymi vlozkami

¢ extrémné rychla prace diky hydraulické podpore

¢ Siroky rozsah zpracovani do 300 mm?2

¢ Rychla krimpovaci hlava oto¢na o 270°

¢ automatické omezeni tlaku a sledovani pomoci
tlakového senzoru

¢ elektronické ovladani a monitorovani procesu
krimpovani

¢ Ukladani v8ech krimpovacich cykll a chybovych hlasek
do interni paméti

« Cteni viech cyklt a chybovych hlasek pres USB

e Lithiovy akumulator s indikatorem stavu nabiti: 18 V,
2 Ah

Typ ES EPG 45 WM 6 Verze

Cislo 1500850000 Pfisluenstvi, 6mm?2, WM krimpovani
objednavky

GTIN (EAN) 4050118309485

Mnozstvi 18T

Typ ES EPG 45 WM 10/70 Verze

Cislo 1500870000 70mm?2, WM krimpovani
objednavky

GTIN (EAN) 4050118309256

MnozZstvi 1ST
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Typ ES EPG 45 WM 25/50 Verze
Cislo 1500880000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118309171
MnozZstvi 18T

50mm?2, WM krimpovani

Typ ES EPG 45 WM 95 Verze
Cislo 1500890000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118309218
Mnozstvi 1ST

95mm?2, WM krimpovani

Typ ES EPG 45 WM 120 Verze

Cislo 1500900000 120mm2, WM krimpovani
objednavky

GTIN (EAN) 4050118309287

MnozZstvi 1ST

Typ ES EPG 45 WM 16/35 Verze
Cislo 1500920000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118309478
MnozZstvi 18T

35mm?2, WM krimpovani

..- pro kompresni kabelova oka (podle DIN 46235)

Vseobecné objednaci udaje

Krimpovaci nastroje na kabelova oka, konektory a dutinky

s vyménnymi vlozkami

* extrémné rychla prace diky hydraulické podpore

¢ Siroky rozsah zpracovani do 300 mm?2

* Rychla krimpovaci hlava oto¢na o 270°

* automatické omezeni tlaku a sledovani pomoci
tlakového senzoru

* elektronické ovladani a monitorovani procesu
krimpovani

¢ Ukladani vSech krimpovacich cykld a chybovych hlasek
do interni paméti

« Cteni viech cyklti a chybovych hlasek pres USB

e Lithiovy akumulator s indikatorem stavu nabiti: 18 V,
2 Ah

Typ ES EPG 45 HEX 6 Verze
Cislo 1500930000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118309508
Mnozstvi 18T

6mm2, Sestihranné krimpovani

Typ ES EPG 45 HEX 10/70 Verze
Cislo 1500940000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118309522
Mnozstvi 1ST

70mm2, Sestihranné krimpovani

Typ ES EPG 45 HEX 16/35 Verze
Cislo 1500950000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118309492
MnozZstvi 1ST

356mm2, Sestihranné krimpovani
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Typ ES EPG 45 HEX 25/50
Cislo 1500970000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118309195
MnozZstvi 18T

Verze

50mm?, Sestihranné krimpovani

Typ ES EPG 45 HEX 95
Cislo 1500980000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118309348
Mnozstvi 18T

Verze

95mm2, Sestihranné krimpovani

Typ ES EPG 45 HEX 120
Cislo 1500990000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118309140
MnozZstvi 1ST

Verze

120mm?, Sestihranné krimpovani

... pro kabelové koncovky

Vseobecné objednaci udaje

Krimpovaci nastroje na kabelova oka, konektory a dutinky

s vyménnymi vlozkami

* extrémné rychla prace diky hydraulické podpore

¢ Siroky rozsah zpracovani do 300 mm?2

* Rychla krimpovaci hlava oto¢na o 270°

* automatické omezeni tlaku a sledovani pomoci
tlakového senzoru

¢ elektronické ovladani a monitorovani procesu
krimpovani

e Ukladani vSech krimpovacich cyklt a chybovych hlasek
do interni paméti

« Cteni véech cykll a chybovych hlasek pres USB

e Lithiovy akumulator s indikatorem stavu nabiti: 18 V,
2 Ah

Typ ES EPG 45 AEH 35
Cislo 1501170000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118309386
MnozZstvi 18T

Verze

35mm?, Lichobéznikové krimpovani

Typ ES EPG 45 AEH 50
Cislo 1501180000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118309539
MnozZstvi 18T

Verze

50mm?, Lichobéznikové krimpovani
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... pro krimpovaci kabelova oka (podle DIN 46234)

Vseobecné objednaci udaje

Krimpovaci nastroje na kabelova oka, konektory a dutinky

s vyménnymi vlozkami

* extrémné rychla prace diky hydraulické podpore

* Siroky rozsah zpracovani do 300 mm?2

¢ Rychla krimpovaci hlava oto¢na o 270°

¢ automatické omezeni tlaku a sledovani pomoci
tlakového senzoru

¢ elektronické ovladani a monitorovani procesu
krimpovani

» Ukladani vSech krimpovacich cyklt a chybovych hlasek
do interni paméti

« Cteni viech cyklt a chybovych hlasek pies USB

e Lithiovy akumulator s indikatorem stavu nabiti: 18 V,
2 Ah

Typ ES EPG 45 DIN 6 Verze

Cislo 1501290000 6mm?, Krimpovani - odsazeni
objednavky

GTIN (EAN) 4050118309614

Mnozstvi 18T

Typ ES EPG 45 DIN 10 Verze

Cislo 1501320000 10mm?2, Krimpovani - odsazeni
objednavky

GTIN (EAN) 4050118309577

MnozZstvi 18T

Typ ES EPG 45 DIN 16 Verze

Cislo 1501330000 16mm?2, Krimpovéani - odsazeni
objednavky

GTIN (EAN) 4050118309751

MnozZstvi 18T

Typ ES EPG 45 DIN 25 Verze

Cislo 1501340000 25mm?2, Krimpovani - odsazeni
objednavky

GTIN (EAN) 4050118309560

MnozZstvi 1ST

Typ ES EPG 45 DIN 35 Verze

Cislo 1501350000 35mm?2, Krimpovani - odsazeni
objednavky

GTIN (EAN) 4050118309645

MnozZstvi 18T

Typ ES EPG 45 DIN 50 Verze

Cislo 1501370000 50mm?2, Krimpovéani - odsazeni
objednavky

GTIN (EAN) 4050118309706

Mnozstvi 18T
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... pro tubularni kabelova oka (podle EN 13600)

Vseobecné objednaci udaje

Krimpovaci nastroje na kabelova oka, konektory a dutinky

s vyménnymi vlozkami

* extrémné rychla prace diky hydraulické podpore

* Siroky rozsah zpracovani do 300 mm?2

¢ Rychla krimpovaci hlava oto¢na o 270°

¢ automatické omezeni tlaku a sledovani pomoci
tlakového senzoru

¢ elektronické ovladani a monitorovani procesu
krimpovani

» Ukladani vSech krimpovacich cyklt a chybovych hlasek
do interni paméti

« Cteni viech cyklt a chybovych hlasek pies USB

e Lithiovy akumulator s indikatorem stavu nabiti: 18 V,
2 Ah

Typ ES EPG 45 WM 150 Verze
Cislo 1994550000 150mm?2, WM krimpovani
objednavky

GTIN (EAN) 4050118379785
Mnozstvi 18T

Prislusenstvi

Vseobecné objednaci udaje

Krimpovaci nastroje na kabelova oka, konektory a dutinky

s vyménnymi vlozkami

¢ extrémné rychla prace diky hydraulické podpore

¢ Siroky rozsah zpracovani do 300 mm?2

¢ Rychla krimpovaci hlava oto¢na o 270°

¢ automatické omezeni tlaku a sledovani pomoci
tlakového senzoru

¢ elektronické ovladani a monitorovani procesu
krimpovani

¢ Ukladani v8ech krimpovacich cykll a chybovych hlasek
do interni paméti

« Cteni viech cyklt a chybovych hlasek pres USB

e Lithiovy akumulator s indikatorem stavu nabiti: 18 V,
2 Ah

Typ AKKU LI 18B2 Verze
Cislo 2858730000
objednavky

GTIN (EAN) 4064675566137
Mnozstvi 18T

Typ AKKU LI 18B5 Verze
Cislo 2860070000
objednavky

GTIN (EAN) 4064675574750
MnozZstvi 1ST
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Typ LADEGERAET EPG Verze
Cislo 1509370000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118318630
MnozZstvi 18T
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