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Krimpovaci nastroje na kabelova oka, konektory a dutinky

s vymeénnymi vloZzkami

* extrémneé rychla prace diky hydraulické podpore

¢ Siroky rozsah zpracovani do 400 mm?2

¢ Rychla krimpovaci hlava oto¢na o 360°

¢ automatické omezeni tlaku a sledovani pomoci tlako-
vého senzoru

¢ Dalsi vlastnosti fady APG:

¢ elektronické ovladani a monitorovani procesu krimpo-
vani

e Ukladani vSech krimpovacich cykl( a chybovych hlasek
do interni paméti

« Cteni v8ech cykli a chybovych hlasek pres USB

Vseobecné objednaci udaje

Verze 16mm?2, Krimpovani - odsazeni
Cislo objednavky 1502840000

Typ ES APG 80 DIN 16

GTIN (EAN) 4050118310979

Mnozstvi 1 items

Datum vytvoreni 29.12.2025 02:52:01 MEZ
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Rozméry a hmotnosti

Cista hmotnost

352.7¢g

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu bez vyjimky

REACH SVHC

Ne SVHC nad 0,1 wt%

Krimpovaci vliozky

Sitka krimpovani 10 mm Prifez médéného krimpovaného spoje 16
Krimpovaci Sitka v mm 10

Popis kontaktu

Prafez vodice, max. AWG 6 Prafez vodice, min. AWG 6
Krimpovaci rozsah, max. 16 mm2

Udaje o nastroji — krimpovani

Krimpovani - typ/profil

Krimpovani - odsazeni

Prafez kabelového oka jmen. 16 mm2

Klasifikace

ETIM 8.0 EC001282 ETIM 9.0 EC001282
ETIM 10.0 EC001282 ECLASS 14.0 21-04-90-90
ECLASS 15.0 21-04-90-90
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