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Digitální výstupní moduly s P nebo N spínáním, ochrana
proti zkratu, až 3 vodiče + funkční zem
Digitální výstupní moduly jsou k dispozici v následujících
variantách: 4 DO, 8 DO s 2 a 3vodičovou technologí, 16
DO nebo bez připojení k PLc rozhraní. Používají se hlavně
k začlenění decentralizovaných akčních členů. Všechny
výstupy jsou navrženy pro DC-13 akční členy podle norem
DIN EN 60947-5-1 a IEC 61131-2. Stejně jako u digitál-
ních vstupních modulů jsou možné frekvence do 1 kHz.
Ochrana výstupů zajišťuje maximální bezpečnost sys-
tému. Ta se skládá z automatického restartu po zkratu.
Dobře viditelné LED ukazují stav celého modulu i jednotli-
vých kanálů.
Kromě standardních aplikací digitálních vstupních modulů
tato řada také obsahuje speciální varianty, jako je modul
4RO-SSR pro aplikace s rychlým spínáním. Vybaveno
technologií polovodičových relé; na každém výstupu je
k dispozici 0,5 A. K dispozici je navíc 4RO-CO reléový
modul pro výkonově náročné aplikace. Je vybaven čtyřmi
přepínacími kontakty, optimalizován pro spínací napětí
255 V UC a navržen pro spínací proud 5 A.
Modulová elektronika napájí připojené akční členy z
výstupní proudové cesty (UOUT).

Všeobecné objednací údaje

 
Verze Remote I/O module
Číslo objednávky 1509830000
Typ UR20-8DO-P-2W-HD
GTIN (EAN) 4050118318487
Množství 1 items
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Osvědčení
 
Schválení

      

      

 
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
Č. osvědčení (cULus) E141197
Číslo certifikátu (cULusEX) E223527
 

Rozměry a hmotnosti
 
Čistá hmotnost 66 g
 

Teploty
 
Skladovací teplota -40 °C ... +85 °C
 

Shoda produktu s prostředím
 
Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li
použitelné/známo)

7a, 7cI

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 82327f13-cd27-455a-ab5b-a62e1996dcf8
Uhlíková stopa výrobku Kolébka k bráně 7,689 kg CO2 eq.
 

Důležitá poznámka
 
Informace o produktu Note: Please order connector (1469340000) separately
 

Klasifikace
 
ETIM 6.0 EC001599 ETIM 7.0 EC001599
ETIM 8.0 EC001599 ETIM 9.0 EC001599
ETIM 10.0 EC001599 ECLASS 9.0 27-24-26-04
ECLASS 9.1 27-24-26-04 ECLASS 10.0 27-24-26-04
ECLASS 11.0 27-24-26-04 ECLASS 12.0 27-24-26-04
ECLASS 13.0 27-24-26-04 ECLASS 14.0 27-24-26-04
ECLASS 15.0 27-24-26-04
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Block diagram

 

Connection diagram

 

Vysvětlení zkratek
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Příslušenství

Systémové příslušenství
Objevte širokou nabídku příslušenství pro váš systém
u-remote - ideální doplněk pro ještě efektivnější a
flexibilnější aplikace.

Všeobecné objednací údaje
Typ UR20-EBK-ACC Verze
Číslo
objednávky

1346610000

GTIN (EAN) 4050118151596
Množství 5 ST

End bracket, ,

Typ UR20-SM-ACC Verze
Číslo
objednávky

1339920000

GTIN (EAN) 4050118144727
Množství 20 ST

Cover, ,

Blank

Všeobecné objednací údaje
Typ PM 2.7/2.6 MC NE WS Verze
Číslo
objednávky

1323710000

GTIN (EAN) 4050118126778
Množství 960 ST

OMNIMATE Signal - series PM, Narážecí značky, 2.7 x 2.6 mm, Rozteč
v mm (P): 3.50 Weidmueller, Bílá
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Vlastní tisk

Všeobecné objednací údaje
Typ PM 2.7/2.6 MC SDR Verze
Číslo
objednávky

1323700000

GTIN (EAN) 4050118126761
Množství 192 ST

OMNIMATE Signal - series PM, Narážecí značky, 2.7 x 2.6 mm, Rozteč
v mm (P): 3.50 Weidmueller, Podle specifikace zákazníka

Typ DEK 5/8-11.5 MC SDR Verze
Číslo
objednávky

1341610000

GTIN (EAN) 4050118146059
Množství 100 ST

Dekafix, Označení svorek, 5 x 8 mm, Rozteč v mm (P): 8.00
Weidmueller, Podle specifikace zákazníka

Blank

Štítek Dekafix (DEK) je univerzální štítek pro všechny
vodiče a zásuvné konektory i elektronické sub-sestavy.
Tento systém je ideální pro krátké číselné sekvence a
zahrnuje širokou řadu předtištěných značek.
Pásky pro rychlou instalaci v jediném pracovním kroku.
Potisk je dobře čitelný, má perfektní kontrast a je k
dispozici v různých šířkách.
• Široká řada potištěných značek pro okamžité použití
• Pásky pro rychlou instalaci
• Značky na konektory vhodné pro všechny kabelové

konektory
• K dispozici jako čisté MultiCard, nebo se standardním

potiskem
Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš
software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO
Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje
Typ DEK 5/8-11.5 MC NE WS Verze
Číslo
objednávky

1341630000

GTIN (EAN) 4050118145946
Množství 500 ST

Dekafix, Označení svorek, 5 x 8 mm, Rozteč v mm (P): 8.00
Weidmueller, Bílá
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Hliník

Hliník má druhou nejlepší elektrickou vodivost po mědi.
Jednou z výhod je nízká váha, výhodou je vynikající
ochrana proti korozi.

Všeobecné objednací údaje
Typ TS 35X7.5 2M/AL/BK Verze
Číslo
objednávky

0330800000

GTIN (EAN) 4008190100650
Množství 40 M

Svorkovnicová lišta, Příslušenství, Hliník, neošetřené, Šířka: 2000 mm,
Výška: 35 mm, Hloubka: 7.5 mm

Nerezová ocel

Nerezová ocel je kolektivní termín pro všechny typy ocelí
(slitin) s vysokým stupněm čistoty a odolnosti vůči korozi.

Všeobecné objednací údaje
Typ TS 35X7.5 2M/CRN Verze
Číslo
objednávky

1747350000

GTIN (EAN) 4032248003372
Množství 40 M

Svorkovnicová lišta, Příslušenství, Nerezavějící ocel 1.4301,
neošetřené, Šířka: 2000 mm, Výška: 35 mm, Hloubka: 7.5 mm

Ocel

Ocelové DIN lišty jsou na trhu nejrozšířenější. Mezi
kovovými DIN lištami mají nejnižší ochranu proti zkratu,
podobně k nerezové oceli.
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Všeobecné objednací údaje
Typ TS 35X7.5 2M/ST/ZN Verze
Číslo
objednávky

0383400000

GTIN (EAN) 4008190088026
Množství 40 M

Svorkovnicová lišta, Příslušenství, Ocel, pozinkovaný a pasivovaný,
Šířka: 2000 mm, Výška: 35 mm, Hloubka: 7.5 mm

Typ TS 35X7.5/LL 2M/ST/ZN Verze
Číslo
objednávky

0514500000

GTIN (EAN) 4008190046019
Množství 40 M

Svorkovnicová lišta, Příslušenství, Ocel, pozinkovaný a pasivovaný,
Šířka: 2000 mm, Výška: 35 mm, Hloubka: 7.5 mm

Typ TS 35X7.5/LL 1M/ST/ZN Verze
Číslo
objednávky

0514510000

GTIN (EAN) 4008190116620
Množství 20 M

Svorkovnicová lišta, Příslušenství, Ocel, pozinkovaný a pasivovaný,
Šířka: 1000 mm, Výška: 35 mm, Hloubka: 7.5 mm

Typ TS 35X7.5/LL 2M/ST/SZ Verze
Číslo
objednávky

7915060000

GTIN (EAN) 4032248296279
Množství 40 M

Svorkovnicová lišta, Příslušenství, Ocel, pozinkovaný a pasivovaný,
Šířka: 2000 mm, Výška: 35 mm, Hloubka: 7.5 mm

Příslušenství

Systémové příslušenství
Objevte širokou nabídku příslušenství pro váš systém
u-remote - ideální doplněk pro ještě efektivnější a
flexibilnější aplikace.

Všeobecné objednací údaje
Typ PWZ-UR20-HD Verze
Číslo
objednávky

1525820000

GTIN (EAN) 4050118347067
Množství 1 ST

Lisovací nástroje
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Nářadí

• Na pružné a pevné vodiče s izolací ze speciálních
materiálů

• Vysoce kvalitní odizolování pro průmyslové aplikace
(odpovídá požadavkům leteckého průmyslu)

• Speciálně tvarované odizolovací čepele umožňují
odizolování speciálních typů konfigurací izolace a vodiče

• Délka odizolování je nastavitelná pomocí koncové
zarážky

• Velmi mnohostranné díky vyměnitelným odizolovacím
jednotkám

• Výsledky odizolování přesně opakované vždy znovu a
znovu

• Bez poškozování vodiče
• Spolehlivý nástroj s dlouhou životností díky robustnímu

designu
• Integrovaná funkce řezání

Všeobecné objednací údaje
Typ MULTI-STRIPAX 6-16 Verze
Číslo
objednávky

9202210000

GTIN (EAN) 4032248486144
Množství 1 ST

Nářadí, Nástroj na řezání a odizolování vodičů

Typ STRIPAX ULTIMATE Verze
Číslo
objednávky

1468880000

GTIN (EAN) 4050118274158
Množství 1 ST

Nářadí, Nástroj na řezání a odizolování vodičů

Příslušenství

Systémové příslušenství
Objevte širokou nabídku příslušenství pro váš systém
u-remote - ideální doplněk pro ještě efektivnější a
flexibilnější aplikace.

Všeobecné objednací údaje
Typ UR20-PG0.35 Verze
Číslo
objednávky

1469340000

GTIN (EAN) 4050118275339
Množství 8 ST

Connecting plug

Typ KOSM BHZ5.00 Verze
Číslo
objednávky

1483050000

GTIN (EAN) 4050118292039
Množství 100 ST

Zásuvný konektor PCB plug in, Příslušenství, Kódovací prvek, Oranžová
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Crimping tools

Krimpovací nástroje pro koncovky s plastovými objímkami
nebo bez
• Ráčna zaručuje přesné krimpování
• Možnost uvolnění v případě chybné manipulace

Všeobecné objednací údaje
Typ PZ 2.5 S Verze
Číslo
objednávky

2903690000

GTIN (EAN) 4099986027008
Množství 1 ST

0.14mm², 2.5mm², Lichoběžníkové krimpování

Základní moduly

Všeobecné objednací údaje
Typ UR20-BM-SP Verze
Číslo
objednávky

1350930000

GTIN (EAN) 4050118402735
Množství 5 ST

Replacement part, , Flange-mounted housing

Plugkit
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Všeobecné objednací údaje
Typ UR20-PK-1509830000-SP Verze
Číslo
objednávky

1559720000

GTIN (EAN) 4050118364743
Množství 5 ST

Replacement part

Elektronické moduly

Všeobecné objednací údaje
Typ UR20-EM-1509830000-SP Verze
Číslo
objednávky

1515450000

GTIN (EAN) 4050118322873
Množství 1 ST

Replacement part
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