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Rada ACT20C byla vyvinuta specialné pro aplikace s trva-
lym provozem. UmozZiuje trvalé monitorovani diagnostic-
kych informaci a informaci o zafizeni a procesech (.moni-
torovani stavu”).

Neékolik ACT20C komponentl tvofi stanici, ktera se sklada
z ACT20C Ethernetové brany, komunika¢nich ACT20C
signalnich prevodnik( a ACT20C svorky k zakoncéeni sbér-
nice.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Proudovy méfici prevodnik, Vstup : 0..5/10 A,
Vystup : 0(4)-20 mA, 0-10 V, Relé

Cislo objednavky 1510240000

Typ ACT20C-CMT-10-A0-RC-S

GTIN (EAN) 4050118319460

Mnoizstvi 1 items
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Osvédcéeni
Schvaéleni e
LISTED =
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osvédéeni (cULus) E141197
Rozméry a hmotnosti
Hloubka 113.6 mm Hloubka (v palcich) 4.4724 inch
Vyska 117.2 mm Vyska (v palcich) 4.6142 inch
Sitka 22.5 mm Sitka (v palcich) 0.8858 inch
Cista hmotnost 154 g
Teploty
Skladovaci teplota -40 °C...85 °C Provozni teplota -25 °C...60 °C
VlIhkost 5...95 %, bez kondenzace
Pravdépodobnost selhani
SIL v souladu s IEC 61508 Zadné MTTF 130 a

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu s vyjimkou

Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li
pouZitelné/znamo)

7a, 7cl

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Vstup

Vstupni frekvence

AC: 15..700 Hz

Input measurement range

nastavitelné, 0..5/10 A
AC (RMS) nebo DC

Input signal

Kabel s proudem
v prichozim otvoru

Rozhrani 1

Rozhrani Komunikace pres
sbérnici CH20M s branou
(ACT20C-GTW-100-MTCP-
S)
Vystup
Proud impedance zatéze <600 Q
Vystup (digitalni)
Rated switching current 6 A Max. spinaci napéti, AC 250V
Max. spinaci napéti, DC 24V Typ Relé, 1 prepinaci

kontakt, Procesni
alarmy (4x) s hysterezi,
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s (nastavitelnym)
zpozdénim ¢asu poplachu
0-180s

Vystup (analogovy)

Typ (analogovy vystup)

Voltage and current output
(configurable)

Napéti na vystupu (analogovy vystup) nastavitelné, 0...10 V, 2...
10V,0.5V, 1.6V, -b..

+5V,-10..+10V

Zatézovaci odpor - napéti (analogovy
vystup)

2 10 kQ ZatéZovaci odpor - proud (analogovy <600 Q

vystup)

Proud na vystupu (analogovy vystup)

Nastavitelné, 0...20 mA,
4..20 mA, -20..+420 mA

vystup alarmu

Switching current

5A

Obecné udaje

Pfesnost <0.75 % FSR Napajeci napéti prostfednictvim systémové
sbérnice

Cas odezvy <300 ms Nosna lista TS 35

Teplotni souginitel typ. 0.04 % / K, max. 0.09  Jmenovita spotfeba energie 3 VA

% /K

Konfigurace Se softwarem FDT/DTM, Spotreba elektrické energie, max. 22W

pres branu (ACT20C-
GTW-100-MTCP-S), Reseni
pomoci pfepinaci DIP

Koordinace izolace

Impulse withstand voltage 6,4 kV (1,2/50 ps) Normy EMC IEC 61326-1

ZkusSebni napéti 4 kv Kategorie radzového napéti 1}

Zavaznost znecisténi 2 Galvanické oddéleni 4cestny oddélovac;, mezi
vstupem / vystupem /
zdrojem / relé

Jmenovité napéti 300V ACrms

Data p¥ipojeni

Typ pfipojeni Sroubové pfipojeni Utahovaci moment, min. 0.5 Nm

Utahovaci moment, max. 3.5 Nm Rozsah sevreni, jmenovité pripojeni 1.5 mm?2
Upinaci rozsah, min. 0.5 mm?2 Upinaci rozsah, max. 2.5 mm?2
Prafez propojeni AWG, min. AWG 30 Prafez propojeni AWG, max. AWG 14
Prafez vodice, pevny, min. 0.5 mm?2 Prafez vodice, pevny, max. 2.5 mm?2

Popis soucastek

Popis produktu

Proudové meéfici prevodniky ACT20C-CMT-XX-(A0)-RC-S z fady ACT20C méfi a monitoruji DC a
AC proudy do 60 A. PouZitda metoda kvadratického prdméru umoziuje pfesné méreni i v pfipadé
zkreslenych tvart proudovych kfivek. Tato zafizeni maji integrované monitorovani mezni hodnoty
s nastavitelnym prahem spinani, zpoZdénim a hysterezi a také reléovy vystup.

Vlastnosti

¢ Méfeni pomoci kvadratického praméru nebo méfeni pomoci aritmetického praméru (AA) a
technologie bezkontaktniho prichoziho otvoru

Monitorovani mezni hodnoty u nadproudu a podproudu

Reléovy vystup pomoci principu otevieného obvodu / zavieného obvodu

Volné nastavitelné zpozdéni spousté

Provozni stav a chybovy ukazatel na LED na pfednim panelu a signalizace vystupu podle NE43,
NE44, NE107

Galvanické Ctyfcestné oddéleni pro bezpecné oddéleni podle IEC/EN 61010-2-201:2013
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Klasifikace

ETIM 8.0 EC002475 ETIM 9.0 EC002475
ETIM 10.0 EC002475 ECLASS 14.0 27-21-01-23
ECLASS 15.0 27-21-01-23
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Mév¥ici proudové prevodniky kompatibilni se siti ACT20C

Rada ACT20C byla vyvinuta specialné pro aplikace

s trvalym provozem. Umoznuje trvalé monitorovani
diagnostickych informaci a informaci o zafizeni

a procesech (,monitorovani stavu”).

Neékolik ACT20C komponent( tvofi stanici, ktera se sklada
z ACT20C Ethernetové brany, komunikaénich ACT20C
signalnich prevodnik a ACT20C svorky k zakonceni

sbérnice.
Vseobecné objednaci udaje
Typ SAMPLE CH20M BUS 250MM Verze
Cislo 1335140000 Sbérnicovy systém pro montaz na listu, Ukazkova sada, OMNIMATE
objednavky Kryt - fada CH20M, Sitka: 25.1 mm

GTIN (EAN) 4050118138375
MnozZstvi 18T

CH20M BUS SET - Sestava

Integrovana sbérnice na nosnou listu pro modularni

systém pouzder elektroniky.

Pfi napdjeni, pfipojovani nebo distribuci v rdmci

modularnich aplikaci muize sbérnice Rail bus nahradit

zdlouhavy proces individualniho zapojeni flexibilnim a

neprerusovanym feSenim v celém systému.

Systémova sbérnice je bezpecné umisténa do standardni

35 mm montazni listy. Kontaktni blok SMD sbérnice Ize

natavit a spajet, aby byl proces béhem montaze dill zcela

automatizovan. Odolné zlacené kontaktni plochy zajistuji
staly a spolehlivy kontakt uréeny pro kryty zastavnych
vSech Sitek.

* Unikatni rozsah: Integrované pfipojeni zahrnuje vS§echny
dostupné Sirky: od 6 mm desticky po velkoplosny kryt o
§ifce 67 mm.

* Snadné udrzba béhem instalace Vyména modulu je
snadn4, a to i ve stavajicich skupinach modull, —-aniz by
to mélo vliv na sousedni moduly.

* Univerzalni integrace Neprerusena systémova sbérnice
je bezpeénym zplisobem umisténa do standardni
35 mm montazni listy.

* Spolehlivé: Galvanizovana pozlacené Pét pIiné-arched
kontaktu slouZi k vytvoreni trvalého kontaktu do
sbérnice listy. PAJENA PRIRUBA THR zaijisti, aby
pfipojeni obvodové desky bylo stabilni.

Vseobecné objednaci udaje

Typ SAMPLE CH20M BUS 250MM Verze
Cislo 1335150000 Sbérnicovy systém pro montaz na listu, Ukazkova sada, OMNIMATE
objednavky Kryt - fada CH20M, Sitka: 25.1 mm

GTIN (EAN) 4050118138382
MnozZstvi 18T
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Mév¥ici proudové prevodniky kompatibilni se siti ACT20C

Vseobecné objednaci udaje

Rada ACT20C byla vyvinuta specialné pro aplikace

s trvalym provozem. Umoznuje trvalé monitorovani
diagnostickych informaci a informaci o zafizeni

a procesech (,monitorovani stavu”).

Neékolik ACT20C komponent( tvofi stanici, ktera se sklada
z ACT20C Ethernetové brany, komunikaénich ACT20C
signalnich prevodnik a ACT20C svorky k zakonceni
sbérnice.

Typ ACT20C-LBT-10
Cislo 1510340000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118319491
MnozZstvi 1ST

Verze
Svorka na zakonéeni shérnice pro stanici ACT20C, Vstup : O...
40/50/60 A, Vystup : Impuls

Prazdné

Vseobecné objednaci udaje

ESG je vyzkouSeny stitek ve formatu MultiCard pro fadu

rozSifenych elektrickych zafizeni. Vysledkem je vysoce

kvalitni kontrastni oznaceni zafizeni.

K dispozici jsou rlizné typy pro zafizeni od vyrobcu, jako

jsou Siemens, ABB, Beckhoff atd.

Stru¢ny prehled vyhod:

« Stitky pro vestranné vyuZiti - samolepici nebo
pfipeviiovaci Stitky, v zavislosti na typu

¢ Pro sekvencéni zafizeni, napf. ochranné kabelové jistice,
dodavame ESG Sstitky pro pripnuti k listé na znacky

¢ Individualni kvalita laserového tisku podle specifikaci

Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete nam soubor pro nas

software na znac¢eni M-Print PRO nebo M-Print PRO

Online (bez instalace) s vasimi pozadavky na znaceni.

Typ ESG 8/13.5/43.3 SAI AU Verze

Cislo 1912130000 ESG, Znacky na pfistroje x 13.5 mm, PA 66, Barevny: Transparentni,
objednavky Ize zapojit

GTIN (EAN) 4032248541164

MnozZstvi 5 ST

Typ ESG 6.6/20 BHZ 5.00/04 Verze

Cislo 1082540000 ESG, Znacky na pfistroje x 20 mm, PA 66, Barevny: Bil4, Ize zapojit
objednavky

GTIN (EAN) 4032248845439
MnozZstvi 200 ST
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