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Rada ACT20C byla vyvinuta specialné pro aplikace s trva-
lym provozem. UmozZiuje trvalé monitorovani diagnostic-
kych informaci a informaci o zafizeni a procesech (.moni-
torovani stavu”).

Neékolik ACT20C komponentl tvofi stanici, ktera se sklada
z ACT20C Ethernetové brany, komunika¢nich ACT20C
signalnich prevodnik( a ACT20C svorky k zakoncéeni sbér-
nice.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Svorka na zakonceni sbérnice pro stanici ACT20C,
Vstup : 0...40/50/60 A, Vystup : Impuls

Cislo objednavky 1510340000

Typ ACT20C-LBT-10

GTIN (EAN) 4050118319491

Mnozstvi 1 items

Creation date 09.01.2026 05:04:44 MEZ

Catalogue status / Drawings


https://eshop.weidmueller.com/p/1510340000
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ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osvédéeni (cULus) E141197
Rozméry a hmotnosti
Hloubka 63 mm Hloubka (v palcich) 2.4803 inch
Vyska 56 mm Vyska (v palcich) 2.2047 inch
Sitka 20.6 mm Sitka (v palcich) 0.811inch
Cista hmotnost 53.88 g
Teploty
Skladovaci teplota -40 °C...85 °C Provozni teplota
VlIhkost 5...95 %, bez kondenzace
Pravdépodobnost selhani
SIL v souladu s IEC 61508 Zadné MTTF 120 a
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu s vyjimkou
Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li 7a, 7cl
pouZitelné/znamo)
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Vystup
Proud impedance zatéze <600 Q
vystup alarmu
Switching current 5A
Obecné udaje
Stupen kryti IP20 Nosna lista TS 35
Jmenovita spotieba energie 3VA Konfigurace zadna
Vhodna aplikace Profibus PA

Data pFipojeni

Typ pfipojeni

patice / patice

Popis soucastek

Popis produktu

K elektrickému zakonéeni sbérnice DIN listy na stanici ACT20C je vyZzadovana svorka na zakoncéeni
sbérnice ACT20C-LBT-10. Ta ma také funkci mechanické koncové vzpéry.

Vlastnosti
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* Elektrické zakon&eni na pravé strané sbérnice pro interni komunikaci na stanici ACT20C
* Montaz na DIN listu TS 35 s integrovanym sbérnicovym profilem CH20M
* Funkce integrované mechanické koncové vzpéry

Klasifikace

ETIM 8.0 EC001583 ETIM 9.0 EC001583
ETIM 10.0 EC001583 ECLASS 14.0 27-14-31-92
ECLASS 15.0 27-14-31-92
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Rozmérovy vykres
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ACT20C-LBT-10 is part of the
ACT20C- Station
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Accessories

Prazdné

: Znacky WS jsou idealni volbou pro konektory fady W.
L[] Diky jejich systémové kompatibilité Ize WS Stitky vyuZit i
| | ‘ ) s fadami | a Z. Velka plocha na znaceni umozniuje dlouhé

\ fetézce znakd, ale také viceradkovy text.

[LLIIITLEEELL| Stitky WS jsou idealni na znaéeni pomoci dlouhych
|
|
|

fetézcl znakd. Diky osvédé¢enému formatu MultiCard
I ‘ je mozny tisk pomoci tiskarny PrintJet CONNECT nebo
[] J plotteru.

* | ze nasazovat v pasech nebo jednotlivé
L] « Stitky v ovéfeném formatu MultiCard

Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete nam soubor pro nas

software na znac¢eni M-Print PRO nebo M-Print PRO

Online (bez instalace) s vasimi pozadavky na znaceni.
Vseobecné objednaci udaje

Typ WS 12/5 MC NE WS Verze
Cislo 1609860000 WS, Oznadeni svorek, 12 x 5 mm, Rozte¢ v mm (P): 5.00
objednavky Weidmueller, Allen-Bradley, Bila

GTIN (EAN) 4008190203481
MnozZstvi 720 ST

ACT20 (véetné sbérnice DIN a napajeni)

Moduly napéjecich adaptérd pro oddélené napajeni a
rozvod napdjeciho napéti: pro prevodniky rady ACT20 /
MICROSERIES.

22,5 / 6,1 mm Siroké napajeci moduly se instaluji pfimo
vedle analogovych pfevodnikd. 24 V DC napajeci napéti
je pak voliteIné premosténo pres sbérnici CH20M (fada
ACT20) nebo jednoduse premosténo pomoci zasuvnych
propojek ZQV 4N (MICROSERIES).
ACT20-Feed-In-PRO-S také detekuje poruchy ve vSech
zafizenich instalovanych na sbérnici CH20.

V ptipadé chyby nebo zavady posle integrované stavové
relé béZnou vystrahu k externimu ovladaci. Navic Ize

k ACT20 Feed-In PRO-S pfipojit dva zdroje napéjeni
(primarni a zalozni). Dva napajeci moduly pfipojené ke
sbérnici CH20 zarucuji 100 % redundantni napajeni.

T¥i LED ukazuji stav napajeni a chybové zpravy.
ACT20M-Feed-In PRO Ize také pouzit v aplikacich Ex
zény2 / Div.2.

Vseobecné objednaci udaje

Typ SAMPLE CH20M BUS 250MM Verze
Cislo 1335140000 Sbérnicovy systém pro montaz na listu, Ukazkova sada, OMNIMATE
objednavky Kryt - fada CH20M, Sitka: 25.1 mm

GTIN (EAN) 4050118138375
MnozZstvi 18T
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CH20M BUS-AP - Koncové desky profilu viozky sbérnice

Vseobecné objednaci udaje

Integrovana sbérnice na nosnou liStu pro modularni

systém pouzder elektroniky.

P¥i napajeni, pfipojovani nebo distribuci v rdmci

modularnich aplikaci m{iZe sbérnice Rail bus nahradit

zdlouhavy proces individualniho zapojeni flexibilnim a

neprerusovanym resenim v celém systému.

Systémova sbérnice je bezpec¢né umisténa do standardni

35 mm montazni listy. Kontaktni blok SMD sbérnice Ize

natavit a spajet, aby byl proces béhem montaze dilt zcela

automatizovan. Odolné zlacené kontaktni plochy zajistuji
staly a spolehlivy kontakt uréeny pro kryty zastavnych
vSech Sitek.

¢ Unikatni rozsah: Integrované pfipojeni zahrnuje vSechny
dostupné Sitky: od 6 mm desticky po velkoplosny kryt o
Sifce 67 mm.

* Snadna udrzba béhem instalace Vyména modulu je
snadn4, a to i ve stavajicich skupindch moduld, -aniz by
to mélo vliv na sousedni moduly.

¢ Univerzalni integrace Nepferusena systémova sbérnice
je bezpecnym zplisobem umisténa do standardni
35 mm montazni listy.

* Spolehlivé: Galvanizovana pozlacené Pét piné-arched
kontaktt slouZi k vytvoreni trvalého kontaktu do
sbérnice listy. PAJENA PRIRUBA THR zaijisti, aby
pripojeni obvodové desky bylo stabilni.

Typ CH20M BUS-AP LI TS 35X7... Verze

Cislo 1193160000 Sbérnicovy systém pro montaz na listu, Bo¢nice, OMNIMATE Kryt -
objednavky fada CH20M, Sitka: 5.1 mm

GTIN (EAN) 4032248987771

MnozZstvi 50 ST

Typ CH20M BUS-AP RE TS 35X7... Verze

Cislo 1193170000 Sbérnicovy systém pro montaz na listu, Boc¢nice, OMNIMATE Kryt -
objednavky fada CH20M, Sitka: 5.1 mm

GTIN (EAN) 4032248987924

MnozZstvi 50 ST
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