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RoHS

Vseobecné objednaci udaje

Verze Konektor Y, M8 / M8, Distributor signalu
Cislo objednavky 1524720000

Typ SAI-Y-4/3 M8-M8

GTIN (EAN) 4050118329926

Mnozstvi 1 items

Datum vytvoreni 17.03.2026 12:09:05 MEZ
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https://eshop.weidmueller.com/p/1524720000
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Technické udaje
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Osvédcéeni
Schvaleni
LISTED
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osvédéeni (cULus) E307231
Rozméry a hmotnosti
Cista hmotnost 132¢

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu s vyjimkou

Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li
pouzitelné/znamo)

REACH SVHC

SCIP

6¢c, 7cl

Lead 7439-92-1

d9f8df28-a704-45a9-a1cb-1fe 1442bb5ef0

Technické udaje - upravitelné zasuvné konektory

Pocet pola 4 Koédovani M8 = ne
Povrch kontaktu Au (zlato) Hlavni material krytu PUR
Jmenovité napéti 30V Jmenovity proud 4 A

Stupen kryti IP67 Cykly zapojovani =100
Zavaznost znecisténi 3 Pfipojeni stinéni Ne

Material krouzku se zavitem Tlakové lity zinek Rozsah teplot krytu -25..+85 °C

Udaje o p¥ipojeni

Skupinovy vystup - zasuvny konektor

M8 konektor samec

Jednotlivy vystup 1 - zadsuvny konektor

M8 konektor samice

Jednotlivy vystup 2 - zasuvny konektor

M8 konektor samice

Utahovaci moment

M8:0,5-0,6 Nm

Standardy

Standardni konektor

IEC 61076-2-104

Obecné udaje

Pocet polu 4 Kédovani M8 = ne
Pfipojovaci zavit M8 / M8 Povrch kontaktu Au (zlato)
Utahovaci moment 0.4 Nm Hlavni material krytu PUR
Jmenovité napéti 30V Jmenovity proud 4 A
Velikost AF 9 mm Stupen kryti IP67

Cykly zapojovani =100 Zavaznost znecisténi 3

Pfipojeni 1 M8/M8 Pripojeni 2 Sroub
Pfipojeni stinéni Ne Rozsah teplot krytu -25..+85 °C
Vnéjsi pram. vodice -

Klasifikace

ETIM 8.0 EC002925 ETIM 9.0 EC002925
ETIM 10.0 EC002925 ECLASS 14.0 27-44-01-06
ECLASS 15.0 27-44-01-06
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https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html
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