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Znacky na zarizeni ClipCard ve formatu MultiCard se pou-

Zivaji na znaceni elektrickych instalaci a spinacich sys-

témU a poskytuji zajimavou alternativu ryti. Diky osvéd-

¢enému formatu MultiCard je mozné znaceni pomoci

tiskarny PrintJet CONNECT nebo plotteru.

¢ Vysoce odolny a kvalitni tisk pFi pouziti PrintJet jako
nahrady za ryti

* Univerzalni pfripevnéni

* Drzak (pfipevnéni Srouby nebo vazacimi pasky)

e LiSta na znacky (samolepici nebo Sroubovaci)

* Nebo samolepici Stitky

Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete ndm soubor pro nas

software na znac¢eni M-Print PRO nebo M-Print PRO

Online (bez instalace) s vasimi poZadavky na znaceni.

Vseobecné objednaci udaje

Verze ClipCard, Znac¢ky na pfistroje, 27 x 85 mm, Bila
Cislo objednavky 1526100000

Typ CC 85/27 K MC NE WS

GTIN (EAN) 4050118332148

Mnozstvi 20 items

Creation date 07.01.2026 04:31:37 MEZ

Catalogue status / Drawings


https://eshop.weidmueller.com/p/1526100000
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Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 0.8 mm Hloubka (v palcich) 0.0315 inch
Vyska 27 mm Vyska (v palcich) 1.063 inch
Sitka 85 mm Sitka (v palcich) 3.3464 inch
Cista hmotnost 749

Teploty

Rozsah provozni teploty -40...60 °C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Uhlikova stopa vyrobku Kolébka k brané 0.019 kg CO2 eq.

Obecné udaje

Lepidlo Oboustranna lepici paska

Verze Samolepici

Sitka 85 mm

Klasifikace hoflavosti UL 94 V-2

Rozsah provozni teploty, max. 60 °C

Rozsah provozni teploty, min. -40 °C

Barevny Bila

Halogen Ne

Zakladni material Polyamid 66

Tisténé znaky bez

Pocet znacek v baleni Forma napéjeni MultiCard

Doporuc¢ené odvétvi Stroje

kompatibilni tiskarna PRINTJET CONNECT, MCP BASIC 2, MCP PLUS 2

Pocet znacek na kombinaci 1 MultiCard = Device markers

Rozsah provozni teploty -40...60 °C

Znacky na pFistroje

Halogen Ne

Klasifikace

ETIM 8.0 EC001288 ETIM 9.0 EC001288
ETIM 10.0 EC001288 ECLASS 14.0 27-28-11-04
ECLASS 15.0 27-28-11-04

Creation date 07.01.2026 04:31:37 MEZ

Catalogue status / Drawings


https://eshop.weidmueller.com/p/2715590000
https://eshop.weidmueller.com/p/2438520000
https://eshop.weidmueller.com/p/2438510000

Data sheet

CC 85/27 K MC NE WS

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Creation date 07.01.2026 04:31:37 MEZ

Catalogue status / Drawings



