Datovy list

SFGH BOX WM4 C BT

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

WM4 C fotovoltaické konektory

¢ jeden krimpovany kontakt pro kabely o 4 mm2 a 6 mm?2

« Schvaleni TUV podle nejnovéj$iho znéni normy IEC
62852

* Lze napéjet jmenovitym proudem do 35 A

Vseobecné objednaci udaje

Verze Fotovoltaika, Zasuvny konektor, male
Cislo objednavky 1530640000

Typ SFGH BOX WM4 C BT

GTIN (EAN) 4050118335460

Mnozstvi 100 items

Datum vytvoreni 18.03.2026 12:57:21 MEZ
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Osvédcéeni
Schvaéleni
é Type
TUV  Approved
ROHS Shoda
Rozmeéry a hmotnosti
Cista hmotnost 7749
Teploty
Trvala provozni teplota, min. -40 °C Trvala provozni teplota, max. 85 °C
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%
Technické udaje
Vnéjsi pramér kabelu, max. 7 mm Vnéjsi pramér kabelu, min. 5.5 mm
Typ kabelu 2 Pig1169/08.07, EN Schvaleni TUV Rheinland (IEC
50618:2014 62852)
Prafez vodice, max. 6 mm? Prafez vodice, min. 4 mm?2
Stupen kryti IP65, IP67, IP 2x oteviené Zavaznost znecisténi 3 (2 vné utésnéného
prostoru)
Jmenovité napéti 1500 V DC (IEC) Vnéjsi zavit M 12
Jmenovity proud 35 A
Zaruka
Casovy interval 2 roky
Dulezita poznamka
Informace o produktu Objednavejte kontakty samostatné
Klasifikace
ETIM 8.0 EC002928 ETIM 9.0 EC002928
ETIM 10.0 EC002928 ECLASS 14.0 22-57-02-92
ECLASS 15.0 22-57-02-92
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... pro fotovoltaické zasuvné konektory

Vseobecné objednaci udaje

Po odstranéni izolace Ize nakrimpovat prfislusny kontakt
nebo koncovku na konec vodi¢e. Krimpovani vytvori
bezpecné pfipojeni mezi vodi¢em a kontaktem a z velké
¢asti nahradilo pajeni. Krimpovani znamena vytvoreni
homogenniho, trvalého pfipojeni mezi vodiem a
pfipojovacim prvkem. Pfipojeni Ize provést pouze za
pomoci vysoce kvalitniho a presného nastroje. Vysledkem
je bezpecné a spolehlivé mechanické i elektrické
pfipojeni. Spole¢nost Weidmiiller nabizi Sirokou fadu
mechanickych krimpovacich klesti. Vestavéné racény s
mechanismem uvolnéni zajistuji optimalni krimpovani
Krimpovana pfipojeni vytvorena nastroji od spolec¢nosti
Weidmiiller odpovidaji mezinarodnim standarddim a
pfedpistiim.

Typ CTF PV WM4 Verze
Cislo 1222870000 Fotovoltaika, Nastroj k nalisovani fotovoltaickych kontaktd,
objednavky Mechanické, bez vyménitelnych viozek

GTIN (EAN) 4050118006254
Mnozstvi 18T

Prislusenstvi

@

Vseobecné objednaci udaje

Ochranny kryt proti prachu ,Dustcap VSSO” chrani
solarni konektory Weidmidiller a typ 4 pfed prachem a
necistotami.

.SafetyClip” chrani konektory spolec¢nosti Weidmiiller
pfed neiimyslnym otevienim a lze je otevfit pouze pomoci
specialniho vSestranného néstroje.

Typ VSSO WM4 C Verze
Cislo 1254870000 Fotovoltaika, Plochy design
objednavky

GTIN (EAN) 4050118047479
MnozZstvi 100 ST
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* Na pruzné a pevné vodice s izolaci ze specialnich
material

¢ VVysoce kvalitni odizolovani pro priimyslové aplikace
(odpovida pozadavkim leteckého priimyslu)

¢ Specialné tvarované odizolovaci Cepele umoznuji
odizolovani specialnich typl konfiguraci izolace a vodice

¢ Délka odizolovani je nastavitelna pomoci koncové
zarazky

* Velmi mnohostranné diky vymeénitelnym odizolovacim
jednotkdm

* VVysledky odizolovani pfesné opakované vzdy znovu a
znovu

* Bez poskozovani vodice

* Spolehlivy nastroj s dlouhou zZivotnosti diky robustnimu
designu

* Integrovana funkce fezani

Vseobecné objednaci udaje

Typ MULTI-STRIPAX PV Verze
Cislo 1190490000 Fotovoltaika, Zasuvny konektor
objednavky

GTIN (EAN) 4032248973262
MnozZstvi 18T

Saméi kontakty

WM4 C fotovoltaické konektory
* jeden krimpovany kontakt pro kabely 0 4 mm?2 a 6 mm?
¢ Schvaleni TUV podle nejnovéjsiho znéni normy IEC

i 62852
% * Lze napéjet jmenovitym proudem do 35 A

Vseobecné objednaci udaje

Typ SFKO WM4 C BT Verze
Cislo 1530680000 Fotovoltaika, Zasuvny konektor, Kontakt
objednavky

GTIN (EAN) 4050118335279
Mnozstvi 100 ST

Typ SFKO WM4 C RL Verze
Cislo 1530780000 Fotovoltaika, Zasuvny konektor, Kontakt
objednavky

GTIN (EAN) 4050118335484
MnoZstvi 4500 ST
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