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RoHS

\/compum

HQ adaptér pro FieldPower® Control

Instalace bez potfeby nastroju jako FieldPower kabelové
tésneéni

Vhodné pro vlozky zasuvnych konektort HQ 4/2, HQ 8 a
HQ 17

Volitelné s uzamknutelnym ochrannym krytem (ochrana

pred opétovnym zapnutim podle EN 60204-1)

Vseobecné objednaci udaje

Verze Adaptér, Tésnici viozka Field Power®, Adaptér HQ,
IP65, s odpovidajicim krytu, Polykarbonat, vyztu-
zeny skelnymi vladkny, uzamykatelné: Ano

Cislo objednavky 1532210000

Typ BG ARGH HQP ALU PT6 CS
GTIN (EAN) 4050118337600
MnozZstvi 1 items

Datum vytvoreni 08.01.2026 12:50:23 MEZ
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Osvédcéeni

Schvaleni “

ROHS Shoda

UL File Number Search Web UL

C. osvédéeni (cURus) E92202

Rozméry a hmotnosti

Hloubka 60.11 mm Hloubka (v palcich) 2.3665 inch

Vyska 39 mm Vyska (v palcich) 1.56354 inch

Sitka 58 mm Sitka (v palcich) 2.2835 inch

Cista hmotnost 34.99 g

Teploty

Skladovaci teplota -40 °C..85 °C Provozni teplota -40°C..70°C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP 210f646e-64fd-46de-9a7c-8dff222ea2chb

Obecné udaje

Silikon Ne Klasifikace hoflavosti UL 94 HB

Stupen kryti IP65, s odpovidajicim krytu  Poloha pfi montazi, poznadmka k instalaci ve slotu tésnéni
FieldPower®

Verze

Design Adaptér HQ

Vseobecné udaje

Zakladni material Polykarbonat, vyztuzeny Silikon Ne

skelnymi vldkny

Barevny Seda, RAL 7032 Design Adaptér HQ

Stupen kryti IP65, s odpovidajicim krytu  Klasifikace hoflavosti UL 94 HB

uzamykatelné Ano Poloha pfi montazi, pozndmka k instalaci ve slotu t€snéni
FieldPower®

Verze Adaptér, Uzamykatelny

kryt

Klasifikace

ETIM 8.0 EC002624 ETIM 9.0 EC002624

ETIM 10.0 EC002624 ECLASS 14.0 27-18-28-15

ECLASS 15.0 27-18-28-15

Datum vytvoreni 08.01.2026 12:50:23 MEZ
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Vseobecné objednaci udaje

Rada HQ - velké funkce v kompaktnim provedeni.
Elektrické hodnoty mluvi za sebe. Zde lze také pouzit
standardni krimpovaci kontakty HE.

Uroveri vodiového pfipojeni je navrzena jako krimpovaci
kontakt. Osvédcené krimpované pfipojeni se pouziva jako
standard uz desitky let.

Krimpovaci kontakty nejsou souc¢asti dodavky viozek.
Pocet pola: 17 (+PE)

Jmenovity proud: 10 A

Jmenovité napéti 250 V

Jmenovité napéti podle UL/CSA: 600V AC/DC
Krimpované pfripojeni

Typ HDCHQ 17 FC Verze
Cislo 1003200000

GTIN (EAN) 4032248698196
MnozZstvi 1ST

HDC vlozka, Zasuvka, 250 V, 10 A, Poget pola: 17, Nalisované
objednavky pfipojeni, Instala¢ni velikost: HQ

Typ HDCHQ 17 MC Verze
Cislo 1003210000

GTIN (EAN) 4032248698202
MnozZstvi 18T

HDC vlozka, Zastrény, 250 V, 10 A, Pocet poli: 17, Nalisované

objednavky pfipojeni, Instalaéni velikost: HQ

4/2 poly
Rada HQ - skvé&lé vlastnosti v kompaktnim designu.
Elektrické hodnoty mluvi za sebe. Také miZete pouZit
osvédcené krimpovaci kontakty HD a HX.
. 2 Uroven vodi¢ového pfipojeni je navrzena pro krimpovaci

Vseobecné objednaci udaje

kontakty. Osvédcené pripojeni krimpovanim je jiz
desetileti standardem.

Krimpovaci kontakty nejsou soucéasti dodavky viozek.
Podet pola: 4/2 (+PE)

Jmenovity proud: 40/10 A

Jmenovité napéti: 690 / 250 V

Jmenovité napéti podle UL/CSA: 600 V AC/DC

Typ HDC HQ 4/2 FC Verze
Cislo 1003160000

GTIN (EAN) 4032248698158
MnozZstvi 1ST

HDC vloZka, Zasuvka, 690 V, 40 A, Pocet pola: 6, Nalisované

objednavky pripojeni, Instala¢ni velikost: HQ

Typ HDC HQ 4/2 MC Verze
Cislo 1003170000

GTIN (EAN) 4032248698165
MnozZstvi 18T

HDC vlozka, Zastrény, 690 V, 40 A, Pocet polu: 6, Nalisované
objednavky pfipojeni, Instalacni velikost: HQ

Datum vytvoreni 08.01.2026 12:50:23 MEZ
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8 kontaktu

Vseobecné objednaci udaje

Malé ale obsahlé. Elektrické hodnoty mluvi za sebe. Zde
Ize také pouzit osvédcené krimpovaci kontakty HE.
Pocet pola: 8 (+PE)

Jmenovity proud: 16 A

Jmenovité napéti: 500 V

Jmenovité napéti podle UL/CSA: 600V AC/DC

Typ HDC HQ 8 FC Verze
Cislo 1919980000 HDC vlozka, Zasuvka, 500 V, 16 A, Pocet pola: 8, Nalisované
objednavky pfipojeni, Instala¢ni velikost: HQ

GTIN (EAN) 4032248557950
MnozZstvi 1ST

Typ HDC HQ 8 MC Verze
Cislo 1919970000 HDC vlozka, Zastrény, 500 V, 16 A, Pocet poli: 8, Nalisované
objednavky pfipojeni, Instalaéni velikost: HQ

GTIN (EAN) 4032248557943
MnozZstvi 18T

Prepazkovy kryt

Vseobecné objednaci udaje

Specialni slitina lita pod tlakem a vicevrstvé povrchové
tésnéni poskytuje Uplnou ochranu pro kryty HDC.

Chytfe navrzeny blokovaci systém je vyroben z nerezové
oceli. To zarucuje dlouhou Zivotnost s vysokou odolnosti
proti korozi a ndrazam.

Blokovaci systém krytu nabizi integrovanou bezpecnost.
Nas unikatni patentovany pruzinovy systém zajiStuje
blokovani krytu pevnym drZzenim a zabrariuje nahodnému
otevreni.

Laserovy popis umoznuje snadnou a rychlou identifikaci.
Kazdy kryt je trvale oznacen laserovym popisem tak, aby
kazdy produkt mohl byt rychle rozpoznany a umistény.
Weidmdiiller RockStar® IP65 / NEMA typ 4X kryty - vaSe
nejlepsi volba pro primyslové kryty s ochranou IP65.
Verze HQ nyni nabizi specialni ochranu - pfepazkovy kryt
(viko a kovovou sponu) Ize zajistit visacim zamkem.

Typ HDC HQP ALU Verze

Cislo 1003040000 HDC pouzdra, Instalaéni velikost: HQ, Stupen kryti: IP65, v zapojeném
objednavky stavu, Prepazkovy kryt, Bo¢ni uzamykaci svorka na dolni strané,

GTIN (EAN) 4032248697977 Standardné, Velikost kabelovych vstup(: none

MnoZstvi 1ST

Datum vytvoreni 08.01.2026 12:50:23 MEZ
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Vseobecné objednaci udaje

Specidlni slitina litd pod tlakem a vicevrstvé povrchové
tésnéni poskytuje Uplnou ochranu pro kryty HDC.

Chytfe navrzeny blokovaci systém je vyroben z nerezové
oceli. To zaru€uje dlouhou Zivotnost s vysokou odolnosti
proti korozi a ndrazam.

Blokovaci systém krytu nabizi integrovanou bezpecnost.
Na&s unikatni patentovany pruzinovy systém zajistuje
blokovani krytu pevnym drzenim a zabrariuje ndhodnému
otevreni.

Laserovy popis umoziiuje snadnou a rychlou identifikaci.
Kazdy kryt je trvale oznacen laserovym popisem tak, aby
kazdy produkt mohl byt rychle rozpoznany a umistény.
Weidmiiller RockStar® IP65 / NEMA typ 4X kryty - vase
nejlepsi volba pro primyslové kryty s ochranou IP65.
Verze HQ nyni nabizi specialni ochranu - prepazkovy kryt
(viko a kovovou sponu) Ize zajistit visacim zamkem.

Typ HDC HQP DMD 2BO Verze

Cislo 1003130000 HDC pouzdra, Instalaéni velikost: HQ, Stupen kryti: IP65, v zapojeném
objednavky stavu, Kryt dolni ¢asti pouzdra, Boéni uzamykaci svorka na dolni
GTIN (EAN) 4032248698066 strang&, Standardné, Velikost kabelovych vstupd: none

MnozZstvi 18T

Typ HDC HQP DMD 2BO CS Verze

Cislo 1251660000 HDC pouzdra, Instalaéni velikost: HQ, Stupen kryti: IP65, v zapojeném
objednavky stavu, Kryt dolni ¢asti pouzdra, Boéni uzamykaci svorka na dolni
GTIN (EAN) 4050118052312 strané, , Velikost kabelovych vstup(: none

MnozZstvi 1ST

Typ HDC HQP DOD 2BO Verze

Cislo 1003140000 HDC pouzdra, Instalacni velikost: HQ, Stupen kryti: IP65, v zapojeném
objednavky stavu, Kryt dolni ¢asti pouzdra, Bo¢ni uzamykaci svorka na dolni
GTIN (EAN) 4032248698073 strané&, Standardné, Velikost kabelovych vstupud: none

MnozZstvi 18T

Typ HDC HQP DOD 2BO CS Verze

Cislo 1251670000 HDC pouzdra, Instala¢ni velikost: HQ, Stupen kryti: IP65, v zapojeném
objednavky stavu, Kryt dolni ¢asti pouzdra, Boéni uzamykaci svorka na dolni

GTIN (EAN) 4050118052329 strang, , Velikost kabelovych vstupt: none

MnozZstvi 18T

Datum vytvoreni 08.01.2026 12:50:23 MEZ
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Kryt konektoru, vstup kabelu na vrchni strané

Vseobecné objednaci udaje

Specidlni slitina litd pod tlakem a vicevrstvé povrchové
tésnéni poskytuje Uplnou ochranu pro kryty HDC.

Chytfe navrzeny blokovaci systém je vyroben z nerezové
oceli. To zaru€uje dlouhou Zivotnost s vysokou odolnosti
proti korozi a ndrazam.

Blokovaci systém krytu nabizi integrovanou bezpeénost.
Na&s unikatni patentovany pruzinovy systém zajistuje
blokovani krytu pevnym drzenim a zabrariuje ndhodnému
otevreni.

Laserovy popis umoznuje snadnou a rychlou identifikaci.
Kazdy kryt je trvale oznacen laserovym popisem tak, aby
kazdy produkt mohl byt rychle rozpoznany a umistény.
Weidmiiller RockStar® IP65 / NEMA typ 4X kryty - vase
nejlepsi volba pro primyslové kryty s ochranou IP65.
Verze HQ nyni nabizi specialni ochranu - prepazkovy kryt
(viko a kovovou sponu) Ize zajistit visacim zdmkem.

Typ HDC HQP TOLU 1PG16 Verze

Cislo 1003070000 HDC pouzdra, Instalaéni velikost: HQ, Stupen kryti: IP65, v zapojeném
objednavky stavu, Kabelovy vstup shora, Pouzdro zastréky, Boéni uzamykaci

GTIN (EAN) 4032248698004 svorka na dolni stran&, Standardné, Velikost kabelovych vstupd: PG 16
MnozZstvi 18T

Typ HDC HOQM TOLU 1PG21 Verze

Cislo 1003080000 HDC pouzdra, Instalaéni velikost: HQ, Stupen kryti: IP65, v zapojeném
objednavky stavu, Kabelovy vstup shora, Pouzdro zastrcky, Boéni uzamykaci

GTIN (EAN) 4032248698011 svorka na dolni strané, Standardné, Velikost kabelovych vstupd: PG 21

MnozZstvi 1ST

Kryt konektoru, vstup kabelu na strané

Vseobecné objednaci udaje

Specialni slitina litd pod tlakem a vicevrstvé povrchové
tésnéni poskytuje Uplnou ochranu pro kryty HDC.

Chytfe navrZzeny blokovaci systém je vyroben z nerezové
oceli. To zaruéuje dlouhou Zivotnost s vysokou odolnosti
proti korozi a ndrazam.

Blokovaci systém krytu nabizi integrovanou bezpecnost.
Na&s unikatni patentovany pruzinovy systém zajistuje
blokovani krytu pevnym drzenim a zabrariuje ndhodnému
otevreni.

Laserovy popis umoziiuje snadnou a rychlou identifikaci.
Kazdy kryt je trvale oznacen laserovym popisem tak, aby
kazdy produkt mohl byt rychle rozpoznany a umistény.
Weidmdiiller RockStar® IP65 / NEMA typ 4X kryty - vase
nejlepsi volba pro primyslové kryty s ochranou IP65.
Verze HQ nyni nabizi specialni ochranu - pfrepazkovy kryt
(viko a kovovou sponu) Ize zajistit visacim zamkem.

Typ HDC HQM TSLU 1PG21 Verze

Cislo 1003100000 HDC pouzdra, Instalaéni velikost: HQ, Stupen kryti: IP65, v zapojeném
objednavky stavu, Kabelovy vstup ze strany, Pouzdro zastrcky, Bocni uzamykaci
GTIN (EAN) 4032248698035 svorka na dolni stran&, Standardné, Velikost kabelovych vstupd: PG 21

MnozZstvi 18T

Datum vytvoreni 08.01.2026 12:50:23 MEZ

Stav katalogu / Nakresy


https://eshop.weidmueller.com/p/1003070000
https://eshop.weidmueller.com/p/1003080000
https://eshop.weidmueller.com/p/1003100000

Datovy list

BG ARGH HQP ALU PT6 CS

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Typ HDC HQP TSLU 1PG16 Verze
Cislo 1003090000 HDC pouzdra, Instalaéni velikost: HQ, Stupen kryti: IP65, v zapojeném
objednavky stavu, Kabelovy vstup ze strany, Pouzdro zastréky, Boéni uzamykaci

GTIN (EAN) 4032248698028
MnozZstvi 18T

svorka na dolni strané, Standardné, Velikost kabelovych vstupi: PG 16

Pfepazkovy kryt

Vseobecné objednaci udaje

Specialni slitina litd pod tlakem a vicevrstvé povrchové
tésnéni poskytuje Uplnou ochranu pro kryty HDC.

Chytfe navrzeny blokovaci systém je vyroben z nerezové
oceli. To zarucuje dlouhou Zivotnost s vysokou odolnosti
proti korozi a narazaim.

Blokovaci systém krytu nabizi integrovanou bezpecnost.
Nas unikatni patentovany pruzinovy systém zajiStuje
blokovani krytu pevnym drzenim a zabranuje ndhodnému
otevreni.

Laserovy popis umoznuje snadnou a rychlou identifikaci.
Kazdy kryt je trvale oznacen laserovym popisem tak, aby
kazdy produkt mohl byt rychle rozpoznany a umistény.
Weidmiiller RockStar® IP65 / NEMA typ 4X kryty - vase
nejlepsi volba pro prdmyslové kryty s ochranou IP65.
Verze HQ nyni nabizi specialni ochranu - prepazkovy kryt
(viko a kovovou sponu) Ize zajistit visacim zamkem.

Typ HDC HQP ALU CS
Cislo 1354950000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118157215
MnoZstvi 1ST

Verze

HDC pouzdra, Instalaéni velikost: HQ, Stupen kryti: IP65, v zapojeném
stavu, Pfepazkovy kryt, Bo¢ni uzamykaci svorka na dolni strané,

Standardné, Velikost kabelovych vstup(: none

Typ HDC HQ DC-LOCKLEV 3 Verze

Cislo 3103570000
objednavky

GTIN (EAN) 4099987152204
MnozZstvi 1ST

HDC pouzdra, Instala¢ni velikost: , Stupen kryti:

Datum vytvoreni 08.01.2026 12:50:23 MEZ
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