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Mistni fizeni pomoci fidici stanice Klippon® Control
Station s certifikaci pro venkovni prostredi: mala ptikazova
a signalizacni zafizeni.

Schvalené ovladaci a zobrazovaci prvky v nerezovych, hli-
nikovych nebo polyesterovych krytech.

Chcete své pracovni procesy fidit a zabezpecit v nebez-
pecnych oblastech. Pro mistni fizeni - schvalena reseni
krytli Klippon® s fidicimi a zobrazovacimi prvky.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Ridici stanice Klippon (Ffidici a signalizaéni zafi-
zeni), Ridici / signalizaéni zafizeni, KLIPPON POK
121209 EX Polyester s grafitovou smési vyztuzeny
skelnym vldknem, Tlacditko - ¢ervené, Tlacitko -
zelené, 2 rozpinaci kontakty, 2 spinaci kontakty,
-55 °C...65 °C, IP54, IP66

Cislo objednavky 1537110000

Typ KLIPPON CS POK 121209-4
GTIN (EAN) 4050118341140

Mnozstvi 1 items

Stav objednavky Preruseno

K dispozici do 2024-08-31T00:00:00+02:00

Datum vytvoreni 31.01.2026 11:17:25 MEZ
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Osvédcéeni
Schvaleni

IECEx "™
ROHS Shoda
Rozmeéry a hmotnosti
Hloubka 90 mm Hloubka (v palcich) 3.5433 inch
Hloubka s pfidavnymi komponenty 103 mm Vyska 122 mm
Vyska (v palcich) 4.8031 inch Nejvys$si nebo nejnizsi verze 90 mm
Sitka 120 mm Sitka (v palcich) 4.7244 inch
Rozmér pfi montazi - vyska 82 mm Rozmér pfi montazi - Sirka 106 mm
Cist4 hmotnost 1065 g
Teploty
Okolni teplota -55°C..55 °C Provozni teplota -55 °C...bb5 °C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu s vyjimkou

Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li
pouzitelné/znamo)

6¢

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

afb385d0-c62b-4449-8502-203596817ab0

Cisla certifikata, kryt

C. osvédéeni, svorkovnice (ATEX)

TUV 14 ATEX 7606 X

. osvédceni, svorkovnice (INMETRO)

LMP 21.0019X

C. osvédéeni, svorkovnice (IECEx)

IECEx ITA 14.0013X

O O

. osvédceni (IECEX)

IECEXITA14.0013X

C. osvédéeni (ATEX)

TUEV14ATEX7606X

VsSeobecné informace

1 pozice v krytu

Tlacitko - ervené

2 pozice v krytu

Tlacitko - zelené

Design kontakt(

2 rozpinaci kontakty, 2
spinaci kontakty

Provozni napéti, max.

400V

Provozni proud pfi okolni teploté 40°C,

1.5 mm2-T6 10 A,

Provozni proud pfi okolni teploté 55°C,

1.5 mm2-T4 16 A,

max. 1,6 mm2-T5 16 A, max. 1,56 mm2-T5 10 A,
25 mm2-T6 16 A 2,5mm2-T5 16 A
Akéni Eleny Tlacgitko Barva akéniho ¢lenu ¢ervend barva, zelena
barva
Vrtané otvory strana B 1xM25 Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0
Pfipojeni vika Srouby s kfizovou drazkou, Material t€snéni provoznich a EPDM
nerezova ocel zobrazovacich prvku
Material tésnéni krytu Silikon (VMQ) Utahovaci moment Sroub( vika 2.5 Nm

Externi uzemnéni

K dispozici na pozadani

Kabelova priichodka

VG M25 EXE 12-17 CR7J
G4

Oznacovani I12GExdellCT* Gb, Il 2 Plocha upnuti kabelové prichodky, max. 17 mm
D Ex tb lIC T*°C Db
Plocha upnuti kabelové priichodky, min. 12 mm Prafez pfipojeni vodicl, jemné stacené, 2.5 mm?2
max.
Typ montaze MontaZ na sténu Provedeni povrchu neoSetiené
Referenéni vyrobek KLIPPON POK 121209 EX Odolnost proti narazu 7 jould v souladu
s IEC 60079-0

Datum vytvoreni 31.01.2026 11:17:25 MEZ

Stav katalogu / Nakresy


https://eshop.weidmueller.com/p/2721990000
https://eshop.weidmueller.com/p/2721990000
https://eshop.weidmueller.com/p/1306050000

Datovy list

KLIPPON CS POK 1212094

Technické udaje

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Teplotni tfida T4,T5,T6 Zakladni material Polyester s grafitovou
smési vyztuZzeny skelnym
vldknem

Udaje o materialu

Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0 Provedeni povrchu neoSetiené

Zakladni material Polyester s grafitovou

smési vyztuzeny skelnym
vldknem

Obecné udaje

Barevny grafitové ¢erna Stupen kryti IP54, IP66

Barevny graf (podobné) RAL 9011

Kryt

Zakladni material Polyester s grafitovou Vrtané otvory strana B 1xM25

smési vyztuZzeny skelnym
vldknem

Standardni funkce

Verze Ex certifikované rfeseni Referenéni vyrobek KLIPPON POK 121209 EX
kryt s ovladacimi a
zobrazovacimi prvky

Klasifikace

ETIM 8.0 EC002503 ETIM 9.0 EC002503

ETIM 10.0 EC002503 ECLASS 14.0 27-18-05-02

ECLASS 15.0 27-18-05-02

Datum vytvoreni 31.01.2026 11:17:25 MEZ

Stav katalogu / Nakresy


https://eshop.weidmueller.com/p/1306050000

Weidmiiller 3t

KLIPPON CS POK 12120914 Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

> www.weidmueller.com
Nakresy

[ — Klippon CS POK 122209 - 4 - LrBmprLgBmpg

T
| \—Annmng

and illuminating elements

B:Button

1 llluminated buttom
:Lamp

sw2s

1034

90

® ®

: Key
: Positions of the switch

m;
c

g

r: Re

e: Emergency Stop
p: Push

ke

3

Drilling design

==
152.14

e Range
POK (Polyester)
K (Aluminium)
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Control Station

A Brand Name
&) Klippon*
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