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Mistni fizeni pomoci fidici stanice Klippon® Control
Station s certifikaci pro venkovni prostredi: mala ptikazova
a signalizacni zafizeni.

Schvalené ovladaci a zobrazovaci prvky v nerezovych, hli-
nikovych nebo polyesterovych krytech.

Chcete své pracovni procesy fidit a zabezpecit v nebez-
pecnych oblastech. Pro mistni fizeni - schvalena reseni
krytli Klippon® s fidicimi a zobrazovacimi prvky.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Ridici stanice Klippon (Fidici a signaliza&ni zafizeni),
Ridici / signaliza&ni zafizeni, KLIPPON STB 2.1 SS
Nerezavéjici ocel 1.4404 (316L), Modul osvétleni
- Cerveny, Tlacitko pro nouzové zastaveni se Zlu-
tym kontrastnim oznacenim, 2 rozpinaci kontakty,
nucené rozpinani kontaktu, -55 °C...55 °C, IP54,

IP66
Cislo objednavky 1537320000
Typ KLIPPON CS STB 2.1-2
GTIN (EAN) 4050118341652
Mnozstvi 1 items
Stav objednavky Preruseno
K dispozici do 2024-08-31T00:00:00+02:00

Datum vytvoreni 21.12.2025 10:11:21 MEZ
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Osvédcéeni

Schvaleni

[ECEx "™

Rozméry a hmotnosti

Hloubka 81.5 mm Hloubka (v palcich) 3.2087 inch
Hloubka s pfidavnymi komponenty 119 mm Vyska 190 mm
Vyska (v palcich) 7.4803 inch Sitka 150 mm
Sitka (v palcich) 5.9055 inch Rozmér pfi montazi - Sirka 145 mm
Cista hmotnost 2190 ¢

Teploty

Okolni teplota -55°C..55 °C Provozni teplota

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu s vyjimkou

Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li
pouzitelné/znamo)

6¢

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

cOb142f1-4049-4b95-bbc3-9959a2d3b09¢

Cisla certifikata, kryt

C. osvéd&eni, svorkovnice (ATEX) TUV 14 ATEX 7606 X C. osvéd&eni, svorkovnice (INMETRO) LMP 21.0019X
C. osvédéeni, svorkovnice (IECEx) IECEx ITA 14.0013X C. osvéd&eni (IECEX) IECEXITA14.0013X
C. osvédéeni (ATEX) TUEV14ATEX7606X

VSeobecné informace

1 pozice v krytu

Modul osvétleni - ¢erveny 2 pozice v krytu

Tlacditko pro nouzové
zastaveni se Zlutym
kontrastnim oznacenim

Design kontakt(

Provozni proud pfi okolni teploté 40°C,
max.

2 rozpinaci kontakty,
nucené rozpinani kontaktd
1,5 mm2-T6 10 A,

1.5 mm2-T5 16 A,
25mm2-T6 16 A

Provozni napéti, max.

Provozni proud pfi okolni teploté 55°C,
max.

250V

1.5mm2-T4 16 A,
1.5mm2-T5 10 A,
25mMm2-T5 16 A

Akeni ¢leny Tlacitko pro nouzové Barva akéniho ¢lenu Cervena barva
zastaveni

Vrtané otvory strana B 1xM25 Pfipojeni vika M5 Sroub se Sestihrannou
hlavou s drazkou a 10mm
vzdalenost mezi plochami

Material tésnéni provoznich a EPDM Material tésnéni krytu Silikon (VMQ)

zobrazovacich prvkud

Utahovaci moment $roub vika 2.5 Nm Utahovaci moment uzemnovaciho koliku 7.5 Nm

Externi uzemnéni

Kabelova priichodka

Uzemnovaci koliky M6, Vnitini uzemnéni

nerezova ocel

VG M25 EXE MS Oznacovani

Uzemnovaci koliky M6 x
10 integrované ve viku,
nerezova ocel
I12GExdellCT Gb, Il 2
D Ex tb lIC T*°C Db

Plocha upnuti kabelové priichodky, max. 18 mm

Plocha upnuti kabelové prichodky, min.

10 mm
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2.5 mm?2

Typ montaze

Montaz na sténu

Provedeni povrchu

Lesténé do zrcalového
lesku

Referenéni vyrobek

KLIPPON STB 2.1 SS

Odolnost proti narazu

4 joulli v souladu
s IEC 60079-0

Teplotni tfida

T4,75,T6

Zakladni material

Nerezavéjici ocel 1.4404
(316L)

Udaje o materialu

Provedeni povrchu

LeSténé do zrcalového

Zakladni material

Nerezavéjici ocel 1.4404

lesku (316L)
Obecné udaje
Barevny Prirodni Stupen kryti IP54, IP66
Barevny graf (podobné) Not specified
Kryt
Zakladni material Nerezavéjici ocel 1.4404 Vrtané otvory strana B 1xM25

(316L)

Standardni funkce

Verze Ex certifikované feseni Referenéni vyrobek KLIPPON STB 2.1 SS
kryt s ovladacimi a
zobrazovacimi prvky

Klasifikace

ETIM 8.0 EC002503 ETIM 9.0 EC002503

ETIM 10.0 EC002503 ECLASS 14.0 27-18-05-02

ECLASS 15.0 27-18-05-02
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Product Name
Control Station

Brand Name
Klippon®
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