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Vseobecné objednaci udaje

Verze Vle¢ny kabel, PROFINET, RJ45 IP 67 PushPull
V14 kovovy, M12 D-kédovani - IP 67 rovny konek-
tor samec, Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Kat.5e (TIA
T568-B), PUR, 2 m

Cislo objednavky 1542590020

Typ IE-C5DD4UGO0020A2EMCS-X
GTIN (EAN) 4050118355383

MnozZstvi 1 items

Datum vytvoreni 15.11.2025 02:43:45 MEZ
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Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Délka 2m Délka (v palcich) 78.7402 inch
Cista hmotnost 194.48¢g

Teploty

Skladovaci teplota -50°C...70°C Provozni teplota -40 °C...70°C
Teplota instalace -20°C..60°C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu s vyjimkou

Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li
pouZitelné/znamo)

6¢

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Standardy specifické pro kabel

Standard, izolaéni material

DIN EN 50290-2-23 (VDE Standardni, material vodice
0819) Table 2/A (HD
624.3)

DIN EN 13602 Cu-ETP-A

Standardni, material stinéni

DIN EN 13602 Cu-ETP-
A.B

Elektrické vlastnosti kabelu

Kategorie Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Rychlost 180 m/min
Kat.5e (TIA T568-B)
Kapacita pfi 1 kHz 52 nF/km Odpor smycky 120 Q/km
Doba propagace signalu 5.3 ns/m Zkus$ebni napéti: stinéni vodi¢-vodi¢ 2000 Vef, 50 Hz, 1 min
Rozdilovy odpor 3% Provozni napéti, UL 600V
Zpozdéné zkresleni 40 ns/100m Provozni napéti (UL klasifikace) 600V
Impedance pfenosu 20 mQ/m pfi 10 MHz Charakteristickd impedance 100 £ 15 Q pfi 1-100

MHz

Konektor, pravy

Zastrcka vpravo

M 12, D-kédovani, IP67,
Kontakt samec, pfimy,
konektor, Plast, stinéné

Konektor, vievo

Zastrcka vlevo

RJ45, IP67, Kontakt
samec, primy, PushPull
V14, konektor, Tlakové lity
zinek, stinéné

Mechanické a materialové vlastnosti kabelu

Odolnost vici olejum in accordance with IEC Bez obsahu silikonu Ano
60811-2-1
Odolné proti UV zareni Ano Sila pfi vytazeni <150 N
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Halogen bez halogent, podle Zrychleni 4 m/s?

IEC 60754-2
Polomér ohybu, min., opakovany 7.5 *pramér Polomér ohybu, min., jen jednou 5 *pramér
Odolnost proti opotfebeni velmi dobré Cykly ohybu 3 mil.
Odolnost proti Sifeni ohné in accordance with IEC Rychlost 180 m/min

60332-1

Siteni ohng Ne
Struktura kabelu
Prameny 7 Barva oplasténi zelena (RAL 6018)

Standardni oznaceni

2YH(ST)C11Y
2x2x0,75/1,5-100 LI VZN
GN FRNC

Pratez

4*AWG 22/7 - 0,32 mm?

Stinéni SF/UTP Pocet vodicu 4
Pruafez izolace 1.5 mm Izolace PE
Pramér plasté, max. 6.7 mm Pramér plasté, min. 6.3 mm
Material plasté PUR Vypln Jako centralni prvek
Usporadani jader vodice Ctyfcipa hvézda Izolace jadra vodice, tloustka 0.38 mm
Kompletni stinéni Hlinikova fdlie, Stinici Prekryvani opletu stinéni 85 %
oplet vyroben z médénych
dratkd
Material vodice Staceny pocinovany Prameér vnitiniho oplasténi 3.9 mm

meédény vodic

Tloustka materialu oplasténi

0.9 mm

Barevna posloupnost vodi¢u - part

vodicl

bila, Zluta, modra, oranzova

Tloustka opletu stinéni

0.13 mm

Zastrcka

Zastrcka vpravo

M12, D-kédovani, IP67,
Kontakt samec, pfimy,
konektor, Plast, stinéné

Zastrcka vlevo

RJ45, IP67, Kontakt
samec, primy, PushPull
V14, konektor, Tlakové lity
zinek, stinéné

Klasifikace

ETIM 6.0 EC002599 ETIM 7.0 EC002599
ETIM 8.0 EC002599 ETIM 9.0 EC002599
ETIM 10.0 EC002599 ECLASS 9.0 27-06-03-08
ECLASS 9.1 27-06-03-08 ECLASS 10.0 27-06-03-08
ECLASS 11.0 27-06-03-08 ECLASS 12.0 27-06-03-08
ECLASS 13.0 27-06-03-08 ECLASS 14.0 27-06-03-08
ECLASS 15.0 27-06-03-08
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