Datovy list

WPD 401 2X25/2X16 4XGY

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Obrazek vyrobku

Elektroinstalace budov

Pro budovni instalace nabizime kompletni systém zalo-
zeny na 10xX3 médeéné listé a perfektné sladénych kom-
ponentech: od instalaénich svorkovnic, svorkovnic pro N
vodi¢ a rozvodnych svorkovnic po rozsahlé pfislusenstvi,
jako jsou pfipojnice a drzaky na pfipojnice.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Svorka k rozvadéni napajeni, Sroubové pfipojent,
Svétle Seda, 25 mm?, 152 A, 1000 V, Pocet pfipo-
jeni: 8, Pocet urovni: 1

Cislo objednavky 1561800000

Typ WPD 401 2X25/2X16 4XGY
GTIN (EAN) 4050118366549

MnozZstvi 1 items

Vt:oupum
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Osvédcéeni
Schvaéleni L
N y.
ROHS Shoda
Rozmeéry a hmotnosti
Hloubka 49.3 mm Hloubka (v palcich) 1.9409 inch
Vyska 55.7 mm Vyska (v palcich) 2.1929 inch
Sitka 81.5 mm Sitka (v palcich) 3.2087 inch
Cista hmotnost 271g
Teploty
Skladovaci teplota -25°C..55 °C Okolni teplota -5°C..40°C
Trvala provozni teplota, min. -50 °C Trvala provozni teplota, max. 130°C
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu s vyjimkou
Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li 6¢
pouzitelné/znamo)
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 9b5f0838-1f0b-4c 14-9fc7-3fbebee7bbe2
Specifikace systému
Verze Sroubové pfipojeni Nutna koncova deska Ne
Pocet potencial 4 Pocet arovni 1
Pocet svérnych bod( na Uroven 8 Pocet pola na fadu 4
Urovné propojené interné Ne PE pfipojeni Ne
Nosn4 lista TS 35 N-funkce Ne
PE funkce Ne Funkce PEN Ne
Udaje materialu
Zakladni material Wemid Barevny Svétle Seda
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0
Dalsi technicka data
S pripinacimi koliky Ano Oteviené strany zareno
Prichytka Ano Navod k instalaci Nosna lista / montazni
deska
Verze testovana ve vybusném prostfedi Ano Typ montaze Prichytka
Data hodnoceni
Jmenovity prifez 25 mm?2 Jmenovité napéti 1000V
Jmenovité AC napéti 1000V Jmenovité DC napéti 1000V
Jmenovity proud 152 A Proud pfi maximu vodict 162 A

Standardy

IEC 60947-7-1, IEC
61238-1, VDE 0603-2
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Vodiée k upevnéni (dalsi pFipojeni)

Typ pfipojeni, dalsi pfipojeni

Sroubové pfipojeni

Vodiée k upevnéni svorkou (jmenovité pfipojeni)

Prafez propojeni AWG, max. AWG 4 Smér pripojeni na strané

Typ pfipojeni 2 Sroubové pfipojeni Typ pfipojeni Sroubové pfipojeni

Pocet pfipojeni 8 Upinaci rozsah, max. 25 mm?2

Upinaci rozsah, min. 1.5 mm?2 Prafez propojeni AWG, min. AWG 16

Prirez pfipojeni vodiCe, jemné splétany 1.5 mm?2 Prarez pfipojeni vodiCe, jemné splétany 16 mm?2

s koncovkami DIN 46228/4, min. s koncovkami DIN 46228/1, max.

Prafez pfipojeni vodice, jemné splétany 1.5 mm?2 Pruafez pfipojeni vodicl, jemné stacené, 0 mm?2

s koncovkami DIN 46228/1, min. max.

Prafez pfipojeni vodicd, jemné stacené, 1.5 mm?2 Prafez pfipojeni vodicu, splétané, max. 25 mm?2

min.

Prifez pfipojeni vodica, splétané, min. 1.5 mm?2 Prafez pfipojeni vodicCe, pevné jadro, 25 mm?2

max.

Prarez pfipojeni vodiCe, pevné jadro, 1.5 mm?2

min.

Vseobecné

Pocet polu 4 Prafez propojeni AWG, max. AWG 4

Navod k instalaci Nosna lista / montazni Prafez propojeni AWG, min. AWG 16
deska

Standardy IEC 60947-7-1, IEC Nosna lista TS 36
61238-1, VDE 0603-2

Klasifikace

ETIM 6.0 EC000897 ETIM 7.0 EC000897

ETIM 8.0 EC000897 ETIM 9.0 EC000897

ETIM 10.0 EC000897 ECLASS 9.0 27-14-11-20

ECLASS 9.1 27-14-11-20 ECLASS 10.0 27-14-11-20

ECLASS 11.0 27-14-11-20 ECLASS 12.0 27-14-11-20

ECLASS 13.0 27-25-01-19 ECLASS 14.0 27-25-01-19

ECLASS 15.0 27-25-01-19
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Nakresy
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KFiZzovy Sroubovak, Pozidriv

KFizovy Sroubovék, Pozidriv, SDK PZ DIN 5262, ISO
8764 /2-PZ, vystup podle ISO 8764 /1-PZ, hrot
ChromTop, rukojet SoftFinish

Vseobecné objednaci udaje

Typ SDK PZ2 Verze
Cislo 9008540000 Sroubovak, Sroubovak
objednavky

GTIN (EAN) 4032248056538
MnozZstvi 1ST

V2

—— SlimFix X jsou zna¢ky na vodice a kabely bez obsahu

Ay Ay i halogent s prostorové tspornym designem. Tyto znacky

U U WU\ mohou byt pouzity i po zapojeni vodicl. SlimFix je znamy
' AW a schvaleny typ znacky v dopravnim strojirenstvi. Nastroj

7\ SF umoznuje snadnou instalaci i v pfipadé malych

znacek.

* Material neobsahuje halogeny
— ¢ Schvalené a akreditované znacky pro dopravni
A i strojirenstvi, atd.
' ¢ Pokud prirez vodic¢e pfesahuje 16,0 mm?2, je potieba je

pfipevnit vazacimi pasky

J étl’tky v ovéfeném formatu MultiCard
Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete nam soubor pro nas
software na znac¢eni M-Print PRO nebo M-Print PRO
Online (bez instalace) s vasimi pozadavky na znaceni.

Vseobecné objednaci udaje

Typ SFX 10/23 MC NE WS V2 Verze
Cislo 1852390000 SlimFix X, Oznaceni vodicl a kabeld, 7 - 40 mm, 23 x 11 mm, Bila
objednavky

GTIN (EAN) 4032248385362
MnozZstvi 160 ST

Typ SFX 14/23 MC NE WS V2 Verze
Cislo 1852440000 SlimFix X, Oznaceni vodic¢l a kabel(, 7 - 40 mm, 23 x 14 mm, Bila
objednavky

GTIN (EAN) 4032248385416
MnozZstvi 160 ST

Typ SFX 9/24 MC NE WS V2 Verze
Cislo 1852490000 SlimFix X, Oznaceni vodi¢a a kabeld, 7 - 40 mm, 24 x 15 mm, Bila
objednavky

GTIN (EAN) 4032248385461
MnozZstvi 160 ST
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Vseobecné objednaci udaje

SlimFix X jsou znacky na vodic¢e a kabely bez obsahu

halogent s prostorové Uspornym designem. Tyto znacky

mohou byt pouzity i po zapojeni vodicl. SlimFix je znamy

a schvaleny typ znacky v dopravnim strojirenstvi. Nastroj

SF umoznuje snadnou instalaci i v pfipadé malych

znacek.

* Material neobsahuje halogeny

* Schvalené a akreditované znacky pro dopravni
strojirenstvi, atd.

¢ Pokud prurez vodic¢e pfesahuje 16,0 mm?2, je potieba je
pripevnit vazacimi pasky

« Stitky v ovéfeném formatu MultiCard

Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete ndam soubor pro nas

software na znaceni M-Print PRO nebo M-Print PRO

Online (bez instalace) s vasimi poZzadavky na znaceni.

Typ SFX 9/24 S MC NE WS Verze
Cislo 1323440000

objednavky

GTIN (EAN) 4050118125894

Mnozstvi 120 ST

SlimFix X, Oznaceni vodica a kabeld, 7 - 40 mm, 24 x 13.62 mm, Bila

Drzak stitku znaceni

Vseobecné objednaci udaje

Drzak znacky nabizi moznost dodate¢né montaze
standardnich znacek s rozte¢i 5 nebo 5,1 mm. Uhlové
drzaky lze volitelné zacvaknout a Ize je namontovat do
vSech standardnich oznacovacich kanalt modularnich
svorkovnic Klippon® Connect. Typy montaznich znacek
naleznete v pfisluSném prisluSenstvi drzaku oznaceni.

Typ BZT 1 WS 10/5 Verze

Cislo 1805490000 PrisluSenstvi, Drzak Stitku znaceni
objednavky

GTIN (EAN) 4032248270231

Mnozstvi 100 ST

Typ BZT 1 ZAWS 10/5 Verze

Cislo 1805520000 Prislusenstvi, Drzak §titku znaceni
objednavky

GTIN (EAN) 4032248270248

MnozZstvi 100 ST
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