Weidmiiller 3t

wQB WPD X06/2 Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

-

RoHS

\/cumpum

Rozdéleni nebo nasobeni potencialu do sousedicich svor-
kovnic se provadi prostfednictvim propojek. DalSimu asili
o propojeni se Ize snadno vyhnout. | kdyz jsou poly preru-
Seny, spolehlivost kontaktu ve svorkovnicich je stale zajis-
téna. Nase portfolio nabizi zasuvné a Sroubovatelné sys-
témy propojek pro modularni svorkovnice.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Propojka (svorka), Zapojeno, Sed4, 215 A, Poget
gélﬁ: 2, Rozte¢ v mm (P): 39.50, Izolované: Ano,
Sitka: 7 mm

Cislo objednavky 1561940000

Typ WQB WPD X06/2

GTIN (EAN) 4050118367126

MnozZstvi 3 items

Datum vytvoreni 15.03.2026 05:12:28 MEZ

Stav katalogu / Nakresy 1


https://eshop.weidmueller.com/p/1561940000

Datovy list

WQB WPD X06/2

Technické udaje
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Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Sitka 7 mm Sitka (v palcich) 0.2756 inch
Cista hmotnost bbg

Teploty

Skladovaci teplota -25°C...55°C Okolni teplota -5°C...40°C
Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Specifikace systému

Verze Spojovaci konektor

l'ldaje materialu

Barevny Seda

Dalsi technicka data

Typ upevnéni Zapojeno Verze testovana ve vybusném prostfedi Ne

Data hodnoceni

Jmenovité napéti 400V Jmenovity proud 215 A
Rozméry

Rozte¢ v mm (P) 39.50 mm

Vseobecné

Pocet pola 2

Klasifikace

ETIM 8.0 EC000489 ETIM 9.0 EC000489
ETIM 10.0 EC000489 ECLASS 14.0 27-25-03-03
ECLASS 15.0 27-25-03-03
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