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Nabizime Siroké portfolio montazni podpory pro snadnou
manipulaci s nasimi produkty a jejich dopliiovani. Od rdz-
nych nastrojl po izola¢ni objimky a rlizné Srouby se nase
komponenty navzajem doplniuji az do posledniho detailu,
¢imz usnadnuji montaz v souladu s pfisluSnymi normami
a ochrannymi predpisy.

Vseobecné objednaci udaje

Verze SAK fada, Sroub s vnitinim $estihranem, Srouby,
Pocet pola: 1

Cislo objednavky 1567480000

Typ FKSC M4X6 D8/SW2

GTIN (EAN) 4008190033491

Mnozstvi 100 items

Creation date 08.01.2026 03:26:35 MEZ

Catalogue status / Drawings


https://eshop.weidmueller.com/p/1567480000
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Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 7 mm Hloubka (v palcich) 0.2756 inch
Vyska 8 mm Vyska (v palcich) 0.315 inch
Sitka 8 mm Sitka (v palcich) 0.315 inch
Cista hmotnost 0.69¢

Teploty

Skladovaci teplota -25°C..5b5°C Okolni teplota -5°C..40°C
Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Specifikace systému

Verze Srouby

Udaje materialu

Zakladni material Ocel Provedeni povrchu Ruzné
Barevny Seda

Dalsi technicka data

Typ upevnéni PfiSroubovano

Navod k instalaci

Pfima montaz

Verze testovana ve vybusném prostfedi Ne

Rozmeéry

Metrickéa velikost zavitu, externi 4.00 mm

Vseobecné

Pocet polu 1 Navod k instalaci Pfima montaz
Provedeni povrchu Ruzné

Klasifikace

ETIM 8.0 EC002848 ETIM 9.0 EC002848
ETIM 10.0 EC002848 ECLASS 14.0 27-25-03-90
ECLASS 15.0 27-25-03-90

Creation date 08.01.2026 03:26:35 MEZ

Catalogue status / Drawings



