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Podobné ilustraci

Identifikacni znacky CLI M se nasouvaji do drzak( CLI MH
a zajistuji se vazacimi pasky. Systém je vhodny zejména
pro vodice a kabely s vétsim priarezem. Vyhody:

¢ Kombinovana znacka pro kabely a trubky

¢ Jeden rozmér pro vSechny priméry nad 16 mm?2

* Neomezené kombinace

* Zaviené, trvale pfipnuté znacky

* Velmi dobra c&itelnost

Vseobecné objednaci udaje

Verze CableLine, Oznaéenj vodicu a kabeld, 10-317
mm, 4 x 11.3 mm, Zluta

Cislo objednavky 1568301641

Typ CLIM 2-4 GE/SW C CD

GTIN (EAN) 4008190075583

Mnozstvi 500 items

Creation date 09.01.2026 09:36:29 MEZ
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Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozméry a hmotnosti

Hloubka 3 mm Hloubka (v palcich) 0.1181 inch
Vyska 4 mm Vyska (v palcich) 0.1575 inch
Sitka 11.3 mm Sitka (v palcich) 0.4449 inch
Cista hmotnost 0.13 ¢

Teploty

Rozsah provozni teploty -30...80 °C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné udaje

Barva materialu podle kédu odporu 4

Orientace tisku vodorovny

Typ tisku Standardné

Metoda tisku horka razba

Verze CD

Sitka 11.3 mm

Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0

Rozsah provozni teploty, max. 80 °C

Rozsah provozni teploty, min. -30°C

Barevny Zluta

Halogen Ano

Zakladni material PVC, mékké, bez kadmia

Barva tisku cerna

Tisténé znaky Velka pismena

Pocet znacek v baleni Forma napajeni Civka

Doporucena odvétvi Proces, Stroje

Pocet znacek na kombinaci 1 Reel = Conductor and cable markers

Rozsah provozni teploty -30...80 °C

Vytisk C

Oznaceni vodiéa a kabela

Halogen Ano Prafez vodice, max. 500 mm?
Prafez vodice, min. 16 mm2 Vnéjsi pram. vodice, max. 317 mm
Vnéjsi pram. vodice, min. 10 mm Vnéjsi pram. vodice 10-317 mm
Prafez pfipojeného vodice 16 - 500 mm?2

Klasifikace

ETIM 8.0 EC001530 ETIM 9.0 EC001530
ETIM 10.0 EC001530 ECLASS 14.0 27-28-11-02
ECLASS 15.0 27-28-11-02
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Accessories
Drzaky

Identifikacni znacky CLI M se nasouvaji do drzak( CLI MH
a zajistuji se vazacimi pasky. Systém je vhodny zejména
pro vodice a kabely s vétSim prifezem. Vyhody:
* Kombinovana znacka pro kabely a trubky

B el s wml * Jeden rozmér pro vechny priiméry nad 16 mm?2

* Neomezené kombinace
* Zaviené, trvale pfipnuté znacky
¢ Velmi dobra citelnost

Vseobecné objednaci udaje

Typ CLIMH 110 HSTR Verze
Cislo 0189400000 CableLine, Prislusenstvi, 10-317 mm, 110 x 11.3 mm, ¢erna
objednavky

GTIN (EAN) 4008190144784
MnozZstvi 100 ST

Typ CLI MH 70 HSTR Verze
Cislo 0524400000 CableLine, Pfislusenstvi, 10-317 mm, 70 x 11.3 mm, ¢erna
objednavky

GTIN (EAN) 4008190075057
MnozZstvi 100 ST
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