Datovy list

BLZ/SL KO OR BX

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Obrazek vyrobku

Podobné ilustraci

Pfipojuje pouze to, co ma byt pfipojeno: spravné pripojeni
na sprdvném misté.

Kédovaci prvky a blokovaci zafizeni jasné pfifazuji pfipojo-
vaci prvky béhem vyrobniho procesu a provozu.

Kédovaci prvky a blokovaci zafizeni se vkladaji pred mon-
tazi nebo béhem faze osazovani kabelu. Alternativa spo-
le¢nosti Weidmiiller online konfigurace pomoci konfigura-
toru variant pro okédovani pred dodavkou.

Nespravna instalace na obvodové desce a nespravné
zapojeni pripojovacich prvkd uz neni mozné.

Vyhoda: Zadné feSeni problém pfi vyrobé a zadné pro-
vozni chyby u uZivatele.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Zasuvny konektor PCB plug in, Pfislusenstvi, Kédo-
vaci prvek, Oranzova, Pocet pola: 1

Cislo objednavky 1573010000

Typ BLZ/SL KO OR BX

GTIN (EAN) 4008190048396

Mnoizstvi 100 items

Udaje vyrobku

Baleni Box
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Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Cista hmotnost 0.69¢g

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Baleni

Baleni Box Délka VPE 97.00 mm
Sitka VPE 90.00 mm Vyska VPE 41.00 mm
Udaje o materialu

Izola¢ni material PBT GF Barevny Oranzova
Barevny graf (podobné) RAL 2000 Moisture Level (MSL)

Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0 Skladovaci teplota, min. -40 °C
Skladovaci teplota, max. 70°C Provozni teplota, min. -50 °C
Provozni teplota, max. 100 °C Teplotni rozsah, instalace, min. -25°C
Teplotni rozsah, instalace, max. 100 °C

Jmenovité adaje podle IEC

testovano podle normy IEC 60664-1, IEC 61984

Dulezita poznamka

IPC shoda Shoda: Produkty jsou vyvijeny, vyrabény a dodavany v souladu s mezinarodnimi uznavanymi

standardy a normami a spliuji zajiSt€né vlastnosti uvedené v datovém listu, respektive splniuji
dekorativni vlastnosti v souladu s IPC-A-6 10 ,Trida 2". Dal$i naroky na produkty je mozné

vyhodnotit na pozadani.

Poznamky * Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity

70%, 36 months

Klasifikace

ETIM 6.0 EC002943 ETIM 7.0 EC002943
ETIM 8.0 EC002943 ETIM 9.0 EC002943
ETIM 10.0 EC002943 ECLASS 9.0 27-44-04-92
ECLASS 9.1 27-44-04-92 ECLASS 10.0 27-44-04-92
ECLASS 11.0 27-46-04-01 ECLASS 12.0 27-46-04-01
ECLASS 13.0 27-46-04-01 ECLASS 14.0 27-46-04-01
ECLASS 15.0 27-46-04-01
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