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Obrazek vyrobku

Podobné ilustraci
Staci pripnout a pouzit.
Z obvodové desky v kontrolni skfini: pfipinaci nebo mon-
tdZni podstavce vytvari spojeni mezi zdsuvnymi konektory
a listami svorkovnic.
Kompatibilni se vSemi standardnimi velikostmi: TS 15
nebo TS 35. K dispozici - kombinovany podstavec nebo
varianty.
Rychla alternativa Sroubového prfipojeni: neporazitelna
jednoduchost instalace a servisu.
Montazni podstavec pro liSty svorkovnic umozniuje uni-
verzalni pouziti zasuvnych systémua pfipojeni na modulu,
krytu a kontrolni skf¥ini a predchazi prekomplikovanym
feSenim.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Zasuvny konektor PCB plug in, Pfislusenstvi, Nasa-
zovaci podstavce, ¢erna, Pocet pol: 24

Cislo objednavky 1582960000

Typ RSV1,6 RF24/35X7.56 SW

GTIN (EAN) 4008190044725

Mnoizstvi 10 items

Udaje vyrobku

Baleni Box
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Osvédcéeni

ROHS Shoda
Rozmeéry a hmotnosti

Cista hmotnost 15.8¢g

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu bez vyjimky

REACH SVHC

Ne SVHC nad 0,1 wt%

Baleni

Baleni Box Délka VPE 197.00 mm
Sitka VPE 170.00 mm Vyska VPE 46.00 mm
Udaje o materialu

Izola¢ni material PA 66/6 Barevny cerna
Barevny graf (podobné) RAL 9011 Moisture Level (MSL)

Material kontaktu Slitina Skladovaci teplota, min. -40 °C
Skladovaci teplota, max. 70°C Provozni teplota, min. -50 °C
Provozni teplota, max. 100 °C Teplotni rozsah, instalace, min. -25°C
Teplotni rozsah, instalace, max. 100 °C

Jmenovité adaje podle IEC

testovano podle normy

IEC 60664-1, IEC 61984

Dulezita poznamka

IPC shoda Shoda: Produkty jsou vyvijeny, vyrabény a dodavany v souladu s mezinarodnimi uznavanymi
standardy a normami a spliuji zajiSt€né vlastnosti uvedené v datovém listu, respektive splniuji
dekorativni vlastnosti v souladu s IPC-A-6 10 ,Trida 2". Dal$i naroky na produkty je mozné
vyhodnotit na pozadani.

Poznamky * Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity

70%, 36 months

Klasifikace

ETIM 8.0 EC002943 ETIM 9.0 EC002943

ETIM 10.0 EC002943 ECLASS 14.0 27-46-04-05

ECLASS 15.0 27-46-04-05
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