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Obrázek výrobku

Podobné ilustraci

  

Stačí připnout a použít.
Z obvodové desky v kontrolní skříni: připínací nebo mon-
tážní podstavce vytváří spojení mezi zásuvnými konektory
a lištami svorkovnic.
Kompatibilní se všemi standardními velikostmi: TS 15
nebo TS 35. K dispozici - kombinovaný podstavec nebo
varianty.
Rychlá alternativa šroubového připojení: neporazitelná
jednoduchost instalace a servisu.
Montážní podstavec pro lišty svorkovnic umožňuje uni-
verzální použití zásuvných systémů připojení na modulu,
krytu a kontrolní skříni a předchází překomplikovaným
řešením.

Všeobecné objednací údaje

 
Verze Zásuvný konektor PCB plug in, Příslušenství, Nasa-

zovací podstavce, černá, Počet pólů: 36
Číslo objednávky 1582970000
Typ RSV1,6 RF36/35X7.5 SW
GTIN (EAN) 4008190132163
Množství 10 items
Údaje výrobku  
Balení Box
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Osvědčení
 
ROHS Shoda
 

Rozměry a hmotnosti
 
Čistá hmotnost 20 g
 

Shoda produktu s prostředím
 
Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%
 

Balení
 
Balení Box Délka VPE 197.00 mm
Šířka VPE 171.00 mm Výška VPE 46.00 mm
 

Údaje o materiálu
 
Izolační materiál PA 66/6 Barevný černá
Barevný graf (podobné) RAL 9011 Moisture Level (MSL)
Materiál kontaktu Slitina Skladovací teplota, min. -40 °C
Skladovací teplota, max. 70 °C Provozní teplota, min. -50 °C
Provozní teplota, max. 100 °C Teplotní rozsah, instalace, min. -25 °C
Teplotní rozsah, instalace, max. 100 °C
 

Jmenovité údaje podle IEC
 
testováno podle normy IEC 60664-1, IEC 61984
 

Důležitá poznámka
 
IPC shoda Shoda: Produkty jsou vyvíjeny, vyráběny a dodávány v souladu s mezinárodními uznávanými

standardy a normami a splňují zajištěné vlastnosti uvedené v datovém listu, respektive splňují
dekorativní vlastnosti v souladu s IPC-A-610 „Třída 2“. Další nároky na produkty je možné
vyhodnotit na požádání.

Poznámky • Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity
70%, 36 months

 

Klasifikace
 
ETIM 8.0 EC002943 ETIM 9.0 EC002943
ETIM 10.0 EC002943 ECLASS 14.0 27-46-04-05
ECLASS 15.0 27-46-04-05
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Příklad použití

Podobné ilustraci 
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