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Obrazek vyrobku

Podobné ilustraci
Velky potencial pro malé svorky.
Pro efektivni rozvod elektfiny pfimo u pfipojeni:
* Oddélena hiebenova kolejnice
¢ K dispozici se vSemi standardnimi pocty pold
* Jednoduché zkraceni
Zmensete velikost, aby odpovidala poctu péli, a pripojte
vodic¢ v jediném zakroku.
Pro dodateénou montaz nebo zamérné snizeni tepelného
zatizeni na DPS.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Svorka PCB, Prislusenstvi, Spojovaci konektor,
Pocet pola: 17

Cislo objednavky 1584770000

Typ LPA QB 17

GTIN (EAN) 4008190081980

Mnozstvi 20 items

Udaje vyrobku

Baleni Box

v

OMPLIANT
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Osvédcéeni

ROHS Shoda
Rozmeéry a hmotnosti

Cistd hmotnost 469

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu bez vyjimky

REACH SVHC

Ne SVHC nad 0,1 wt%

Baleni

Baleni Box Délka VPE 91.00 mm
Sitka VPE 91.00 mm Vyska VPE 15.00 mm
Parametry systému

Rozte¢ v mm (P) 5.08 mm Roztec v palcich (P) 0.200"
Pocet pola 17 MnozZstvi fady kolika 1

L1 v palcich 0.200" Stupen kryti IP20
Udaje o materialu

Material kontaktu Slitina Skladovaci teplota, min. -40 °C
Skladovaci teplota, max. 70°C Provozni teplota, min. -50 °C
Provozni teplota, max. 100 °C Teplotni rozsah, instalace, min. -25°C
Teplotni rozsah, instalace, max. 100 °C

Vodiée vhodné k pFipojeni

Referencéni text

Délka koncovek se vybira
v zavislosti na produktu a
jmenovitém napéti., Vnéjsi
prameér plastové objimky
by nemél byt vétsi nez
roztec (P)

Jmenovité udaje podie IEC

testovano podle normy

IEC 60664-1, IEC 61984

Dulezita poznamka

IPC shoda Shoda: Produkty jsou vyvijeny, vyrdbény a dodavany v souladu s mezinarodnimi uznavanymi
standardy a normami a splfiuji zajisténé vlastnosti uvedené v datovém listu, respektive splniuji
dekorativni vlastnosti v souladu s IPC-A-6 10 ,Tfida 2". Dal§i naroky na produkty je mozné
vyhodnotit na pozadani.

Poznamky * Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity

70%, 36 months

Klasifikace

ETIM 8.0 EC002848 ETIM 9.0 EC002848

ETIM 10.0 EC002848 ECLASS 14.0 27-46-04-06

ECLASS 15.0 27-46-04-06

Creation date 09.01.2026 01:04:59 MEZ

Catalogue status / Drawings



