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P¥i vytvareni perfektniho feSeni neni zadna uloha pfilis Vgeobecné objednaci udaje

mala.

Pfipojeni je jen jedna ¢ast celkového procesu. V aplika- Verze Zasuvny konektor PCB plug in, Pfislusenstvi,
cich, kde je potfeba testovat, seskupovat nebo oddélovat 5 o Rozpérka, Oranzova, Pocet poli: 1
E)ovten’ciély jsou drobné detaily &asto kli¢em k dokonalému :;spb objednévky W

resent. GTIN (EAN) 4008190189266

Systém neni systémem bez téchto malych, ale uziteénych MnoZstvi 100 items

detaill: Udaije vyrobku

* Testovaci zastréky - zajistuji spolehlivé snimani z dia- Baleni Box

gnostickych zasuvek

* Propojky - zajistuji stabilni kontakt pro rozvod elektfiny
pfimo u pripojeni

¢ Predélovaci prvky - rozdéleni velkého mnoZzstvi konek-
tor& samcU do vice oddélenych kanald konektor(i samic

* Zamky a pfichytky - volitelné pfipinaci pfipojeni odolné
proti vibracim nebo montaz pro konektory samce a
samice

Soubézné s vyrobnim procesem a aplikaci - vice pfislusen-

stvi = méné prace
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Osvédcéeni

ROHS Shoda
Rozmeéry a hmotnosti

Cista hmotnost 0.23¢g

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Baleni

Baleni Box Délka VPE 92.00 mm
Sitka VPE 61.00 mm Vyska VPE 11.00 mm
Udaje o materialu

Izola¢ni material PBT Barevny Oranzova
Barevny graf (podobné) RAL 2000 Moisture Level (MSL)

Material kontaktu Slitina Skladovaci teplota, min. -40 °C
Skladovaci teplota, max. 70°C Provozni teplota, min. -50 °C
Provozni teplota, max. 100 °C Teplotni rozsah, instalace, min. -25°C
Teplotni rozsah, instalace, max. 100 °C

Jmenovité adaje podle IEC

testovano podle normy

IEC 60664-1, IEC 61984

Dulezita poznamka

IPC shoda Shoda: Produkty jsou vyvijeny, vyrabény a dodavany v souladu s mezinarodnimi uznavanymi
standardy a normami a spliuji zajiSt€né vlastnosti uvedené v datovém listu, respektive splniuji
dekorativni vlastnosti v souladu s IPC-A-6 10 ,Trida 2". Dal$i naroky na produkty je mozné
vyhodnotit na pozadani.

Poznamky * Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity

70%, 36 months

Klasifikace

ETIM 8.0 EC002943 ETIM 9.0 EC002943

ETIM 10.0 EC002943 ECLASS 14.0 27-46-04-07

ECLASS 15.0 27-46-04-07
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