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Obrazek vyrobku

S nasi Sirokou $kalou stinénych pfipojeni KLBU mizete
dosahovat flexibilnich a samonastavitelnych stinénych
kontaktl a zajistit bezchybny provoz zafizeni.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Upinaci trmen, Upinaci tfmen na stinéné pfipojeni,
Ocel

Cislo objednavky 1600480000

Typ KLBUE 3-8

GTIN (EAN) 4008190130589

Mnozstvi 10 items

Datum vytvoreni 08.12.2025 03:55:13 MEZ
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Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 26 mm Hloubka (v palcich) 1.0236 inch
Vyska 18.56 mm Vyska (v palcich) 0.7283 inch
Sitka 14.5 mm Sitka (v palcich) 0.5709 inch
Cista hmotnost 99¢

Teploty

Skladovaci teplota -25°C..55 °C Okolni teplota -5°C..40°C
Trvala provozni teplota, min. -60 °C Trvala provozni teplota, max. 130°C
Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Uhlikova stopa vyrobku Kolébka k brané 0.056 kg CO2 eq.

Specifikace systému

Verze Pro stinéné pripojeni Nutna koncova deska Ne

Nosna4 lista Sbérnice

Udaje materialu

Zakladni material Ocel Barevny Stiibrna
Klasifikace hoflavosti UL 94 None

Dalsi technicka data

Typ upevnéni clip-in Navod k instalaci Sbérnice

Verze testovand ve vybusném prostfedi Ano

Data hodnoceni

Jmenovity prifez 8 mm?
Rozméry
Rozte¢ v mm (P) 13.00 mm

Vodice k upevnéni svorkou (jmenovité pFipojeni)

Délka odizolovani 18.56 mm Typ ptipojeni Pruzinové pfipojeni
Pocet pfipojeni 1 Pramér kabelu, max. 8 mm

Pramér kabelu, min. 3 mm Priifez pfipojeni vodicQ, splétané, max. 8 mm?2

Prafez pfipojeni vodic, splétané, min. 3 mm?2

Vseobecné

Navod k instalaci Sbérnice Nosna lista Sbérnice

Datum vytvoreni 08.12.2025 03:55:13 MEZ
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Klasifikace

ETIM 8.0 EC002020 ETIM 9.0 EC002020
ETIM 10.0 EC002020 ECLASS 14.0 27-25-01-20
ECLASS 15.0 27-25-01-20

Datum vytvoreni 08.12.2025 03:55:13 MEZ
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m emelereen

P¥ipojnice

Diky nasim sbérnicim v rliznych materidlech a
souvisejicimu prislusenstvi mlzZete kabely pfipojit v
nejmensim prostoru instalace. V zavislosti na aplikaci Ize
potencialy sdruzovat, distribuovat nebo rozptylovat.

Vseobecné objednaci udaje

Typ SSCH 10X3X1000 CU/SN Verze
Cislo 0348900000 Pfipojnice (svorka), Stfibrna, Vyska: 1000 mm, Hloubka: 3 mm, Méd'
objednavky

GTIN (EAN) 4008190024802
MnozZstvi 25M

Prislusenstvi

Komplexni prislusenstvi portfolia Klippon® Connect
dokonale vyhovuji do posledniho detailu. To usnadriuje
montaz pfi dodrzovani pozadovanych norem.

Vseobecné objednaci udaje

Typ WSH 1 Verze
Cislo 1068700000 Pfislusenstvi, Podpéra listy, PA 66 GF 30
objednavky

GTIN (EAN) 4008190118389
MnozZstvi 10 ST

Typ WSH 5 Verze
Cislo 1080100000 PrisluSenstvi, Podpéra listy, Wemid
objednavky

GTIN (EAN) 4008190965143
Mnozstvi 10 ST

Typ WSH 6 Verze
Cislo 1080200000 Prislusenstvi, Podpéra listy, Wemid
objednavky

GTIN (EAN) 4008190965150
MnozZstvi 10 ST

Typ WSH 3/H/N Verze
Cislo 1715970000 PfisluSenstvi, Podpéra listy, Wemid
objednavky

GTIN (EAN) 4008190353100
MnozZstvi 10 ST

Datum vytvoreni 08.12.2025 03:55:13 MEZ
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