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Malá součást, velký účinek:
Připínací prvky zvyšují mechanickou odolnost celého
konektorového připojení pomocí
• připevnění konektoru samce k obvodové desce,
• čímž se vytvoří připojení odolné proti vibracím mezi

konektory samicemi a samci
Připínací nebo předem sestavené - vždy ta pravá volba:
• Odolný, přesně sedící rybinový spoj
• Odolné kovové závitové vložky
• Vhodné pro všechny směry vývodu
Maximální stabilita, minimální námaha:
• Extrémní odolnost pro časté připínání
• Kompletní řada pro jednoduchý výběr
Výsledek: pájené body, kontakty a celkový modul jsou
odolnější proti mechanickému namáhání, jako jsou vib-
race a zatížení tahem.

Všeobecné objednací údaje

 
Verze Zásuvný konektor PCB plug in, Příslušenství, Mon-

tážní blok, Oranžová, Počet pólů: 0
Číslo objednávky 1604120000
Typ SLA BB11R OR
GTIN (EAN) 4008190182977
Množství 20 items
Údaje výrobku  
Balení Box
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Osvědčení
 
ROHS Shoda
 

Rozměry a hmotnosti
 
Hloubka 12.4 mm Hloubka (v palcích) 0.4882 inch
Výška 8.3 mm Výška (v palcích) 0.3268 inch
Šířka 5.08 mm Šířka (v palcích) 0.2 inch
Čistá hmotnost 1.17 g
 

Shoda produktu s prostředím
 
Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li
použitelné/známo)

6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 00c92aa4-198d-4f32-82d1-4ccab9233b4d
 

Balení
 
Balení Box Délka VPE 80.00 mm
Šířka VPE 45.00 mm Výška VPE 23.00 mm
 

Údaje o materiálu
 
Izolační materiál PBT GF Barevný Oranžová
Barevný graf (podobné) RAL 2000 Moisture Level (MSL)
Klasifikace hořlavosti UL 94 V-0 Materiál kontaktu Slitina
Skladovací teplota, min. -40 °C Skladovací teplota, max. 70 °C
Provozní teplota, min. -50 °C Provozní teplota, max. 100 °C
Teplotní rozsah, instalace, min. -25 °C Teplotní rozsah, instalace, max. 100 °C
 

Jmenovité údaje podle IEC
 
testováno podle normy IEC 60664-1, IEC 61984
 

Důležitá poznámka
 
IPC shoda Shoda: Produkty jsou vyvíjeny, vyráběny a dodávány v souladu s mezinárodními uznávanými

standardy a normami a splňují zajištěné vlastnosti uvedené v datovém listu, respektive splňují
dekorativní vlastnosti v souladu s IPC-A-610 „Třída 2“. Další nároky na produkty je možné
vyhodnotit na požádání.

Poznámky • Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity
70%, 36 months

 

Klasifikace
 
ETIM 8.0 EC002943 ETIM 9.0 EC002943
ETIM 10.0 EC002943 ECLASS 14.0 27-46-04-05
ECLASS 15.0 27-46-04-05
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Příklad použití
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